EIC'BIENIX

Vytah z online katalogu

CD-HF 80X80

Obj.€.:: 3240359

Obrazek ukazuje variantu v Sedé barvé

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240359

Propojovaci kanal, svétle Sedy, bezhalogenovy, sestavajici z horniho
a spodniho dilu, Sitka: 80 mm, vySka: 80 mm, délka: 2000 mm

Poznamky k produktu
. WEEE/RoHS-compliant since:
Udaje 05.05.2009
[
4 7 046356 508445
Baleni 6 ks
Celni tarif 39259020
Vaha brutto v kusech 1,75 kg http://
www.download.phoenixcontact.com
Informace v katalogu Strana 543 (CAT-5-2013) Please note that the data given

here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technické udaje

Obecné
Délka (b) 2000 mm
Vyska 80 mm
Sitka (a) 80 mm
Barva svétle Seda RAL 7035
Trida hoflavosti podle UL 94 VO
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CD-HF 80X80 Obj.¢.:: 3240359
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Teplota prostiedi (provoz)

Obsazené latky

Materidlem

Certifikaty/Osvédceni

€ N

Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

PrisluSenstvi

Informace

Obecné

3240284

3240373

3240498

3240499

1212478

1212509

Popis

CD WR

CD-HF COVER 80

RVT-PA 4

RVT-PA 6

UNIFOX-RVT P 4

UNIFOX-RVT P 6

-25°C...90°C
bez obsahu halogent

PC/ABS

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Popis vyrobku

Univerzalni nosna svorka vodi¢e, perforovand, pro propojovaci
kanaly

Kryt pro propojovaci kanal, svétle Sedy, bezhalogenovy, Sifka:
80 mm, délka: 2000 mm

Plastovy rozpérny nyt, pro prGmér vyvrtaného otvoru 4 mm a
tloustku materialu 1,5... 6 mm

Plastovy rozpérny nyt pro primér vyvrtaného otvoru 6 mm a
tloustku materialu 1,5... 6 mm

Nytovaci nastroj, pro zpracovani plastového rozpérného nytu
RVT-PA 4

Nytovaci nastroj, pro zpracovani plastového rozpérného nytu
RVT-PA 6
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Vykres/schéma

Vykres v méfitku

Prorazeni otvor( je podle EN 50085
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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