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Vytah z online katalogu

Systémovy kabel sbérnice, PROFIBUS, 2-p6lovy, PUR

bezhalogenové, fialova RAL 4001, stinéna, Zastrcka pfimo M12,
Kodovani B, na Zasuvka pfimo M12, Kédovani B, Délka kabelu: 3 m
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Udaje
EAN

Baleni
Celni tarif

Vaha brutto v kusech

Technické udaje

Obecna data

jmenovity proud pfi 40 °C
Jmenovité napéti

Pocet polu

Vnitini odpor

Izolaéni odpor

[T
4 017918 950040
1 ks

85444290
0,2137 kg

4A
250V

2

<5mQ
> 100 MQ

Poznamky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.07.2006

http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
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Délka kabelu

Obecné parametry
Kédovani
Kategorie prepéti
Stupen znedisténi

Kryti

Cykly zapojeni

Material kontakt

Material povrch kontaktu
Material drzak kontaktu
Material téla uchytky
Material ryhovana matice
Material tésnéni

ukazatel stavu

Parametry vedeni

Typ kabelu

Typ kabelu (zkracené oznaceni)
UL AWM Style

Prafez vodiCe

Signalni vedeni AWG

Stavba vodice signalniho vedeni
Pramér zily, v€. izolace

barvy zZily

Celkové zkrucovani

Stinéni

Opticky kryt stinéni

vngjsi plast, barva

Vnéjsi pramér kabelu D

Pocet cykll ohnuti

Minimalni polomér ohybu, pouziti tazného fetézu
draha pojezdu

Rychlost pojezdu

B - inverzni

I

3

IP65

IP67

IP68

> 100

CuSn

Ni/Au

PA 66

TPU, nesnadno vznétlivy, samozhasivy
Zinkovy odlitek, niklovany
NBR

ne

PROFIBUS

910

21198 (80 °C / 300 V)

2x 0,25 mm? (Signalni vedeni)
24

19x 0,13 mm

2,55 mm +0,07 mm

Cervena, zelena

2 Zily se 2 vypInémi k jadru

Plastem potazena hlinikova félie, pleteni z pozinkovanych
médénych dratd

85 %

fialova RAL 4001
7,8 mm £ 0,2 mm
2000000

8xD

45m

3m/s
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Zrychleni

Vnéjsi plast, material
Material izolace Zily
Material vodi¢

Izolaéni odpor

odpor vedeni

Provozni kapacita
VInova impedance
Utlum stinéni

Jmenovité napéti vedeni
ZkuSebni napéti zila/zila
ZkuSebni napéti zila/stinéni

Odolnost v{éi plameni

Jina odolnost

Teplota prostiedi (provoz)

Certifikaty/Osvédceni

Aprobace
Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

Vykres/schéma

Vykres v méfitku

3 m/s?

PUR

pénovy PE

pocinovany pramen Cu
>5 GQ*km

157,2 Q/km

30 nF

nom. 150 Q £10 % (3 MHz
< 4,9 dB (pfi 16 MHz)
30V

1500 V (50 Hz, 1 min.)
1500 V (50 Hz, 1 min.)

UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
IEC 60332-1

nizkoadhezni

... 20 MHz)

-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné ulozeni)
-30 °C ... 70 °C (kabel, pohyblivé ulozeni)

44,5

Vidlice M12 x 1, pfima, stinéna pfima stinéna zasuvka M12 x 1
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Schéma zapojeni

ey ommm o = Obsazeni kontaktd zastrécky M12 a zditky M12
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Zobrazeni poll zastrcka M12, 5-pdlova, Zobrazeni poll zasuvka M12, 5-pdlova,
kodovani B, pohled od trnl kédovani B, pohled od dutinek
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PROFIBUS [910]
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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