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Plynovy horak MT-770 TOOLCRAFT

ODbj. ¢.: 58 84 76

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi duvéru a za nakup plynového hofédku MT-770.

Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento ndvod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Ucel pouziti

Plynovy horak vytvari nastavitelny plamen o max. teploty 1300°C a ma za budovany mechanizmus
zapalovace. MnozZstvi plynu a smés vzduchu se dé regulovat, diky tomu je hofak univerzalné pouzitelny.

Plynovy hoféak se pIni a provozuje se zapalnym plynem (ISO-Butan).

Popis a ovladaci prvky

s 34 5 L Tryska
2. Regulator vzduchu
3. Uzamykatelny mechanizmus
4. Regulator plynu
& 5. Piezo-elektrické zapalovanf{
g 6. Flame silure device - Nastaveni zhasinajiciho (poruchového) plamenu
7. Plnici ventil
8. Oddélitelny podstavec
B 9. Drzak se zabudovanou nadrzi na plyn

Zapaleni haraku
Plynovy horéak se z bezpe¢nostnich divod( dodava prazdny.
Pfed prvnim spusténim je proto tfeba naplnit nadrz plynového hofaku komeréné dostupnym
zapalnym plynem.
Plynovy ho fak se smi plnit a provozovat pouze butanovym plynem (ISO-butan).
Plynovou nadrzku napl nujte pouze v dob Fe vétratelné mistnosti a vyhybeijte
se pfimému plameni (nebezpe ¢&i vybuchu!).

Hofak pliite ve vychladlém stavu
Pfi pInéni postupujte nasledovné:
- Plynovy horék oto¢te dnem nahoru tak, aby plnici ventil (7) sméfoval nahoru.
Pfipadné muZete sundat podstavec.
- Nadobku s 1ISO-butanovym plynem (pokud tfeba tak pfes vhodny adaptér) pfilozte k plnicimu ventilu (7)
a stlacte ji vertikalné smérem dold. Plyn unika do nadrze plynového horaku. Cely proces trva asi 5-10minut.

Pokud plyn unika, okamzit & zastavte pIn éni. Vznikla sm és plynu a vzduchu by mohla
explodovat. D Five, nez benzinové ho Faky nebo jiné zapalné p Fistroje zapalite, dob Fe
vyv étrejte mistnost, ve které je budete pouzivat.

Po naplnéni vyckejte alespori 3 minuty a teprve poté mizete benzinovy hofak zadit pouzivat.
Plyn v nadrZce se musi stabilizovat.

Obsluha

Po napInéni plynové nadrzky je hofak pfipraveny k pouZziti.

Trysku plynového ho Faku drzte vzdy sm érem od t éla.
Nikdy ji nemi fte na lidi ani zvi Fata.
Modry plamen je ve sv étlém prost Fedi sotva viditelny.

Pfi zapalovani hofaku postupujte nasledovné:

Bezpecnostni uzavér (6) posunujte smérem dold tak dlouho, dokud nezapadne na misto.

Tim se uvolni mechanizmus zapalovani. Stisknéte a pfidrzte tlacitko piezo-elektrického zapalovani (5).
Aby se horék zapalil, bude potfeba opakované nékolikrat stisknout a uvolit tlacitko zapalovani.

Tvar plamene se neustale nastavuje automatickym regulatorem proudéni vzduchu (2) a regulatorem
proudéni plynu (4). Uvolnénim tlagitka se hofak vypne. Plamen zhasne a bezpe¢nostni uzaveér

se automaticky uzavre.

Bezpe&nostni predpisy, udrzba a¢isténi

Z bezpec¢nostnich divodud a z divodu registrace (CE) neprovadéjte Zzadné zasahy do plynového hofaku.
Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vihkosti, nenaméacejte jej
do vody, nevystavujte jej vibracim, otfesiim a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho

pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet obalovy
materidl. Félie z umélych hmot pfedstavuiji veliké nebezpeci pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[@3 nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.



Plynovy hofék nevyZzaduje Zadnou udrzbu. K ¢isténi pouzdra pouZivejte pouze mékky, mirné vodou
navihéeny hadfik. NepouZzivejte Zadné prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédia (fedidla
barev a lakl), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit povrch a pouzdro hoféaku.

Plynovy hofak obsahuje butanovy plyn. Nesmi byt uloZen blizko tepelnych zdrojd (< 40C).

Plynovy horak muZzete plnit pouze bézné dostupnym plynem do zapalovacu a pouze v dobie vétratelné
mistnosti. Vyhybejte se otevienému ohni (nebezpeci exploze)!

Pfi pInéni dodrZujte bezpec¢nostni pokyny a navod k pouZziti vyrobce plynu.
Plynovy horak Ize plnit pouze tehdy, je-li studeny.

V pfipadé, Ze plyn unika, okamzité preruste plnéni. Mohla by vzniknout lehce zapalna smés plynu
a vzduchu. Pfi praci s horakem vétrejte!

Nikdy nezapalujte tekuté ani plynové hoflaviny (napf. benzin, alkohol).
Plynovy horak drzte vzdy tak, aby byl plamen oto¢eny smérem od Vas.

Plynové hofaky se nesmi provozovat, plnit ani skladovat v prostorach, kde jsou vybusné, lehce zapalné
latky, hoflavé plyny, vypary nebo prach, hoflavé tekutiny (roztoky, alkohol, benzén, atd.).

Na takovychto mistech hrozi nebezpedéi vybuchu nebo pozaru!

Chrarite plynovy horak pred znecisténim a vihkosti.

Zajist éni proti necht énému zapaleni

Pojistka se uvadi do ¢innosti mechanizmem uzamykani (3). Stisknéte tla¢itko piezo-elektrického zapalovani

a mechanizmus uzamykani posurite doprava (,CONTINUES"). Plamen bude hofet pouze tehdy, kdyz se
tlacitko piezo zapalovéani uvolni. Plamen zhasne posunutim mechanizmu zamykani doleva (,OFF").

Dfive nez ho fak odloZite na bezpe €né misto, nechejte jej vychladnout!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu. Likviduje
odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp éjte k jeho ochran &!

Technické udaje

Teplota plamene max. 1300C

Plyn ISO-butan, svitiplyn

Objem nadrzky 22 ml (cca na 60 - 80 minut)
Provozni a skladovaci teplota -10 az +40C

Rozméry 137 x 36 x 101 mm
Hmotnost ccals50g

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. 1. 0.

VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spoleénosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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