Navod k montazi a obsluze
FR-E 525 31

UPOZORNENI!
Pfistroj smi byt instalovan,pfipadné uveden
do provozu,pouze odbornikem,pfi respektovani
platnych bezpeénostnich predpist.
Pro dosaZenl tfidy ochrany |l musi byt pii
instalaci pouZito odpovidajicich postupa.
MozZnosti pouziti,dimenzovani a potfebna
technicka data lze nalézt ve firemni technicke
dokumentaci.
. Spinag v regulatoru prerusuje napajeni
odporovych topnych elementl v podiaze.
o Pfi praci na elektrickém obvodu wytapéni
je zasadné nutné odpoijit sitové napéti
(napf.vyjmutim pojistky).
. Pfi pferuseni nebo zkratu senzoru,stejné
Jako pfi vypadku sit.napéti,se kontakt
relé regulatoru a tedy i napajeni topnych
elementl samoginné rozepne.

1.0blast pouZiti
Regulator teploty 10-60°C je vhodny pro

Pfimotopné podlahové topeni
Akumulaéni podlahové topeni

ytapéni volnych ploch

Klimatizaci

Regulator teploty 10-40°C pro
. Elektronické vytapéni obkladd
POZOR! Pro pouZiti v kapalinach musi
byt senzor uloZen v ochranngé jimce.

2.Montaz regulatoru
a) Sejmuti krytu
Stahnéte nastavovaci knoflik
Qdstrarite sroub krytu

Sejméte kryt
b)  Pfi opétném nasazeni je postup
opacny

c) Bezinstalaéni krabice pod omitku

. Pfipevnéte regulator 2 Srouby
napf.pomoci hmoZdinek.dbejte na
rovinnost podkladové plochy.

. Pfivod kabelu:kabel vedeny na
omitce,hebo v ni zapustény,prochazi do
regulatoru kabelovym priichodem
v dolnim levém rohu dna krytu vzniklym
odstranénim dasti stény.

d) Nainst.krabici pod omitku
(DIN 49073}

. Regulator nasroubuijte pfimo na krabici
s vodorovnymi pfipeviovacimi otvory.

. Dbeijte na zapusténi okraje krabice
zaroven ze sténou.

e) Senzor teploty

. Umistéte senzor do jimky je-li to zapotfebi
na ochranu proti vihkosti

. Dbeijte na to,aby bylo moZno senzor
v pfipadé opravy vymenit

. POZOR! V pfipadé& poruchy regulatoru
miiZe byt na senzoru a jeho pfivodnim
kabelu sitové napétil

3.elektrické pfipojeni
UPOZORNENI! Pied pfipojovanim vodi&d
k regulatoru vypnéte pfivod sitoveho napéti!
Zapojte véechny pfivodni vodice podle tohoto
schématu které je uvedeno téZ na krytu.
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4.0druseni
QOdruseni regulatoru odpovida stupni N podle
normy VDE 0875 a normy EHK 76/889/EWG.

5.Technicka data

Regulator

Jmenovité provozni napéti 230V/50Hz

Tolerance 195 — 253V

Teplotni rozsah 10-60°C
10-40°C

Spinany proud 14A

Spinana zatéz 3kVA

Vypinag 0/

Indikaéni svitiva dioda Topeni zapnuto

Kontakt(relé) 1spinaci{, Topeni®)

Hystereze 1K £ 0,5K

Stupen kryti IP 30

Provozni teplota okoli -20-40°C

Skladovaci teplota -25-70°C

Senzor teploty

Cidlo Termistor NTC
Délka 4m

Kabel senzoru PVC(2x0,5mm?)
Kryti IP 68

Okolni teplota -25-70°C

Kabel senzoru Ize v pfipadé potfeby prodiouzit bez

vlivu na pfesnost regulatoru dvoupramennym
kabelem s prifezem 1,5 mm?.

Parametry senzoru
Mé&fici pristroj s vnitfinim odporem Ri=1M ©

Senzor s bilou koncovkou

Teplota senzoru
10-60°C

Teplota senzoru
10-60°C

[kQ]__[V] [kQ]__[V]

10°C 66,8 3,7 10°C 66,8 3,7
20°C 41,3 3.4 16°C 499 3,5
30°C 26,3 29 22°C 377 32
40°C 171 2,5 28°C 28,8 3,0
50°C 11,3 2,0 34°C 221 2,8
60°C 7.5 1.5 40°C 171 25

Hodnoty odporu se méfi na odpojeném

senzoru,hodnoty napéti,je-li pfipojen a regulator je

zapojen na sit.

Obr. 1

Nastavovaci krouzek pro
maximum je ve sméru Sipky
pfestaven na 25 °C

S timto nastavenim je
regulator dodéavan
Piny rozsah 1-6

6.Rozmérovy nacértek

Kenn-
zeichnung
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7.0mezeni rozsahu nastaveni teploty

Ve wyrobnim zavodé je regulator upraven
na moZnost nastaveni v maximalnim rozsahu
1+6.

Uwvniti nastavovaciho knofliku se nachazeji
dva nastavovaci krouZky se zarazkami

s moZnosti nastaveni od 5 do 30°C.Plvodni
nastaveni je zfejmé z obr.1.Pro upravu
rozsahu pouZijte nasledujici diagram a
postup.

1 2 3 ° 5 6
l ; i nastaveni reguldtoru

10 20 30 40 50 80 °C
piipadné teplota senzoru
10 16 22 28 34 40 °C

Nastavovacimi krouZky Ize rozsah mozZného
nastaveni omezit dle potieby,napfiklad na
rozsah 3 aZ 5.
Postup pfi hastaveni rozsahu:
1.Zvolte meze nastaveni:

Pfiklad: horni 5

dolni 3

2.POZOR!

Nejprve natoéte nastavovaci knoflik
pfibliZné na stfed Zadaného rozsahu.

Priklad:

®  Oznadeni stfedumezi3a 5

3.Sejméte nastavovaci knoflik
4.Nastavovaci krouzek pro horni mez
nastavte jeho otoéenim proti smysliu
hodinovych rugiéek pomoci hrotu kulickove
tuzky zasunuté do otvoru na horni mez 25°
na vné&jsi stupnici jak je znazornéno na obr.2.
5. Nastavovaci krouzek pro dolni mez
nastavte obdobnym zplisobem natogenim
doprava na 15°C na vné&jsi stupnici jak
ukazuje obr.3.
6.Nasad'te nastavovaci knoflik zpét
Ukazatel musi byt pfitom namifen pfiblizZné
na stfed nového rozsahu nastaveni.Viz bod 2
vyse.
Priklad:
. Oznacena poloha

Nastavovaci krouZek pro
| minimum je pfestaven ve
| sméru Sipky na 15 °C




