Regulator teploty

Objednaci ¢islo: 61 59 00

Mechanicky regulator teploty

73 x73mm

Vlysoce piesny regulator teploty k automatické regulaci
teploty v bytovych prostorach, obchodech, Skolach
jakoz i pro pouziti v pramyslu.

Provozni napéti:
Vystup:
Spinany vykon:

230V, 50Hz
pfepinac
10 (2) A/ 250V~

Teplotni rozdil pro sepnuti: At=1,8°C + 0,2°C

Citlivost:
Regulacni rozsah:

1°K /15 min.
5°-30° C

Maximalni okolni teplota: ~ 50° C

Kryti:

Rozméry:

Barva:

7100 TEM73A
7101 TEM73B
7102 TEM73C

7103 TEM73D

IP 30

73 %73 x28 mm

bila
Regulator teploty
Regulator teploty s kontrolkou
Regulator teploty s kontrolkou a
pfepinaCem zapnuto / vypnuto

Regulator teploty s kontrolkou a
pfepinatem zima - léto
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Nevyjimejte
knoflik!
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Schéma zapojeni:

(~ temraa ) [ tem7as ) [  TemM7ac ) TEM730 )

R - Topeni V - ventilator C - chlazeni
Neodendavejte knoflik!

Pozor: Zabudovani a montaz smi provadét pouze
odbornik.

Zmény vyhrazeny!



