GJNMD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Odpuzovat Skiadca
Ultrasonic Pestrepeller P7816

Obj. €.: 62 00 48

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi duvéru a za nakup odpuzovace zvifat a hmyzu.

Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Pouzity frekvenéni rozsah je slysitelny pro ka@ky a psy.

Ultrazvukovy odpuzovac je Ucinny proti mySim, krysdm, potkandm, moucham, mravenctim,
kuchyriskym Svabim a mnoha dalSim druhdm hmyzu.

Laboratorni pokusy ukazaly, Ze ultrazvukové viny vyvolavaji ve sluchovém ustroji
a v nervovém systému mnoha zvifat a hmyzu bolesti a nevolnosti. Pfi akustickém tlaku 110 dB
se hmyz vyhyba zdrojum potravy a vodé a opousti své Ukryty.

Pouzity akusticky tlak s vysokou intenzitou je mimo rozsah slysitelnosti lidi a mnohych domécich
zvitat, napf. pst a kocek (pozor: tato zvi Fata tento zvuk slysi, ale v étSinu neovliv fuje -
nutno vyzkousSet ), ryb, ptakd a chovnych zvifat. Odpuzova¢ nezpusobuje zadné poruchy
televizniho a rozhlasového pfijmu, elektronickych alarmu, detektort pozaru €i koure,
naslouchatek pro nedoslychavé nebo ostatnich elektronickych pristroja.

Princip pasobeni

Ultrazvukovy odpuzovaé pracuje automaticky se stfidajicim se kmitoctem v rozsahu

25.000 az 50.000 Hz a je tedy zlepSenou verzi v porovnani s obvyklymi podobnymi
zafizenimi. Intenzivni ultrazvukove vinéni atakuje sluch a nervovy systém hmyzu Odpuzovac¢
chrani plochu az do 470 m% Po pfipojeni do sitové zasuvky se rozsviti ¢ervena kontrolka
(LED), ktera indikuje, Ze je odpuzova¢ zapnuty. K pfezkouSeni muZzete stisknout testovaci
tlacitko (Test) na zadni strané vyrobku. Po stisknuti tohoto tlacitka se snizi vysoky kmitoCet
na kmitocet nizsi, ktery je ve slySitelném pasmu. Pronikavy, neregulovany zvuk sirény,

ktery uslySite, simuluje situaci, které je vystaven hmyz za provozu odpuzovace.
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Uvedeni do provozu

Do sitové zasuvky zastréte sitovy adaptér. Odpuzovaé mlzete pouZzit ve vnitfnich prostorach

za jakychkoliv podminek. Uginnost vyrobku zjistite jiz po nékolika dnech provozu. Ustane aktivita
hmyzu. MuZete vSak najednou zjistit vétsi vyskyt malého hmyzu. Pfi¢inou tohoto jevu je, Ze se
hmyz snazi uniknout ze svych Ukryt. Po kratké dobé vSak také zmizi, ale zanech& po sobé
nakladena vaji¢ka a larvy, které ultrazvuk neovliviiuje. Po urcité dobé se vylihne novy hmyz,
ktery je ovSem odpuzovacen opét vyhnan. Po 4 - 6 tydnech tito Skadci také zmizi.

Zafizeni muze zUstat zapnuté po cely rok, ve dne v noci. Spotfeba proudu je nepatrna.
Chemikalie a navnady, které se dfive pouzivaly a jejich odstrafiovani bylo nesnadné,
patii diky tomuto zafizeni do minulosti.

[[%D Uginnost odpuzovade se znagné snizi, poloZite-li jej na podlahu pokrytou kobercem,
za nabytek nebo za zavésy. FlauSovy material pohlcuje ultrazvuk.
Pred stisknutim testovaciho tlacitka nedavejte pfistroj do blizkosti VaSich usi.

Bezpe&nostni predpisy, udrzba a¢isténi

Z bezpec¢nostnich divodu a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy

do odpuzovace Skoudcl. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento
vyrobek pfilisné vihkosti, nenamaceite jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfestim a pfimému
slune¢nimu zéfeni. Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepati

do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet obalovy material. Félie z umélych hmot
predstavuji veliké nebezpeci pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Vyrobek nevyZaduje zadnou Udrzbu. K ¢isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou
navihéeny hadfik. NepouZzivejte Zzadné prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédia
(fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit povrch a pouzdro odpuzovace.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é!

Technické udaje

Rozméry 1120 x 100 x 70 mm
Hmotnost 1160 g

Napéjeni 1220 - 240V AC
Vykon iccalbw
Frekvenéni rozsah  : 25.000 - 50.000 Hz
Akusticky tlak :110dB

Vyzarovaci thel 1260 °

Pokryti : cca 470 m?
Zaruka

Na digitalni vpichovaci teplomér poskytujeme zaruku 24 m ésic.
Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebent,
nedodrzeni navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. . 0.

VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. ie, jso é souhlasu sp

Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida techmckému stavu pi‘l tlsku' Zmény vyhrazeny!
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