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Tato znacka zobrazujici vykfiénik v trojuhelniku poukazuje na dulezité pokyny v
A navodu k obsluze. Dikladné si proctéte pred uvedenim do provozu vSechny instrukce

, obsahuje dulezité pokyny k zajisténi bezpeéného provozu.
Z bezpecnostnich a registracnich divodu (CE) je svévolné prestavovani, nebo pozmériovani produktu
zakéazano. Vyrobce, nebo dodavatel nepfejimd Zadnou odpovédnost za nespravnou indikaci nebo
nasledky, které muze mit toto nespravné ohlaseni za nasledek. Toto zafizeni neni détska hracka a méla
by byt uloZzena zdosahu détskych rukou! S pfistrojem nakladejte s velkou opatrnosti, abyste jej
neupustili, protoZe pfi padu i z nepatrné vysky by mohlo dojit k zavaznému poskozeni méficiho pfistroje.
Nevystavujte zafizeni extrémnim teplotam, bezprostfednimu slune¢nimu svétlu, intenzivni vibraci nebo
vlhkosti. Zabrarite tomu, aby byl méfici pfistroj vystaven pfimému slune¢nimu zareni. Ozareni primymi
sluneénimi paprsky muze zkreslit vysledné naméfené hodnoty a také to muze vést k tomu, Ze pfi
extrémné vysokych teplotach, mize byt displej poskozen, nehledé na mozné vyblednuti LCD displeje.
Vyhledejte pro teplomér vhodné misto chranéné pred vodnimi srazkami. Soustavna vihkost zbyte¢né
zatéZuje soucastky. Dulezité upozornéni k pouziti teploméru: Na zakladé vyzarovani tepla (podle
izolace), na chranéném misté vaseho okna mohou byt zobrazované teploty na teploméru vy$si, nez
venkovni teploty na nechranéném misté. Zafizeni nesmi byt vystaveno Zadné mechanické zatézi.
Servisni, obsluzné a opravarenské prace smi provést jen odborny servis. Pfi dotazech, na které
nenaleznete v tomto navodu odpovéd, kontaktujte prosim nasi technickou poradenskou sluzbu na vyse
uvedeném tel. Cisle, pfipadné pozéadejte o pomoc jinou odbornou silu.

Vyména a vloZeni baterii

Odstrarite baterie z pfistroje, pokud jej del$i ¢as nebudete pouzivat, zabranite tak jejimu moznému
poskozeni nezadoucim Unikem baterie. Kontakt s vadnou baterii mize vést k poleptani kiize kyselinou.
Pouzivejte proto vzdy pfi zachazeni s vadnou baterii potfebné ochranné rukavice. Dejte baterie z
dosahu déti. Nenechavejte je volné povalovat, mohlo by dojit k pozieni baterie détmi, nebo domacim
zvitetem. V takovém pfipadé okamzité vyhledejte Iékaiskou pomoc. Nikdy nezkouSejte obycejné baterie
nabijet. Hrozi nebezpeci vybuchu! Oteviete pomoci Sroubovaku kryt bateriového pouzdra a vyjméte
staré baterie, vioZte nové + stranou nahoru. Prosim dbejte na to, aby byla baterie zcela zasunuta a aby
nebyla poru$ena deska tisténého spoje.

Instalace

Jako okenni teplomér: Pripevnéte drzak teploméru vné okna pomoci pfilozené samolepici félie. Okenni
tabuli pfedtim v8ak prosim fadné ocistéte (avSak bez cisticich prostfedku). Jako vnitini teplomér:
Pripevnéte drzak teploméru pfimo na poZadované misto pomoci pfilozené samolepici félie. PFistroj Ize
snadno pfipevnit i sejmout.

Obsluha
- Odstrarite drzak. Sejméte z displeje ochrannou transparentni krytku. Vyjméte opatrné LCD -
modul z pouzdra, tak Ze pevné uchopite pravou a levou stranu pfistroje. Opatrné: Nesahejte
pfimo na LCD displej! Odstrarite pasek, ktery prerusuje bateriovy kontakt, nebo vlozZte baterie.
Sejméte z displeje ochrannou félii. Pfistroj je nyni pfipraven k provozu.
i displej zobrazuje aktualni teplotu, spodni displej zobrazuje (max.) nejvy$si a (min.)
teplotu.

- Stisknutim tlacitka MODE se dostanete k nastavovacimu rezimu. Nastavte pomoci tlacitka ,+*
pozadovanou hodinu. Pro rychlej$i zadavani hodnot drzte tlacitko stisknuté. Stisknéte tlacitko
MODE jesté jednou a nastavte stejnym zpisobem hodnotu minut. Stisknutim tlacitka MODE se
vrétite zpét do normainiho rezimu.

- Zvolte pomoci pfepinace IN / OUT provoz OUT — okenni, nebo IN — vnitini teplomér.

Pokud provedete v§echna nastaveni, zastréte LCD modul zpét do pouzdra a nasadte zpét
transparentni krytku

Uvod

Vazeni zékaznici!

Gratulujeme vam k vybéru tohoto produktu. Abyste jej uchovali v dobrém stavu a aby vam perfektné
slouzil co nejdéle, doporu€ujeme vam dodrzovat nasledujici pokyny uvedené v pfirucce!

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dllezité pokyny k montazi, uvedeni do provozu a
k obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i navod k obsluze.

Ponechte si tento navod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!
Tento produkt spliiuje pozadavky platnych evropskych a narodnich norem.

Abyste tento stav zachovali a zajistili jeho bezpeény provoz, musite pred pouZitim produktu dukladné
prostudovat tento navod k obsluze.

Charakteristika produktu a jeho pouziti

- Odecita uvnitf teplotu venku

- Maximalni a minimaini hodnoty s automatickym resetem

- Lze snadno pfipevnit a stejné tak i sejmout, napt. pfi myti oken
- Vhodné i pro vnitfni pouZiti

- Odolny proti povétrnostnim vlivim

Jiné pouziti produktu, nez je popsano vyse neni povoleno a mize vést k poskozeni méficiho pfistroje a
je spojené s riziky jako jsou napf.: zkrat, pozar, uder elektrickym proudem atd. Cely produkt nesmi byt
ménén nebo prestavovan.

Prosim ¢tete bezpec¢nostni upozornéni tohoto navodu k obsluze velice pozorné

Tento produkt nesmi byt ménén, nebo prestavovan!

Je bezpod ¢né nutné dbat b ¢ rich pokynu!

Technicka data

Meéfici rozsah: Vnitfni : 0°C az 40°C
Venkovni : -24°C az 70°C

Pfesnost: Vnitini : +/-1°C
Venkovni : +-1°C

Rozliseni: 0,1°C

Napajeni: Baterie: LR44 1,5V

Bezpecnostni upozornéni!

P¥i $kodach, které vzniknou nedodrzovanim navodu k obsluze zanika narok na zaruku

& zbozi. Za nasledné skody a za Skody zplsobené vinou nedodrzovani tohoto navodu,
na majetku, ¢i $kody na zdravi nepiejima taktéz zad zodpovédnost. Ve vSech
téchto pfipadech zanika pravo na zaruku zbozi.

Udrzba

Neohybejte senzor, ani displej.

Vyjméte baterii z pfistroje, pokud jej del$i ¢as nebudete pouzivat.

Nevystavujte pfistroj extrémnim teplotam, vibracim a otfestm.

Cistéte zafizeni jen jemnym lehce navihéenym hadFikem. Nepouzivejte zadné istici prostredky.
Likvidace odpadu

Zlikvidujte nepotifebny odpad vztahujici se k tomuto produktu, podle platnych zakonu.
Likvidace pouzitych baterii

pouzitych baterii. Likvidace baterii do domovniho dopadu je zakazana! Baterie, které

ﬂx Vy, jako konecny spotfebitel jste zodpovédny (podle platnych predpist) za vraceni
|
obsahuji Skodlivé latky jsou oznaceny symbolem poukazujicim na zaékaz likvidace do

- domovniho odpadu. Oznadeni dulezitych tézkych kovl je: Cd=kadmium, Hg= rtut, Pb=

| olovo. Pouzité baterie miiZzete bezplatné vhodit do boxu, ktery je k témto Gceliim specialné

(s zfizen v misté naSich pobocek, pfipadné v jinych obchodech, kde jsou k zakoupeni
baterie!

Splnite tak povinnost danou zakonem a pfispéjete k ochrané zivotniho prostredi!
Zlikvidujte nepotfebny odpad vztahujici se k tomuto produktu, podle platnych pfedpisti.
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SaucaRty. eickironka
Tento navod k pouZiti je publikace firmy Conrad Electronics.
Névod odpovidé technickému stavu pfi tisku.
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