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Bezdratovy spin& na DIN liStu M

HomeMatic, 91836, 4. kanalovy, 3680 W
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Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup bezdratového spinace HomeMatic.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Vyrobek je uréen pro provoz v elektroinstalacnich systémech a jeho pouziti musi byt zahrnuto do
projektové dokumentace. Modul pfipojte k siti 230 V AC 50 Hz. Instalaci spinaciho modulu smi
provadét pouze kvalifikovana osoba. DodrZujte vSechny platné bezpe€nostni pfedpisy a normy. Pfed
samotnou instalaci odpojte hlavni pfivod. Nedodrzeni pokynu pro instalaci mdze vést k riziku Urazu
elektrickym proudem a Skodam na majetku! Spina¢ smi byt instalovan pouze ve vnitfnich a suchych
prostorach do rozvadécu a modulovych skfini. PouZiti vyrobku pro jiné, nez stanovené Gcely, je

v pfimém rozporu s timto navodem. Vykon pfipojené zatéze nesmi prekrocit maximalni uvadéné
hodnoty. V opa¢ném piipadé mize dojit k nevratnému poskozeni modulu a ostatnich zafizeni. Navic
pfitom hrozi nebezpeci pozaru.

A Vyrobek nepouzivejte jako sou €ast bezpe €nostnich a ochrannych systém @
elektroinstalace.

Modul nikdy nerozebirejte ani nijak neupravujte. Hrozi tak nebezpec¢i Grazu elektrickym proudem.
Veskeré opravy svéfte vyhradné autorizovanému servisu. Priifez pfipojenych vodict zvolte vzdy

s ohledem na ostatni parametry pfipojované zatéze. Stejné tak dbejte technickych Gdaju uvedenych
v dokumentaci pfipojovanych zafizeni. Spina¢ je uré¢en pouze ke spinani odporové zatéze.

Ucel pouZiti

Spinaci modul umoZriuje automatické spinani az 4. pfipojenych zafizeni s maximalnim vykonem
5750 VA (230 V / 25 A) nebo 3680 VA (230 V / 16 A) na jeden bezdratové spinany kanal.
Ovladani jednotlivych kanall je mozné prostrednictvim tlacitek na modulu, dalkovym ovladac¢em
nebo pfislusnym software popfipadé programovatelnymi senzory. Pro spusténi zatéze senzor
bezdratoveé pfijima pfikaz (stejna funkce jako po stisknuti tlacitek). Dbejte proto pokynl uvedenych

v technické dokumentaci pouzitych senzord. Montaz spinace se provadi na standardni DIN liStu
rozvadécovych systému.

A — tlagitka kandl(, kanaly 1 — 4 D
B — LED kontrolky kandlt 1 — 4
C — Pripojovaci svorky zdroje napéjeni (sit 230 V O)

D - F — Svorky jednotlivych spinacich kanald

Dodavany spinaci modul patfi do skupiny ovladacich C
systému spole¢nosti HomeMatic , ktery pracuje

s obousmérnym BidCoS® bezdratovym protokolem.

VSechny vyrobky jsou na trh dodavany ve vychozi

konfiguraci. Dal$i funkce spinace je tak mozné T T e
libovolné konfigurovat a naprogramovat. Vyrobky & & I
spole¢nosti HomeMatic nabizeji uplatnéni pfi pouZiti sl

v kombinaci i s dal§imi systémy. Kompletni technickou B — O o) o] o]
dokumentaci naleznete na webovém portale vyrobce 1 2 2 sy
www.homematic.com. Spole¢nost eQ-3 deklaruje A '—'Qu ,,2 o u";& o
shodu svych vyrobkd se smérnici 1999/5/EC (RTTE). OO0 4 0 [EE0cE
Informace o bezdratovém genosu i

Bezdratovy, radiovy pfenos neprobiha na vyhradnich

kanalech. Mlze se tak béhem prenosu vyskytnout

moznost ruseni jinymi bezdratovymi systémy, které

pracuji na stejné provozni frekvenci. Naruseni funkce

predstavuje mimo jiné provoz indukéni zatéze F G
(elektromotory) nebo jinych elektronickych zafizeni.

Dosah a kvalita bezdratového p  fenosu zavisi vzdy na konkrétnich, mistnich
9 podminkéach. Omezeni dosahu mohou zp  Gsobit zejména nevhodné podminky
provozu jako je nap Fiklad vlhkost nebo kovové p Ffedméty a €asti konstrukci.

Montaz modulu

ﬁ P¥i instalaci dbejte na dodrzovani vSech platnych nor em a bezpe €nostnich p fedpis !

Modul pfipevnéte na standardni DIN liStu. Ujistéte se o spravném upevnéni modulu na listé.

U vodicu pfipojovanych do modulu odstrarite izolaci v délce 8 mm. Zabrarite pfitom poSkozeni
povrchu jadra vodice. Vzdy dodrzujte minimalni poZzadovany prifez vodice pro pfipojeni pfislusné
zatéze. Pripojte modul ke zdroji (230 V AC 50 Hz) a spinané spotfebice do pfipojovacich svorek
(viz pfipojovaci schéma v dalsi ¢asti navodu).

VZzdy dbejte na Fadné pfipojeni vSech vodi €d do modulu
9 a optimalni dotazeni p Fipojovacich svorek.




PFipojovaci schéma

No

PE

Pripojovaci termin &l | Funkce

1.2 Zdroj napéjeni (fazovy vodi¢)
1.6 Zdroj napéjeni (pracovni vodic)
1.1,15 Fazovy vodi¢, kandl 1
21,25 Spinana faze kanalu 1
3.1,35 Féazovy vodi¢, kanal 2
41,45 Spinana faze kandlu 2
14,18 Fazovy vodi¢, kanal 3
24,28 Spinana faze kanéalu 3
3.4,3.8 Fazovy vodi¢, kanal 4
44,48 Spinana faze kanalu4

Spinaci kanaly maji bezpotencialové kontakty.

& Maximalni proudové zatizeni u vSech kanal & nesmi p fekro it 25 A.

Doporuéované prurezy vodicl pfipojovanych do modulu

Pevny vodi é Flexibilni (slan ény) vodi €
(mm*®) zakon €eny dutinkou (mm 2)
0,14 - 2,50 0,14 -1,50

Uvedeni do provozu

Ovladani prost Fednictvim integrovanych tla  €itek

Modul je vybaven jednim ovladacim tlacitkem pro kazdy kanal. Ovladani pfipojené zatéze pomoci
tlacitek probihd okamzité (bez programovani). Ovéfte nasledné spravné fungovani spinané zatéze.

Stiskn éte a uvoln éte tla €itko na modulu. Stisknete-lia p Fidrzite konkrétni tla &itko
6 kanélu po dobu p Fiblizn & 4 sekundy, vstoupite tim do rezimu programovani.

Vyznam indikace LED kontrolek pfislusného kandlu:

LED kontrolka sviti — kontakt relé je sepnuty (ON)
LED kontrolka je zhasnuta — kontakt relé je rozepnuty (OFF)

Programovani

Pro vstup do rezimu programovani je nezbytné, aby obé zafizenf (vysila¢ i pfijimac) méla aktivovan
programovaci rezim. Zarover vyberte konkrétni kanal pro programovani. Na vybér je libovolny kanal.

e Stisknéte tlacitko vybraného kanalu po dobu 4. sekund.

* V pfipadé, Ze LED kontrolka programovaciho kanalu blikd, znamena to, ze je aktivovan
programovaci rezim.

* Vtomto okamziku aktivujte programovaci rezim i u druhého (ovladaciho) zafizeni. Dbejte pfitom
pokynu uvedenych v technické dokumentaci tohoto ovladaciho zafizeni.

e Pokud je v rezimu programovani i jiné zafizeni HomeMatic, dojde i k jeho programovani.

Nedojde-li v rezimu programovani k zadné operaci po dobu 20. sekund, rezim programovani se
automaticky ukonéi.

Provoz z&izeni

Na konci programovaciho procesu je mozné modul ovladat prostfednictvim ovladaciho zafizeni.
Modul Ize poté ovladat napfiklad logikou ON/OFF spinani, pfepinani nebo stisknutim tlagitka
konkrétniho kanalu.

Uvedeni do tovarniho nastaveni

Do vychoziho, tovarniho nastaveni modul uvedete aktivaci rezimu programovani po stisknuti tlacitka
u 1. kanalu. Tlagitko stisknéte a pfidrzte po dobu 4. sekund. Nachazi-li se modul v rezimu
programovani, znovu stisknéte a pfidrzte tlacitko 1. kanalu. Bude-li LED kontrolka blikat, doSlo tim

k uvedeni modulu do vychoziho nastaveni.

LED indikace

Pomalu blikajici — rezim programovani je aktivovan
Rychle blikajici — uvedeni modulu do tovarniho nastaveni
Problikavani (stfidavé kratké / dlouhé) — chybovy stav, porucha

Zobrazovani provozniho stavu
Dojde-li k sepnuti relé prislusného kanalu, sou¢asné s tim se rozsviti LED kontrolka.

Po naprogramovani modulu s jinymi zafizenimi, dochazi k zobrazovani provozniho stavu
béhem ovladani modulu.



Obnoveni funkce po vypadku zdroje napajeni

Po pfipojeni modulu ke zdroji dochazi k automatické detekci pfipojenych zafizeni. Vyhodnoti-li intern{
systém aktualni stav jako poruchu, LED kontrolky u vSech kanald za¢nou blikat. V tomto stavu modul
neplni svou funkci. Paklize modul UspéSné ovéfi stav pfipojenych zafizeni bez chybového stavu, vysle
bezdratovy statusovy protokol. Aby nedoslo k vysilani protokolu u vice moduld ve stejném okamziku
(pfi obnoveni napéjeni), disponuje modul funkci nahodného zpozdéni pro dobu vyslani protokolu.
Bé&hem tohoto procesu blikaji LED kontrolky stejn& jako v reZimu programovani. Casova prodleva
mezi odesilanim jednotlivych protokolli pak je vizualné témér nepostiehnutelna.

Technické udaje

Pfenosova frekvence 868,3 MHz

Dosah bezdratového prenosu az 100 m ve volném prostranstvi

Zdroj napéajeni 230 V AC 50 Hz

Spotfeba v rezimu (Standby) 05w

Ochrana IP 20

Ochranna tfida Il

Vystupni kontakty 4 bezpotencialové relé

Max. spinaci zatéz 16 A/ kanal, odporovéa zatéz, max. 25 A pro vSechny kanaly
Rozméry 72 x 65 x 87, umisténi na DIN listu

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likvidujte odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych
zakonnych predpisu.

mmm Setfete Zivotni prost Fedi! Pfisp &jte tak k jeho ochran &!

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spoleénosti
Conrad Electronic Cesk4 republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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