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Analogovy teplomér s vihkomérem TFA
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Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup analogového teploméru s vihkomérem.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Teplomér s kapilarou

Ve vzacnych piipadech se muze stat, Ze se béhem prepravy tekutina ve sklenéné trubici (kapilafe) roztrha.
Prudkymi trhavymi pohyby smérem dolll muZete tekutinu znovu spojit.

Teplomér s ukazatelem

Teplomér je jiz z vyroby sefizeny. V pfipadé, Ze byste ho chtéli otestovat, polozte teplomér na pal hodiny vedle
jiného, dobre sefizeného teploméru, a vysledky méreni porovneijte. Pfipadné odchylky muZete na zadni strané
pfistroje zkorigovat pomoci Sroubovéaku.

VIhkom ér

Vihkomér slouzi k méfeni relativni vihkosti vzduchu. Pojem ,relativni vihkost" je tfeba chapat tak,
Ze vzduch dokaze pojmout rdzné velké mnozstvi vihkosti v zavislosti na pravée aktualni teploté.

Jakmile teplota vzduchu poklesne a obsah vody ve vzduchu pfitom zlstane stejny, ,relativni vihkost vzduchu“
stoupne, a naopak. Teplota a vihkost vzduchu vyznamné ovliviiuji, jak se télesné citime. Proto bychom méli t¢mto
parametrim v obytnych mistnostech a na pracovistich vénovat zvlastni pozornost. VIhkomér se syntetickymi viasy
je presny méfici pristroj. Na rozdil od spiralového vihkoméru, ktery teoreticky zobrazuje spravny vysledek pouze

v jednom bodé stupnice, Ize vihkomér se syntetickymi viasy sefidit tak, aby zobrazoval spravné vysledky spolehlivé
v rdmci celé stupnice.

Uvedeni do provozu

Pro zajisténi pfesnosti méfeni je rozhodujici volba spravného stanovisté pro pfistroj. Pfi méfeni ve venkovnim
prostfedi je tfeba chranit pfistroj pfed pfimym sluneénim zafenim a vétrem. Pfi méFeni v obytnych mistnostech
a na pracovistich by mél byt pfistroj umistén na misto s konstantni teplotou, mimo dosah topnych téles apod.

Na3e vihkoméry se syntetickymi vlasy jsou vyrobeny a sefizeny s maximalni péci. K drobnym odchylkam
a nepresnostem ukazatele muZe dojit vlivem otfest béhem prepravy nebo viivem uskladnéni v suchych
mistnostech a v ojedinélych pfipadech také pfi poruse citlivého méficiho zafizeni. TotéZ se mlze stat také
pfi delSim pouzivani ve vytapénych mistnostech s extrémné suchym vzduchem.

V obou pfipadech Ize doporucit regeneraci vihkoméru. Ta se provadi tak, Ze pfistroj asi na pdl hodiny

zabalime do navlhéeného ru¢niku. Po této dobé smi pfistroj zobrazovat maximéalné 95% az 98% vlhkost.
Odchylky od tohoto stavu Ize zkorigovat opatrnym otaéenim sefizovaciho Sroubku pomoci tenkého Sroubovaku.
Sefizovaci Sroubek je viditelny diky malému otvoru v zadni sténé plasté pristroje.

Jednoduchou regeneraci muZete provést také tak, Ze ponechate pfistroj nékolik hodin ve vihkém vzduchu,
napfiklad v koupelné, pradelné nebo za vihkych, mlhavych dni i venku. Chcete-li vihkomér otestovat pomoci
jiného pfistroje, je bezpodmine¢né nutné vSechny porovnavané pfistroje polozit na stejné misto tésné vedle
sebe. Méli byste si uvédomit, Ze se na rliznych mistech v uzavienych mistnostech mohou objevit vyrazné
vykyvy vihkosti vzduchu.

Bezpe&nostni predpisy, udrzba ac¢isténi

Z bezpecénostnich divodu a z davodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do pfistroje. Pfipadné opravy
svérte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vihkosti, nenaméacejte jej do vody, nevystavujte
jej vibracim, otfestim a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho pfislusenstvi nejsou zadné détské
hracky a nepatfi do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet obalovy material. Félie z umélych hmot
predstavuji veliké nebezpeci pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[@3 nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Vyrobek nevyzaduje Zadnou speciélni udrzbu. K &iSténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navihéeny
hadfik. NepouZzivejte Zadné prostredky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a lak(), nebot by
tyto prostfedky mohly poskodit povrch a pouzdro vyrobku.

Recyklace
X Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Setiete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é&!

Zaruka
Na analogovy teplomér s vihkomérem poskytujeme zaruku 24 m ésicu.

Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotiebenfi, nedodrzeni
navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Preklad tohoto navodu zajistila spole  énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. o.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spoleénosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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