DATOVY LIST - LS-11S

Polohovy spinaé, Zdvihatko, Zakladni jednotka, rozsititelna, 1 spinaci E A I o N
kontakt, 1 rozpinaci kontakt, BezSroubové svorky, Zluty, izolovany L

@® material, -25 - +70 °C, EN 50047 Form B Powering Business Worldwide
Typ LS-11S
Catalog No. 266105
Alternate Catalog  LS-11S
No.

Dodavatelsky program

Zakladni funkce

Oznaceni typu
Sortiment
Stupen kryti
Viybaveni
Okolni teplota
Konstrukéni typ
Mzikové kontakty
Kontakty
S = spinaci kontakt
0 = rozpinaci kontakt

Upozornéni

Znacka zapojeni

Dotekova drahalll = kontakt zapnuty[_] = kontakt rozpojeny

Nucené rozpinani (ZW)
Barva

Kryt skfiné

Kryt skfiné

Kryt
Typ pfipojeni

Poznamky

Technicka data
VSeobecné

Normy a ustanoveni

Klimaticka odolnost

Okolni teplota

Poloha pfi montazi

17.06.2021

°C

°C

polohové spinace
bezpeénostni polohové spinace

LS(M)-...

Zdvihatko

1P66, IP67

Zékladni jednotka, rozsifitelna
-25-+70

EN 50047 Form B

ano

1 spinaci kontakt
1 rozpinaci kontakt

@ = bezpecnostni funkce pomoci nuceného rozpojeni podle normy IEC/EN
60947-5-1

|13 |21
O_ —_—
14 122

21-22
13-14
21-22
13-14

Iw=55mm

ano

Huty

izolovany material
Bez8roubové svorky

Cage Clamp je registrovana ochranna znamka firmy WAGO Kontakttechnik, 32432
Minden

PrisluSenstvi pro pfipojeni bez§roubovych svorek firmy Wago: vkladaci mistek,
Sedy, obj. ¢. Wago 264-402

IEC/EN 60947

VIhké teplo, konstantni podle normy CSN/IEC 60068-2-78; vihké teplo, cyklické dle
normy CSN/IEC 60068-2-30

-25-+70

libovolna
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Stupen kryti

Svorkové vykony
Jednozilovy
Jemné slanény vodi¢ s dutinkou

Pfesnost opakovani
Kontakty/spinaci vykon
Jmenovité impulzni vydriné napéti
Jmenovité izolaéni napéti
Prepétova kategorie/stupefi zne€isténi
Jmenovity pracovni proud
AC-15
24V
220V 230V 240V
380V 400V 415V
DC-13
24V
10V
220V
Spolehlivost fidiciho obvodu

pfi24V DC/5 mA
pfi5V DC/1 mA

Sitova frekvence

Zkratovy jmenovity vykon podle CSN EN 60947-5-1
max. tavna pojistka

podminény zkratovy proud

Mechanické proménné

Zivotnost, mechanické

Dotykova teplota ovladaci najezdové paky

Mechanicka otfesuvzdornost (polovi¢ni sinusoida otfesu, 20 ms)
Pomaly spina¢

Frekvence pouZivani

Ovladani

Mechanicky
Ovladaci sila za¢atek / konec zdvihu
Ovladaci momenty ovladaci hlavice
max. rychlost najeti u vaéek DIN

Poznamky

Ovéreni navrhu podle CSN EN 61439
Technické adaje pro ovéfeni konstrukce
Jmenovity proud k Gdaji ztratového vykonu
Ztratovy vykon na jeden pél, v zavislosti na proudu
Ztratovy vykon pfistroje, v zavislosti na proudu
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu
Ptenosova rychlost ztratového vykonu
Provozni teplota okoli min.
Provozni teplota okoli max.
Ovéreni konstrukce CSN EN 61439
10.2 Pevnost materiall a soucasti
10.2.2 Odolnost proti korozi
10.2.3.1 Tepelnd odolnost plasté

10.2.3.2 Odolnost izolaénich materiali proti normalnimu teplu

17.06.2021

HF

HF

Spinaci cykly

Spinaci cykly/
h

mm
mm

mm

mm

VAC

Cetnost
poruch

Cetnost
poruch

Hz

A gG/gL
kA

x 10
°C

Nm

m/s

IPB6, IP67

1x(05-25)
1x(0,5-1,5)

+0.15

4000
400

/3

0.6
0.3

<10'7, < 1vypadek na 107 sepnuti

<5x 10'6, <1chybanabx 108 operaci

max. 400

=100

25
<6000

1,0/8,0
0.2
10,5

pfi najezdovém ahlu a = 0°/30°

0.17

-25
70

Pozadavky normy na vyrobek jsou spinény.
PoZadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.
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10.2.3.3 Odolnost izolaéniho materialu proti nadmérnému teplu
10.2.4 Odolnost proti UV z&feni
10.2.5 Zvedéni
10.2.6 Narazové zkouska
10.2.7 Napisy
10.3 Stupei kryti plasti
10.4 Vzdu$nych vzdalenosti a povrchovych cest
10.5 Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem
10.6 Instalace pfistrojd
10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni
10.8 Pipojeni pro vodice pfivedené zvenku
10.9 Izolaéni vlastnosti
10.9.2 Provozni elektrickd pevnost
10.9.3 Odolnost proti razovému napéti
10.9.4 Zkouska plasta z izolaéniho materialu

10.10 Zahfivéni

10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)

Pozadavky normy na vyrobek jsou spinény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
PoZadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadgca.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Za vypocet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadécu. Firma Eaton dodava adaje k
ztratovému vykonu pfistrojd.

Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrZet hodnoty spinacich zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.

PoZadavky pro pfistroj jsou spinény, jestlize jsou dodrZeny Gdaje v navodu k
montazi (IL).

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Binarni senzorika, bezpecnostne orientovana senzorika, vyrobni merici technika / Polohovy spinac / Jednopolohovy spinac

(ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Width sensor mm
Diameter sensor mm
Height of sensor mm
Length of sensor mm
Rated operation current le at AC-15, 24 V

Rated operation current le at AC-15, 125V
Rated operation current le at AC-15,230 V
Rated operation current le at DC-13,24 V

Rated operation current le at DC-13, 125V

> > > r» >

Rated operation current le at DC-13, 230 V
Switching function

Switching function latching

Output electronic

Forced opening

Number of safety auxiliary contacts

Number of contacts as normally closed contact
Number of contacts as normally open contact
Number of contacts as change-over contact
Type of interface

Type of interface for safety communication
Construction type housing

Material housing

Coating housing

Type of control element

Alignment of the control element

Type of electric connection

With status indication

Suitable for safety functions

Explosion safety category for gas

Explosion safety category for dust

31

0

61
335

0.8

0.3
Quick-break switch
No

No
Yes

1

1

1

0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Other
Other
No

Yes
None

None
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Ambient temperature during operating °C 25-70

Degree of protection (IP) P67
Degree of protection (NEMA) a4x
aprobace,
Product Standards IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No. E29184
UL Category Control No. NKCR
CSA File No. 12528
CSA Class No. 3211-03
North America Certification UL listed, CSA certified
Degree of Protection IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
Rozmeéry
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