PLC-OSC-24DC/ 48DC/500/W

Obj.¢.:: 2980636
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Vytah z online katalogu

Elektronicky pfepina¢ PLC se Sroubovymi svorkami, k montazi na
nosnou listu NS 35/7,5; vstup: 24 V DC, vystup: 3-48 V DC/500 mA

Udaje
EAN

Baleni
Celni tarif
Véaha brutto v kusech

Informace v katalogu

Technické udaje

Vstupni data

Vstupni jmenovité napéti Uy

Rozsah vstupniho napéti vztazeny na U
Prah sepnuti signal ,0“ vztazeny na Uy

Prah sepnuti signal ,1“ vztazeny na Uy

(T
0 051378

4 | 46356
1 ks
85364190
0,03347 kg
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Poznamky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006
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Typicky vstupni proud pfi Uy
Doba sepnuti typicka
Typicka doba odpojeni
Ukazatel provozniho napéti

Ochranny nazev

Ochranné zapojeni/konstrukéni dil ochranného
zapojeni

Prenosova frekvence

Vystupni data

rozsah vystupniho napéti

Mezni trvaly proud

Minimalni zatézovaci proud

Pokles napéti pfi max. meznim trvalém proudu
Vystupni obvod

Ochranny nazev

Ochranné zapojeni/konstrukéni dil ochranného
zapojeni

Data pripojeni

Zpusob pfipojeni

Délka odstranéni izolace

Zavit Sroubu

Min. priifez vodice, tuhy

Max. prafez vodice, tuhy

Min. priifez vodiCe, ohebny
Max. prafez vodice, ohebny
Prafez vodice AWG/kcmil min.

Prarez vodice AWG/kemil max.

Obecna data

Sitka

Vyska

Hloubka

Teplota prostiedi (provoz)

Teplota prostiedi (skladovani/pfeprava)

3 mA

0,03 ms

0,15 ms

Zlutd LED

Ochrana proti pfepodlovani
ochrana proti prepéti

dioda na ochranu proti pfepolovani

1000 Hz

3VvDC..48VDC

500 mA (viz kfivka snizeni vykonu)
1 mA

<12V

2-vodi¢ bez ukostreni

Ochrana proti prepélovani
ochrana proti prepéti

dioda na ochranu proti pfepoélovani

Sroubové pripojeni
8 mm

M3

0,14 mm?

2,5 mm?

0,14 mm?

2,5 mm?

26

14

6,2 mm
80 mm
86 mm
-25°C...60°C
-40°C...85°C

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
http://www.phoenixcontact.cz

Strana2/6
5.6.2013


http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2980636
http://www.phoenixcontact.cz

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W Obj.¢.:: 2980636
http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2980636

Montazni poloha

Pokyn pro montaz

Provozni rezim

Trida hoflavosti podle UL 94
Nazev

Normy/predpisy

Zatézovaci razové napéti / izolace
Zatézovaci izolaéni napéti
Stupen znedisténi

Kategorie prepéti

Certifikaty/Osvédceni

W ® W N

Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

PrisluSenstvi

Informace Popis

Montaz

0801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF
2000MM

0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM

0801681 NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM

0801377 NS 35/ 7,5 V2A UNPERF
2000MM

libovolné

moznost fazeni bez odstupu
100 % ED

VO

Normy / ustanoveni
IEC 60664

EN 50178

IEC 62103

4 kV / zakladni izolace
300V

2

1

cULus Listed, cULus Recognized

Popis vyrobku

Profilova nosna lista, material: méd, bez perforace, vyska 7,5 mm,
Sitka 35 mm, délka: 2 m

Nosna lista, material: pozinkovana ocel a v silné vrstvé
pasivovana, perforovana, vyska 7,5 mm, Sitka 35 mm, délka:
2 000 mm

Profilova nosna lista, material: ocel, bez perforace, vyska 7,5 mm,
Sitka 35 mm, délka: 2 m

Nosna lista, Sitka: 35 mm, Vyska: 7,5 mm, Délka: 2000 mm,
Barva: stfibrna
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1201756 NS 35/15 AL UNPERF 2000MM
1201895 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM
1201730 NS 35/15 PERF 2000MM
1201714 NS 35/15 UNPERF 2000MM
1201798 NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM
2966841 PLC-ATP BK

Muastky

2966812 FBST 6-PLC BU

2966825 FBST 6-PLC GY

2966236 FBST 6-PLC RD

2967688 FBST 8-PLC GY

2966692 FBST 500-PLC BU

2966838 FBST 500-PLC GY

2966786 FBST 500-PLC RD

Napajeci svorka

2966508 PLC-ESK GY
Naradi
1204517 SZF 1-0,6X3,5

Zastrcka / adaptér

2296061 PLC-V8/D15B/OUT

Nosna lista, profilové tazena, vysoké provedeni, bez perforace 1,5
mm silna, material: hlinik, vySka 15 mm, Siftka 35 mm, délka 2 000
mm

Profilova nosna lista, material: méd, bez perforace, tloustka 1,5
mm, vyska 15 mm, Sitka 35 mm, délka: 2 m

Nosn4 lista, material: pozinkovana ocel a v silné vrstvé
pasivovana, perforovana, vyska 15 mm, Sitka 35 mm, délka:
2 000 mm

Nosna lista, material: ocel, bez perforace, vyska 15 mm, Sitka 35
mm, délka: 2 m

Profilova nosna lista, material: ocel, bez perforace, tloustka 2,3
mm, vyska 15 mm, Sitka 35 mm, délka: 2 m

Izola¢ni deska, tloustka 2 mm, pro osazeni na za¢atek a na konec
kazdé svorkovnice PLC. Dale slouzi k: - optickému oddéleni
skupin, — bezpe¢nému a spolehlivému oddéleni rozdilnych napéti
v sousednich rozhranich PLC podle CSN EN 50178 (33 0610),
oddéleni

Jednoduchy zasuvny mistek, Délka: 6 mm, Pocet pola: 2,
Barva: modra

Jednoduchy zasuvny mistek, Délka: 6 mm, Pocet pola: 2,
Barva: Seda

Jednoduchy zasuvny mistek, Délka: 6 mm, Pocet pola: 2,
Barva: Cervena

Jednoduchy zasuvny mistek, Délka: 8 mm, Pocet pola: 2,
Barva: Seda

Nekonecny zasuvny mustek, Délka: 500 mm, Barva: modra
Nekonecny zasuvny mustek, Délka: 500 mm, Barva: Seda

Nekonecny zasuvny mustek, Délka: 500 mm, Barva: ¢ervena

Svorka napajeni, k pfivodu az ¢tyr potencialll / napajecich napéti,
k montazi na NS 35/7,5

Ovladaci nastroj, pro svorky ST, vhodny také jako Sroubovak s
drazkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentni rukojet, s
ochranou proti odvinuti

Adaptér V8-OUTPUT pro osm PLC Interface 6,2 mm (1 pfepinac,
atd./viz ,Doplfujici produkty®). 15p6lovy konektor s dutinkami D-
Sub, fidici logika: spinané kladnou polaritou
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2296058 PLC-V8/D15S/OUT Adaptér V8-OUTPUT pro osm PLC Interface 6,2 mm (1 pfepinac,
atd./viz ,Doplnujici produkty®). 15p6lovy konektor D-SUB, fidici
logika: spinané kladnou polaritou

2295554 PLC-V8/FLK14/0OUT Adaptér V8-OUTPUT pro osm PLC Interface 6,2 mm (1 pfepinac,
atd./viz ,Doplfiujici produkty®). 14pdlova pfipojka na plochy kabel
pro systémové propojeni PLC, fidici logika: spinané kladnou
polaritou

2304102 PLC-V8/FLK14/0OUT/M Adaptér V8-OUTPUT pro osm PLC Interface 6,2 mm (1 pfepinac,
atd./viz ,Doplfiujici produkty®). 14pdlova pfipojka na plochy kabel
pro systémové propojeni PLC, fidici logika: zaporné spinajici

Vykres/schéma
Diagram
Obrazek ukazuje zatézovou kfivku pro PLC-...24DC/48DC/500/
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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