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PP-H 6/ 5

Obj.€.:: 3061606

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061606

Zastrcka, Zpusob pfipojeni: Svorky Push-in, PoCet polu: 5, Prifez:0,5
mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 8, Sitka: 41 mm, VySka: 49,3 mm,

Barva: Seda
Poznamky k produktu
— WEEE/RoHS-compliant since:
Udaje 08.02.2011
EAN
[N
4 7 046356 650243
Poznamka Na zakazku
Baleni 1ks
Celni tarif 85366990 http:/
. www.download.phoenixcontact.com
Vaha brutto v kusech 0,03721 kg Please note that the data given
Informace v katalogu Strana 413 (CAT-3-2013) here has been taken from the

online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technické udaje

Obecné
Pocet pater 1
Poget pripojek 1
Barva Seda
Izola¢ni material PA
Trida hoflavosti podle UL 94 VO
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Rozméry

Sitka 41 mm
Délka 21 mm
Vyska 49,3 mm

Technicka data

Zatézovaci proud maximalni 41 A (6)
Zatézovaci razoveé napéti 8 kV
Stupen znedisténi 3

Kategorie prepéti Il

skupina izolaéniho materialu I

PFipojka podle normy IEC 61984
Jmenovity proud Iy 41 A
Jmenovité napéti Uy 1000 V
Oteviena boc¢ni sténa nein
Pocet polu 5

Teplotni index izolaéni material (EN 60216-1 130 °C

(VDE 0304-21))

Statické pouziti izolaéniho materialu v chladu -60 °C

Data pfipojeni

Min. prlifez vodice, tuhy 0,5 mm?2
Max. prarez vodice, tuhy 10 mm?
Prafez vodie AWG/kecmil min. 20
Prafez vodi¢e AWG/kecmil max. 8

Min. priifez vodi¢e, ohebny 0,5 mm?2
Max. prafez vodiCe, ohebny 6 mm?
Min. priifez vodi¢e ohebny AWG 20
Priifez vodi¢e, ohebny, AWG max 10
Prafez vodice flexibilni m. koncovka vodice bez 0,5 mm?

plastikového pouzdra min

Prurez vodice flexibilni m. koncovka vodice bez 6 mm?
plastikového pouzdra max.

Prarez vodice flexibilni m. koncovka vodic¢e m. 0,5 mm?2
plastikové pouzdro max.

6 mm?
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2 vodice se stejnym priifezem flexibilni m. TWIN-
AEH s plastikovym pouzdrem max

ZpUsob pfipojeni

Délka odstranéni izolace

valeckovy kalibr

Certifikaty/Osvédceni

A AN @

Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

PrisluSenstvi

Informace Popis

Izolaéni pouzdro vidlice

3000680

3000681

3000682

3000683

3000684

3000685

Montaz

3040559

3040630
3040614

PH 6/2

PH 6/3

PH 6/4

PH 6/5

PH 6/6

PH 6/7

PR
PR/2
PRz

0,5 mm?

1,5 mm?
Svorky Push-in
12 mm

A5

CSA, cULus Recognized

Popis vyrobku

Kryt kabelu, Délka: 21 mm, Sitka: 16,4 mm, Vyska: 52,3 mm,
Pocet polu: 2, Barva: Seda

Kryt kabelu, Délka: 21 mm, Sitka: 24,6 mm, Vyska: 52,3 mm,
Pocet pdélu: 3, Barva: Seda

Kryt kabelu, Délka: 21 mm, Sitka: 32,8 mm, Vyska: 52,3 mm,
Pocet poélu: 4, Barva: Seda

Kryt kabelu, Délka: 21 mm, Sitka: 41 mm, Vy$ka: 52,3 mm, Poget
polu: 5, Barva: $eda

Kryt kabelu, Délka: 21 mm, Sitka: 49,2 mm, Vyska: 52,3 mm,
Pocet pdélu: 6, Barva: Seda

Kryt kabelu, Délka: 21 mm, Sitka: 57,4 mm, Vyska: 52,3 mm,
Pocet pdélu: 7, Barva: Seda

Pojistka, Pocet polG: 1, Barva: oranzova
Pojistka, Pocet polG: 2, Barva: oranzova

Pojistka, Sitka: 5,2 mm, Délka: 3 mm, Podet pold: 2,
Barva: oranzova
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3040591
3040601
3040627

Naradi

1204520

Obecné
3000768
3000770
3000769

Znaceni

0818137

0824654

0828748

0829672

0825030

0808781

PSH 3- 6
PSH 5-10
PZ/2

SZF 2-0,8X4,0

CPH 9-15
HSH-METALL-6/8
HSR 6/8

UC-TMF 8

UC-TMF 8 CUS

UCT-TMF 8

UCT-TMF 8 CUS

ZBF 8 CUS

ZBF 8:UNBEDRUCKT

Zastrcka / adaptér

0201731
0201689
0201702

MPS-IH BK
MPS-IH BU
MPS-IH GN

Spona pfipojky stinéni, Barva: ¢erna
Spona pfipojky stinéni, Barva: ¢erna

Odlehéovac tahu, Pocet poll: 2, Barva: ¢erna

Ovladaci nastroj, pro svorky ST, vhodny také jako Sroubovak
s drazkou, velikost: 0,8x4,0x100mm, 2komponentni rukojet’, s
ochranou proti odvinuti

Odlehcovaci vyvodka, Barva: ¢erna
PFipojka stinéni

Upevnovaci tfrmen kabelu

Znackovace pro svorky, Podlozka, bila, nepotisténé,
popisovatelné pomoci: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter,
ZpUsob montaze: Zajistény do ploché drazky stitku, pro Sitku
svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 5,1 mm

Znackovace pro svorky, Ize objednat: na zpusob rohoze, bila,
popsané dle Udaji zakaznika, Zpusob montaze: Zajistény

do ploché drazky Stitku, pro Sifku svorek: 8,2 mm, Velikost
popisovaného pole: 7,6 x 5,1 mm

Znackovace pro svorky, Podlozka, bila, nepotisténé,
popisovatelné pomoci: Thermomark C+, Thermomark C,
BLUEMARK CLED, Bluemark, Zpusob montaze: Zajistény
do ploché drazky Stitku, pro Sifku svorek: 8,2 mm, Velikost
popisovaného pole: 7,4 x 4,7 mm

Znackovace pro svorky, Ize objednat: na zpUsob rohoze, bila,
popsané dle udaju zakaznika, Zplsob montaze: Zajistény

do ploché drazky Stitku, pro Sifku svorek: 8,2 mm, Velikost
popisovaného pole: 7,4 x 4,7 mm

Oznacovaci §titek, plochy, Ize objednat: v pasech, bila, popsané
dle udajli zakaznika, ZpUsob montaze: Zajistény do ploché drazky
Stitku, pro Sitku svorek: 8 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x
8,15 mm

Oznacovaci Stitek, plochy, Pas, bila, nepotisténé, popisovatelné
pomoci: Plotter, Zplisob montaze: Zajistény do ploché drazky
Stitku, pro Sifku svorek: 8 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x
8,15 mm

|zola¢ni dutinka, Barva: ¢erna
|zolaéni dutinka, Barva: modra

|zolaéni dutinka, Barva: zelena
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0201728
0201676
0201663
0201692
0201744

Vykres/schéma

MPS-IH GY
MPS-IH RD
MPS-IH WH
MPS-IH YE
MPS-MT

Schéma zapojeni

N\

>4

|Izolaéni dutinka, Barva: Seda
|Izolaéni dutinka, Barva: ¢ervena
Izolaéni dutinka, Barva: bila
Izolaéni dutinka, Barva: Zluta

Zkusebni zastréka
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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