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Vytah z online katalogu

/

Vestavny konektor senzoru/aktoru, 5polovy, M12-SPEEDCON, s

kédovanim A, montaz zvnéjsSku stény/vesSroubovanim se zavitem M16,

nastavitelny, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,34 mm?

‘ SPEEDCON
LocKiNG

Udaje
EAN

Baleni
Celni tarif
Vaha brutto v kusech

Informace v katalogu

Technické udaje

Obecna data

jmenovity proud pfi 40 °C
Jmenovité napéti

Pocet polu

Vnitini odpor

Izolaéni odpor

[ AR T
4 ' 046356 020152
1 ks

85366990

0,0259 kg
Strana 234 (CAT-2-2013)

4A
60 V

5

<3 mQ
> 100 MQ

Poznamky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:

20.12.2005

http://

www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
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Délka kabelu

Teplota prostiedi (provoz)

Obecné parametry
Normy/pfedpisy
Kédovani

Kategorie prepéti
Stupen znedisténi

Kryti

Material kontakt
Material povrch kontaktu
Materidl drzak kontaktu
Material ryhovana matice
Material tésnéni

Zpusob montaze
ZpUsob pfipojeni

ukazatel stavu

Parametry vedeni
Typ kabelu
Prarez vodice

Signalni vedeni AWG

Stavba vodice signalniho vedeni

Pramér zily, v€. izolace
Sila stény izolace

barvy Zily

Material izolace zily
Materiél vodi¢

Izolaéni odpor

odpor vedeni

Jmenovité napéti vedeni
Zku$ebni napéti vedeni

Teplota prostfedi (provoz)

0,5m
-25 °C ... 85 °C (Zastrcka/zasuvka)

Konektor M12 IEC 61076-2-101
A - Standard

Il

3

IP67

CuZn

Ni/Au

PA 66

Zinkovy odlitek, niklovany

NBR

Montaz zpfedu stény M16 x 1,5 s kontramatici
Jednotliva lanka

ne

lanko TPE

0,34 mm?

22

7x 0,25 mm

1,2 mm +0,07 mm

0,21 mm

cernd, hnéda, modra, bila, Seda
TPE

pocinovany pramen Cu

> 20 MQ*km

< 57,6 mQ/m

300V

2000 V AC

-25 °C ... 90 °C (kabel, pevné ulozeni)
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Certifikaty/Osvédceni

A fS
Aprobace GOST, UL Recognized

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

PrisluSenstvi
Informace Popis Popis vyrobku

Montaz

1504097 SACC-E-MU-M16 Plocha matice se zavitem M16
Vykres/schéma

Vykres v méfitku

500 26
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Vestavna zasuvka M12, nastavitelna Q 3

Vyfez v pouzdru pro upevnovaci zavit
M16, montazni sténa se zavitem
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Schéma zapojeni

Obsazeni kontaktd zastréky M12 a zdifky M12

]
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Schématicky vykres

Zobrazeni poll zastréeky M12, 5-polovy, kddovani A, pohled od

4 3 trnQ
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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