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Véazeni zékaznici,

dékujeme Vam za Vasi duvéru a za nakup detektoru vodni hladiny Schabus SHT5001.
Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predéate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento ndvod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pFecist!

Ucel pouziti

Detektor hladiny vody SHT 5001 je zafizeni, které upozoriiuje na zmény hladiny vody.
K pfistroji Ize pfipojit vodni ¢idlo nebo plovakovy spina¢. Jakmile se cidlo dostane do kontaktu
svodou, rozsviti se LED senzor a soucasné dojde ksepnuti dvou relé bez potencidlu.
Umoziuje se tak propojeni se sbérnicovym systémem (EIB) nebo s externimi zafizenimi typu:

Signalni svétlo (polozka ¢. 200894)

Poplachovéa houkacka (polozka ¢. 200982)
Telefonni komunikaéni zafizeni (polozka ¢. 200893)
Magneticky ventil 3/8" (polozka ¢. 200995)
Magneticky ventil 1/2" (polozka ¢. 200996)
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Instalace a nastaveni

A Instalaci by méla provést kvalifikovana osoba.

Instalace ¢idla

Cidlo reaguje na kontakt svodou na dvou kovovych kontaktech (obvod &idla je uzavien).
Instala¢ni vyska ¢idla uréuje, v jaké Grovni hladiny zazni zvukova si%nalizace poplachu. Kabel ¢idla Ize
prodlouZzit az do délky 50 m dvoudratovym kabelem (2 x 0,5 mm®) a na kazdy vstup lze paralelné
pfipojit 5 vodnich ¢idel.

Pfipojeni ¢idla: 13 -14/15-16/17-18/19-20/21 -22

Nasazeni detektoru na liStu
Detektor hladiny SHT 5001 se instaluje na standardni listu (35 mm) do rozvodné skfiné.

Nastaveni p fipojeného relé
Pokud se k relé bez potencialu pfipojuji dalSi zafizeni, nesmi se prekrogit jeho spinaci kapacita.
> Stav relé v reZimu monitorovani:
Relé je ,napajeno” (normalné zavieny kontakt se otevie / prerusi)
> Stav relé v poplachovém rezimu:
Relé ,klesd" (norméalné otevfeny kontakt se zavfe)

Nastaveni funkci pam éti

Na vystupu cidla Ize nastavit dvé rizné zpravy:

> Poplachovd zprava sfunkci paméti (dratovd propojka na svorkach 23 - 24 ):
Poplach zUstava aktivni a relé je zapnuto, dokud se zprava znovu nevypne stiskem tlacitka.

> Poplachova zprava bez funkce paméti (bez dratové propojky): Poplach zUstava aktivni a relé
zapnuto, az dokud ¢idlo neztrati kontakt s vodou (pfi pouziti jako indikator hladiny nebo ovlada¢
Cerpadla).
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Provoz a funkce LED

Provoz detektoru vodni hladiny

Sviti zelena LED kontrolka napéjeni: Detektor vodni hladiny SHT 5001 je pfipojen k napéjeni ze sité.

Sviti LED kontrolka cidla: Jakmile ¢idlo detekuje stoupajici hladinu vody, jeho LED zac¢ne blikat

cerven é. Akusticka signalizace je vypnuta a prepina se relé bez potenciélu 1 a 2.

Akusticka signalizace poplachu (relé 2) se vypina stiskem tla¢itka RESET.

> Poplachové zprava s funkci paméti: Poplach zustava aktivni a relé 1 je zapnuto, dokud se zprava
znovu stiskem tlacitka RESET neodstrani.

> Poplachovéa zprava bez funkce paméti: Poplach zlstava aktivni a relé 1 je zapnuto, az dokud ¢idlo
neztrati kontakt s vodou.

Test funk €nosti

Test funk €nosti SHT 5001

Po stisku tlacitka TEST musi zacit blikat ¢ervend LED kontrolka ¢idla a relé se musi sepnout.
Test funkénosti se ukon¢i stiskem tlacitka RESET.

Test funk €nosti SHT 5006

Dotknéte se obou kontaktd cidla mokrym kusem hadfiku, nebo vodivym kouskem kovu a poplach
se okamzité vypne.

A Kvuli vasi vlastni bezpe €nosti vdm doporu €ujeme provad ét tento test nep fetrzit é!

Bezpe&nostni predpisy, udrzba adisténi

Z bezpec¢nostnich divodud a z divodu registrace (CE) neprovadéjte Zzadné zasahy do detektoru.
Ptipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vlhkosti, nenaméacejte
jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho
pfisluSenstvi nejsou Zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet
obalovy material. Félie z umeélych hmot pfedstavuji nebezpeci pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K ¢isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZivejte Zadné
prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a lakd), nebot by tyto prostfedky
mohly poskodit povrch a souéasti pfistroje.

Recyklace

. Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!

Technické udaje

Provozni napéti: 230 (+/- 10%) V AC; 50 — 60 HZ
Spotfeba proudu: cca3W

Pocet pfipojenych cidel: 5 (paralelng)

Délka kabelu ¢idla: AZ 50 m (max.)

Kontakt relé: 2 obousmérné kontakty bez potencialu
Spinaci kapacita relé: Max.5A/230V

Provozni teplota: 0°C az +40 °C

Ochrana: IP 20

Rozméry (V x S x H): 57 x 72 x 90 mm

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika S.r.0.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. jsot spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouzitf odpovida technickému stavu pfl tisku! Zmény vyhrazeny!
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