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Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup bezdratového detektoru pohybu MA8OP.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Obrazek 1

Obrazek 2 Obrazek 3

Bezdratovy detektor pohybu MA8OP v. 2

Pouzitim tohoto detektoru ziskate funkce poplachového systému nebo tisfiového volani a to po
propojeni s komponenty MABO/EWO01. Celkové Ize propojit az 6 komponentt (MA80KM — bezdratovy
dveini hlasi¢ nebo detektor MABOP).

Pasivni infraerveny detektor pohybu MA8OP Ize vyuZit k ostraze mistnosti. Pohyb teplo vydavajicich
objektd v zabezpe¢eném prostoru je radiovym signalem vyslan do komponentti MA80 — poplachova
zafizeni/dvefni hlidace nebo EWO01 — elektronicky hlida¢ (zvukovy hlasic).

Komponenty MA8O reaguji na tento signdl stejné jako na pohyb zachyceny jejich vestavénym
pohybovym senzorem:

pokud je zvolena funkce zvukové vystrahy, vystraha se spusti a pokud je systém zabezpecen,
spusti se poplach (siréna anebo vytacéeni).

Pokud je komponent — elektronicky hlida¢ (zvukovy hlasi¢) EW01 spustén, systém reaguje

podle zvolenych rezim( nasledovné:

Psi Stékani Stékani po dobu 10 vtefin
Zvukova vystraha 2 x zvuk ,ding-dong*
Siréna siréna po dobu 20 vtefin

Uvedeni do provozu

Povolte Sroubky [1] a odstrarite kryt prostoru pro baterie [2].
PFipojte alkalickou baterii 9 V do konektoru.

Zhruba po 1 minuté bude zafizeni schopné provozu.
Zakryjte prostor pro baterie.

Nastaveni komponend MASO/EW01

VSechny detektory MABOP maji své unikatni tovarni nastaveni kédu, které musi byt pfifazeny
k ostatnim komponentdm systémuMAB80. Postup nastaveni je uveden v navodu k jednotlivym
komponentim MA80/WEO1.

Testovani funkce

Predtim nez detektor MA8OP nainstalujete, doporu€ujeme nejprve vyzkouset funkci zafizeni

v misté pozadovaném misté pro montaz. Na komponentech MA8B0/EWO01 nastavte zvukovou vystrahu.
Asi po 1 minuté bude zavére¢né potvrzeni prodlevy odpoétu signalizovano pipnutim.

Nyni se pohybuijte pfed detektorem. LED [3] za¢nou blikat a prostfednictvim komponentt

MAB8O/EWO01 se rozezni poplach. Pokud se poplach nespusti, zkratte vzdalenost mezi detektorem
MAB8OP a komponenty MASO/EWO1.

Umisténi detektoru MASOP

Detektor MA8OP je pfipevnén na montézni konzolu. Optimalni vy3Ska pro montaz je 1,5 -2 m.
Detektor MA8OP ma rozsah pokryti az 8 m a 100°. Pokud je umistén v rohu, maze tak byt
monitorovana cela mistnost. Pohyb v pravém Uhlu k detektoru je zaznamenan rychleji nez pfimy
pohyb smérem k ¢idlu PIR. Proto ma detektor oto¢ny nastavovaci kloub pro jeho optimalni nastaveni.
KdyZ nastavujete smér detektoru MA8OP, vezméte v potaz vSechny mozné rusivé zdroje.

Pohybovy detektor nereaguje pouze na teplo vydavané ¢lovékem, ale také zvifaty, proudénim
vzduchu a dal$i zdroje tepla. Pokud je systém v reZimu zabezpeceni, nedovolte, aby se v prostoru
stfezeném detektorem zdrzovala zvifata. Detektor neumistujte do blizkosti napfiklad radiatoru,

oken, ventilator(, faxti dalSich tepelnych zdrojl. V takovém piipadé muze dojit k aktivaci PIR ¢idla.
Umistéte detektor do prozatimni polohy a pohybujte se v dosahu detektoru. Pohyb, ktery ¢idlo
zaznamena je signalizovan blikajici LED. Pokud je komponenty MA8O/EW1 sepnuty v reZimu zvukové
vystrahy, bude patrné i zvukova vystraha (poplach). Pizplsobte detektor tak aby prostor byl stfezen
vSude.

Instalace

Vyvrtejte otvory do zdi a vloZte jednu hmozdinku. VloZte Sroub a dotahnéte tak aby hlava Sroubu
vyc¢nivala ze zdi zhruba 4 mm. Poté zavéste montazni konzolu na hlavu Sroubu. Oznacte pozici
spodniho otvoru pro Sroub a pak vyvrtejte druhy otvor. VlozZte dalSi hmozdinku a pfiSroubujte montazni
podlozku druhym Sroubem (obrézek 2). Nasledné dotahnéte i Sroub v horni ¢asti. Umistéte detektor
na montazni konzolu a pfizplsobte jeho pozici pomoci oto¢ného kloubu. Paklize je detektor v kone¢né
pozici, dotahnéte znovu v8echny Srouby.



Shnizeni dosahu detektoru

Dosah detektoru je mozné snizit pfelepenim detektoru zakryvaci paskou, ktera je soucasti baleni.
Tuto funkci Ize vyuZzit napfiklad pro pfehled prichodu osob v ur¢itém misté.

Informace k bateriim

Béhem normalniho provozu za¢ne LED blikat [3], pokud je detektorem zjiStén pohyb.
Nutnost vymeény baterii je signalizovana pravidelnym blikanim LED po dobu 3 vtefin
a naslednym zhasnutim LED na 1 vtefinu. V takovém pfipadé co nejdfive vymérite
baterie jinak mtze dojit k naruseni funkce celého systému.

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamzité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pFipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpedi exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatfi do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochéazelo k poskozeni zivotniho prostfedi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni shérné nadoby

v prodejnéch s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setrete Zivotni prost Fedi!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp éjte k jeho ochran &!

Technické udaje

Provozni napéti: 9V DC

Zdroj napéjeni: Baterie 9 V

Senzor: Pasivni, infracerveny

Prostor pokryti: cca 8 m, thel 100°

Provozni frekvence: 433 MHz

Dosah vysilace: Maxi. 30 m (v otevieném prostoru)
Pouziti: Interiér

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto ndvodu, jako napr. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spolecnosti
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