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@@ Navod k pouziti
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N>

Rozbrusovaci stojan pre uhlovui briasku

Navodilo za uporabo

Rezalno stojalo za kotne brusilnike

Upute za uporabu
Stalak za kutnu brusilicu
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A\ Pozor!

P¥i pouzivani pfistroji musi byt dodrzovana urcita
bezpecnostni opatieni, aby se zabranilo zranénim a
Skodam. Prectéte si proto peclivé tento navod k
obsluze. Dobfe si ho ulozte, abyste méli tyto
informace kdykoliv po ruce. Pokud predate pfistroj
jinym osobam, predejte s nim i tento navod k
obsluze.

Neprebirame zadné ruceni za Skody a Urazy vzniklé
v disledku nedodrzovani tohoto navodu k obsluze a
bezpecnostnich pokynd.

1. Popis pristroje (obr. 1)

1. Ochrana proti jiskram

2. Spodni deska

3. Upevnéni pro Ghlovou brusku

4. Upinaci zafizeni obrobku

5. Oto¢né rameno

6. Upinaci paka

7. Drzék kabelu

8. Upeviiovaci material pro oto¢né rameno
9. Sefizovaci $rouby uhlové brusky

Pozor: Uhlova bruska neni v rozsahu dodavky!

2. Bezpecnostni pokyny

Pozor! Pti pouzivani elektrického naradi pro nase

pridavné pristroje je na ochranu proti uderu

elektrickym proudem, nebezpeci zranéni a jinych
poruch tieba dbat nasledujicich bezpec ick
pokynii. Nez zaénete pfistroj pouzivat si
diikladné pre&téte tyto pokyny a dobfe si je
ulozte.

1. Ke své vlastni bezpe¢nosti dodrzujte
bezpecnostni pokyny pro délici stojan, vyrobce
elektrického nafadi a déliciho kotouce.

2. Délici stojan musi byt upevnén vzdy bezpecné,
vodorovné a pevné na pracovnim stole.

3. Pracovisté ma byt Cisté a dobre osvétlené.

4. Vyhybejte se abnormalnimu drzeni téla.
Postarejte se o bezpe¢ny postoj a stale udrzujte
rovnovahu.

5. Stroj nikdy neprovozuijte v oblasti s lehce
z&palnymi materialy, plyny nebo kapalinami.

6. Noste ochranné bryle, obli¢ejovy $tit, ochranu
dychacich cest, télovou zastéru, ochranné
rukavice, dlouhé, tésné priléhajici rukavy a
rukavice.

7. Nepoustéjte do blizkosti déti. Nenechte déti a

ostatni osoby dotykat se obrobku. Nepoustéjte je
na pracovisté.

8. Nikdy nepracujte bez ochrany brusného kotouce
a ochrany proti jiskrdm odpovidajici normam.

9. Ochranna zafizeni zasadné nechte na svém
misté a prekontrolujte, zda bezvadné funguiji.

10.Délici kotou¢ vzdy prekontrolujte, zda nevykazuje
trhliny nebo poskozeni. Praskly nebo poskozeny
kotou¢ okamzité vymérite.

11.Pfed zaCatkem prace se presvédcte, zda se
kotou¢ nedotyké obrobku.

12.Pravidelné kontrolujte, zda jsou vSechny Srouby,
matice a ¢epy dostate¢né pevné namontovany.

13.Ubezpedte se, zda je sitovy kabel dostatecné
vzdéalen od déliciho kotouce a pracovni zény.

14.NepouZzivejte délici stojan s elektrickym naradim
s vysokym vykonem, které neni pro samotné
pridavné zafizeni vhodné.

15.Pouzivejte pouze délici kotouce na kov.

16.Zkontrolujte, zda se délici kotou¢ pohybuje
kolmo ke spodni desce.

17.Zabezpecte fadné obrobek. Musi byt upnut
rovné a pevné, aby se zabranilo moznému
pohybu a vzpfi¢eni ke konci fezu.

18.Nesnazte se fezat obrobky, které jsou pro délici
stojan ocividné moc veliké.

19.Nez odstranite obrobek, novy upnete nebo
prestavite Uhel se presvédcte, Ze je délici kotoud
zcela zastaven.

20.Nikdy nesahejte za délici kotou¢ nebo vedle
ného.

21.Bézici nafadi nenechte bez dohledu. Pokud se
od stroje vzddlite, vypnéte ho.

22.Vzdy pfi nepouzivani, pred udrzbou a pfi vyméné
nastroje vytahnéte sitovou zastréku.

23.Vyhybejte se nechténému rozbéhnuti stroje.
Ubezpecte se, zda je pii zastréeni zastréky do
zésuvky vypina¢ vypnut.

24.Nikdy nepouzivejte pilové kotouce pro okruzni
pily nebo keramické kotouce.

25.Pred pouzitim se presvédcte, zda je pfistroj
podle predpist a bezpeéné upevnén v drzeni.

26.Na zastaveni kotouce nikdy nepouzivejte ruce
nebo jakékoliv predméty.

27.Néradi nepretéZujte, nechte kotou¢ bézet bez
tlaku.

28.Prekontrolujte, zda jsou v8echny dily
namontovany. Prectéte si k tomu pokyny,
predevsim bezpec¢nostni pokyny. Stroj
nepouzivejte, pokud neni kompletni.



29.Nepouzivejte pfislusenstvi a elektrické naradi na
ucely, na které neni urc¢eno.

30.Prekontrolujte, zda neni pfislusenstvi poskozeno.

Prekontrolujte také, zda je v poradku funkce
pohyblivych dilli, upinacich a ochrannych
zafizeni.

31.Budte pozorni. Dbejte na to, co délate. Pracujte
rozumné. Nepouzivejte naradi, pokud jste
nekoncentrovani.

32.Délici stojan je urcen na fezani Zeleznych kovd.
Nepokousejte se fezat dievo, zdivo nebo jiné
nevhodné materialy.

33.Poté, co byl namontovan novy délici kotou¢ se
nestavte ve sméru fezani kotouce. Nechte stroj
pfiblizné jednu minutu bézet, nez za¢nete s
délenim. Pokud by kotou¢ vykazoval neviditelny
zlom nebo chybu, praskl by dive, nez za minutu.

34.Naradi bezpecné ulozte. Nepouzivané pristroje
by mély byt skladovany na suchém, uzaméeném
misté mimo dosah déti.

35.Noste vhodné pracovni obleceni. Nenoste Siroké
obleceni nebo Sperky, mohly by byt pohyblivymi
dily zachyceny. Doporucuje se neklouzava obuv.
Pfi dlouhych vlasech noste vlasovou sitku.

36.Nenechte zastréeny zadné nastrojové klice. Pfed
zapnutim zkontrolujte, zda jsou klice a sefizovaci
nastroje odstranény.

3. Pouziti podle uéelu uréeni

Délici stojan je ve spojeni s Uhlovou bruskou (pramér
deélicich kotou€ti 230 mm) uréen na fezani kov(.
Dbejte prosim na to, Ze nase pfistroje nebyly podle
svého ucelu uréeni konstruovany pro zivnostenskeé,
femeslnické nebo primyslové pouziti. Neprebirame
Zadné ru€eni, pokud je pfistroj pouzivan v
zivnostenskych, femeslnych nebo primyslovych
podnicich a pfi srovnatelnych ¢innostech.

4. Montaz
Viz obr. 2 az obr. 13

5. Uvedeni do provozu

Po zapnuti stroje délici kotou¢ pomalu sklapét, az
se dostane do styku s obrobkem. Poté provést
rovnomeérné fez. Vyhnéte se tomu, aby délici kotou¢
skakal nebo se chvél, protoZe se tim predcasné
opotiebuje, coz miize mit za nasledek Spatny fez
nebo zlomeny délici kotou¢.
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6. Technicka data
Pro dhlovou brusku 230 mm
Hmotnost: 3,4 kg

7. Udrzba
@ Udrzujte délici stojan vzdy Cisty.
® Na cisténi plastli nepouzivejte Ziravé prostredky.

8. Objednani nahradnich dilt

Pfi objednavce nahradnich dild je tfeba uvést

nasledujici Udaje:

® Typ pfistroje

o Cislo vyrobku pfistroje

@ Identifikacni Cislo pfistroje

o Cislo nahradniho dilu pozadovaného
néhradniho dilu

Aktualni ceny a informace naleznete na www.isc-

gmbh.info

9. Likvidace a recyklace

Pristroj je ulozen v baleni, aby bylo zabranéno
poskozeni pfi pfepravé. Toto baleni je surovina a tim
znovu pouzitelné nebo mlize byt dano zpét do
cirkulace surovin.

Pristroj a jeho pfisluSenstvi jsou vyrobeny z
rozdilnych materialQ, jako napf. kov a plasty.
Defektni soucastky odevzdejte k likvidaci zvlastnich
odpadu. Zeptejte se v odborné prodejné nebo na
mistnim zastupitelstvi!



