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Tester os¥tleni zawsného z&izeni / giivésu
- zasuvka / zasttka

Obj. & 8521 10

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup testeru osvétleni zavésného zafizeni.

Tento navod k obsluze je nedilnou souéasti tohoto vyrobku. Obsahuje dllezité pokyny k uvedeni
vyrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist.

Ucel pouziti

Tento 7-pélovy tester slouzi pro kontrolu osvétleni pfivést a motorovych vozidel se zavésnym
zafizenim. Tester mé jednu stranu vybavenou zastrékou a na opacné strané zasuvkou pro pfipojeni

k testovanému svételnému obvodu vozidla. Prostfednictvim pfisluSného adaptéru pak mizete testovat
i 13-polové zastréky a zasuvky. Jako zdroj napéjeni testeru pouzijte baterii 9 V. Tato baterie v§ak nenf
soucasti dodavky. Strana testeru uréend pro pripojeni do zasuvky motorového vozidla je oznacena
,Car Check Side “. Cast pro pipojeni k pFivésu / navésu je oznagena

,Trailer Check Side “

Upozorn éni! V zadném pfipadé neprovadéjte souc¢asnou kontrolu prostfednictvim obou ¢asti testeru!

Popis a ovladaci prvky

Kontrolky jednotlivych pélu

Zastréka uréena pro
pfipojeni do motorového
vozidla

Cast uréena pro
pfipojeni do pfivésu
lustra €
ni foto

A

Test oswtleni privésa

+  Pipojte tester k pFivésu. Cést oznagenou ,Trailer Check Side “ pfipojte do zasuvky pFivésu.

e Stisknéte zluté tlacitko. Tlacitko je umistéte na pravém boku testeru.

* V pfipadé, Ze se rozsviti vSechny kontrolky na testeru, znamena to, Ze vSechny vodice (7-p6l)
pFivésu jsou v pofadku a zadny obvod neni nikde prerusen. Cely elektricky (svételny) obvod
pFivésu je tak pIné funkéni.

Paklize se nerozsviti nékteré kontrolky na testeru, prejdéte k samotnému feSeni zavady
Vv nasledujicim doporu¢ovaném poradi:

Na testeru se nerozsvitila zadné kontrolka

« Odstrarite korozi na kontaktech zastréky pfivésu. Pouzijte proto speciélni sprej a kontakty
ocistéte pomoci vhodného kovového kartace. V pfipadé potreby odstrarite i korozi, ktera ulpéla
na kontaktech testeru.

« Ovéfite, zda baterie v testeru neni vybita a v pfipadé potieby ji vymérite za novou.

« Doslo k pferuSeni negativniho polu (uzemnéni) u pfivésu a zastréky. Rozeberte zastréku pFivésu
a pfesvédcte se o tom, zda nedoslo k odpojeni uzemfovaciho vodice pfipojeného ke kostfe
karoserie. Kontakt mezi vodi¢em v zastréce a karoserii pfivésu navic ovéfte pomoci multimetru.

« Paklize se vdm nepodafilo nalézt a odstranit zavadu, kontaktujte specializovany servis.

Nesviti ur €éitd LED kontrolka

«  Zkontrolujte popfipadé vyménte Zarovku u konkrétniho osvétleni.

«  Nefunkéni osvétleni ma uvolnény nebo zkorodovany vodi€ v zdsuvce nebo na jiném misté
obvodu (napfiklad na kontaktech Zarovky). Ocistéte zkorodované misto pomoci spreje
nebo vhodného kartace.

* V pfipadé pferuSeného vodice ovéfte znovu pfisluSny obvod pomoci multimetru.
Pokud sami nedokézete vyhledat misto, kde doslo k pferu$eni obvodu, obratte se na servis.

Upozorn éni! Uvédomte si, Ze svétlo do mlhy nemusi byt u vSech vozidel k dispozici.

Jedné se predevsim o pfivésy vyrobené pred rokem 1991 (plati zejména pro Némecko).

Tyto starSi pFivésy jiz z vyroby nejsou opatfeny svétlem do mlhy vyroby. Paklize je vSak testovany
pFivés jiz timto svétlem vybaven, postupuijte pfi kontrole a odstranéni potizi podle shora uvedenych
pokynu.



Test zasuvek motorovych vozidel

«  PFipojte tester do zasuvky na vozidle. Pouzijte proto testovaci ¢ast ,Trailer Check Side “.

¢ Nastartujte motor vozidla!

«  Stisknéte zluté tlacitko. Toto tlacitko je umistéte na pravém boku testeru.

* V pfipadé, Ze se rozsviti vSechny kontrolky na testeru, znamena to, Ze vSechny vodi¢e (7-p6ll)
v zasuvce zavésného zafizeni vozidla jsou v pofadku a Zadny obvod neni nikde prerusen.
Cely elektricky (svételny) obvod vozidla je tak plné funkéni.

Na testeru se nerozsvitila zadna kontrolka

« Odstrarite korozi na kontaktech zasuvky vozidla. PouZzijte proto speciélni sprej a kontakty
ocistéte pomoci vhodného kovového kartaCe. V pfipadé potfeby odstrarite i korozi,
kterd ulpéla na kontaktech testeru.

« Ovéfte, zda baterie v testeru neni vybita a v pfipadé potfeby ji vyménte za novou.

« Doslo k preruseni negativniho pélu (uzemnéni) zasuvky a kostry vozidla.
Rozeberte zasuvku zavésného zafizeni vozidla a presvédcte se o tom, zda nedoSlo
k odpojeni vodice pfipojeného ke kostfe (karoserii) vozidla. Kontakt mezi vodic¢i v zastréce
a karoserii pfivésu navic ovéfte pomoci multimetru.

« Paklize se vdm nepodafilo nalézt a odstranit zavadu, kontaktujte specializovany servis.

Nesviti n éktera LED kontrolka

¢ Nastartujte motor.

«  Zapnéte obvod nefunkéniho osvétleni (napfiklad pravy blinkr).

«  Zkontrolujte a popfipadé vyménte zarovku u nefunkéniho osvétleni.

*  Nefunkéni osvétleni ma uvolnény nebo zkorodovany vodi€ v zdsuvce nebo na jiném misté obvodu
(napfiklad na kontaktech zarovky). Oc¢istéte zkorodovany kontakt pomoci spreje nebo vhodného
kartace.

e Rozeberte zasuvku zavésného zafizeni na vozidle a zkontrolujte, zda nedoslo k uvolnéni
pFislusného vodice v zasuvce nebo v kabelovém svazku u svétlometu.

* V pfipadé pferuSeného vodice ovéfte znovu pfislusny obvod pomoci multimetru. Pokud sami
nedokazete vyhledat pfesné misto, kde doSlo k pferuSeni obvodu, obratte se na specializovany
servis.

Upozorn éni! Uvédomte si, Ze svétla do mlhy nemusi byt u vSech motorovych vozidel k dispozici.
Jedné se pfedevsim o motorova vozidla vyrobend pred rokem 1991 (plati zejména pro Némecko).
Tato starSi vozidla proto nejsou jiz z vyroby vybavena osvétlenim do mlhy. Paklize je vSak testované
vozidlo jiz témito svétly vybaveno, postupujte podle shora uvedenych pokynl pro odstranéni zavady.

Poznamka: U vozidel, kteréa jsou vybavena reléovym spina¢em pro zapinani mlhovek mizete
tento obvod otestovat zatézi (napfiklad Zarovkou s vykonem 21 W).

Prifazeni a indikace jednotlivych LED (celkem 6) je uvedeno vpravo od kazdé kontrolky.
Kontrolky odpovidaji jednotlivym druhtim osvétleni v nasledujicim pofadi.
V zavorce je navic uvedeno standardni barevné oznaceni pouzivané

pro tyto vodice.

1 — levy blinkr (Zlutd)

2 — mlhovka (modra)

3 — pravy blinkr (zelend)

4 - zadni obrysové svétlo, vpravo (hnéda)
5 — brzdova svétla (Cervend)

6 — zadni obrysové svétlo, vlevo (€ernd)

Masse = uzemnéni — kostra (karoserie) vozidla (bila)

PouZiti testeru s adaptérem pro 13-polové zasuvkyzAastréky

¢ 13-polovymi zadsuvkami / zastrckami je vybavena vétSina vozidel vyrobenych v druhé poloviné
roku 1980. Timto 7-p6lovym testerem mlzete prostrednictvim prislusného adaptéru testovat starsi
vozidla s 13-pdlovymi zasuvkami a zastr¢kami.

Poznamka : Vyjimku v8ak pfitom tvofi moznost testovani zadniho obrysového osvétleni
a svétla zpatecky.

* Srozvojem technologie Data Bus System a jejim zavedenim do automobilovych systému
se stava, Ze je tento systém neustdle pfipojen k ovladanému zafizeni ve vozidle.
Proto pak mlze pfi testovani takového vozidla problikavat néktera LED kontrolka na testeru.
Nejedna se tak v Zddném pripadé o zavadu testeru. Ujistéte se vSak vZdy o tom, Ze testovana
zasuvka je testovana s nastartovanym motorem! Blikajici LED kontrolka po uplynuti nékolika
sekund pak prestane blikat. Stisknéte proto Zluté tla¢itko na testeru a pfidrzte jej stisknuté
po dobu 15. sekund. Po té jiz budou vSechny LED kontrolky testeru indikovat aktuélni stav
elektroinstalace pfislusnych svételnych obvodu.

V ramci zji§ tovani zavady nefunk €niho osv étleni vzdy zkontrolujte
pojistku p Fislusného sv ételného obvodu u motorového vozidla!

Pokud si nebudete védét rady, jak tento tester osvétleni vozidel a pfivést spravné
@ a bezpecné pouzivat a v tomto navodu k obsluze nenaleznete vSechny potfebné
informace, obratte se na nasi technickou podporu, nebo pozadejte o radu odbornika.

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamzité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pFipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatfi do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochéazelo k poskozeni zivotniho prostfedi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni shérné nadoby
v prodejnach s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setfete Zivotni prost Fedi!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.

ﬁ Likvidujte odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych predpist.

mmm Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte tak k jeho ochran &!

Preklad tohoto navodu zajistila spole  énost Conrad
Electronic Ceska republika, s. r. o.
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TEC h ni C ke U d a.J e VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto

navodu, jako napr. fotokopie, jsou pfedmétem
Napajeni Baterie 9 V DC souhlasu spole&nosti Conrad Electronic Ceska
Rozsah pouZiti Uréeno pro vozidla 12 V DC republika, s. r. 0. Navod k pouzitf odpovida

N ;. L - technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
7-pblové zasuvky a zastréky © Conyright Conrad Electronic Geska renublik

.z . . o] ([ onra lectronic Ceska republika, s. r. 0.
Material krytu Velmi odolny plast ABS e e




