@NMD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Teplomér CHECK TEMP Time

Obj. &.: 85 47 14

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup teploméru pro ovladani klimatizace v automobilu.
Tento navod k obsluze je souéasti vyrobku. Obsahuje dllezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Instalace

Sensor IN

Doporuéné umisténi vnéjSiho (Senzor OUT) a vnitfniho (Senzor IN) snimace teploty v (na) vozidle.
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RezZim teploty

Symbol néledi,  Cas, teplota, vihkost

Zapnuta klimatizace

@l Topeni

Chlazeni

°C = Celsius, °F = Fahrenheit, % = Procenta

1
In P1 Teplota a vihkost P2

Out

Hum
In = Vnitfni teplota
Out = Venkovni teplota
Hum = Vlhkost

Tlagitko P1:  Kratkym stisknutim se méni typ méfeni. Stisknéte a 2 sekundy podrzte
pro vypnuti klimatizace.
Tlagitko P2:  Stisknéte a 2 sekundy podrZte pro otevieni menu nastaveni.

Prepinani zobrazeni teploty a&asu jizdy

Pro pfepinani z rezimu zobrazeni teploty na zobrazeni doby jizdy
a naopak jednoduse stisknéte zaroven tladitka P1 a P2.

RezZim zobrazeni¢asu jizdy

Ukazatel ¢asu jizdy
Ikony stavu (viz nize)

00:00:00

I
NEW P1 P2

NEW  Tlagitko vymaZe Cas jizdy a zacne g ReZim méfeni Casu jizdy
se méfeni nové jizdy.
M > Zobrazeni uloZzenych ¢asu, nebo E Zacatek nové jizdy

otevfeni menu nastaveni
€, Cas jizdy se neméfi

q@ Prestavka béhem jizdy (max. 2 hodiny)



Menu nastaveni

Menu nastaveni oteviete, kdyZ 2 sekundy podrzite stisknuté tlacitko P2. Menu Vam nabizi
12 moznosti nastaveni, které se pohybujete a volite nasledujicim zptsobem:

*  Pro pohyb dozadu a dopfedu mezi 12 funkcemi stisknéte kratce tlacitko P1, nebo P2.
e Zvolenou funkci ménite, resp. potvrdite, kdyz 2 sekundy podrzite stisknuté tlacitko P2.
* Menu nastaveni opustite, kdyz 2 sekundy podrzite stisknuté tlacitko P1.

Krok 1: Klimatizace

[ CA=—Tewmr.

LIE]_-T:jl_']g) Nastavte teplotu v rozsahu od 18 °C do 29 °C.
—) - Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".

Zvolte provozni reZim klimatizace

- Topeni

- Chlazeni

- Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".

S ——

|[CPERATION MODE

| HEATING

\FDs :

| OPERATION WMODE] |
COOLING

|[F1)

Es

Krok 3: ReZzim zobrazeni

[ TSeREERWoDE ]
= (&)=

| [SCREEMMOBE ]
-

|\ e Lo

Zvolte jeden z 3 rezimu zobrazeni dat:

- Rotace dat dolt a ¢as nahote

- Pevné zobrazeni dat dolu a rotujici data nahore
- Pevné zobrazeni dat dold a ¢as nahore

- Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".

[ [SCREEN MODE
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Krok 4: Naledi

[ Nastavte teplotni mez pro zobrazeni upozornéni na naledi v rozsahu
od -5 °C do +5 °C. .
- Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".

Krok 5: Akustické upozorn éni na néledi

Zapnéte, nebo vypnéte funkci zvukového upozornéni na naledi.
- Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".
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Krok 6: Nastaveni €asu

[ ADiusTTIME _"|
J

= = Nastavte €as ve formétu hodiny - minuty

o - Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".
ADJUST TIME

2,135, 5

Krok 7: Nastaveni data

@ &) Nastavte datum ve formatu den/mésic/rok.
W' - Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".

@E?‘JPNOGE

Krok 8: Nastaveni kontrastu

Nastavte kontrast obrazovky LC displeje.
- Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".

Krok 9: Nastaveni barvy podsviceni displeje

[SCREEN cOLOUR] |
=28

ot C——— Nastavte barvu podsviceni displeje. Pfidrzenim tlacitka P1 si mdzete vybrat
[L“E-E-‘{-@' ze 4 "zékladnich" barev (Servena, zelena, modra, bil, jak ukazuje obrazek 2).
&em | Rt == Pokud se zobrazuje ervena, zelena, nebo modréa zékladni barva, mizete
oteviit menu obrazku (3), ve kterém muZete barvu jesté jemné doladit, pokud

( Q R tlacitky P1 a P2 postupné prochazite odstiny od ¢ervené k modré, od zelené
GEJa = (R’ k ¢ervené a od zelené k modré. .
e — - Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".
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Krok 10: Nastaveni jasu
[BRIGHTNESS| |

_@. Nastavte jas podsviceni displeje.

[BRIGHTHESS| | - Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".
NN Inax




Krok 11: Nastaveni jednotek teploty

Nastavte si jeden z 2 rezimu zobrazeni teploty, bud v jednotkéach Celsia,
nebo Fahrenheita.
- Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".
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Krok 12: Nastaveni jazyka

| (EHANGE LANG.] |

= E i &) Vyberte si jazyk, ve kterém se zobrazuje nabidka menu: italStina, anglictina,
= francouzstina, némgcina a Spanélstina.
T ' N P

CEEGELNG] | prg potvrzeni viz "MENU NASTAVENI",

) |

Menu "TRIP TIME" - €as jizdy

V rezimu zobrazeni ¢asu jizdy ma tlacitko P2 dvé funkce:
{00/00/00 =01}, Kratkym stisknutim maZzete z paméti vyvolat zobrazeni 10 naposled

00:00:00 uloZenych dat.

- Pokud tlacitko podrzite asi 2 sekundy stisknuté, otevie se nabidka

[ 000000__ L nastaveni 3 funkci, ve které se pohybujete a volite nasledujicim zptusobem:
B Z i - ) AN . oy
Em | Pro pohyb dozadu a dopfedu mezi 12 funkcemi stisknéte kréatce tlacitko
e == 19 P1, nebo P2.
| @w, - Zvolenou funkci ménite, resp. potvrdite, pokud 2 sekundy podrzite

stisknuté tlacitko P2.
- Menu nastaveni opustite, kdyz 2 sekundy podrzite stisknuté tlacitko P1.

Krok 1: Nastaveni upozorn éni

[e] [ALARM EVERY]

= =) Nastavte ¢asovy interval v hodinach a minutach, po uplynuti kterého

"""" = se m& ozvat upozornéni na to, Ze je ¢as si udélat prestavku na odpocinek.
E”Wﬂl - Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVEN(".

EOH " nED

Krok 2: Aktivace m éfeni €asu jizdy

= @)
E] [ENABLETY] Zapnéte, nebo vypnéte méfeni asu jizdy.
G (e - Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVEN".
fe=] Enaere v

Krok 3: Typ upozorn éni

Vyberte si akusticke, nebo vizualni upozornéni na pfestavku v jizdé (viz vyse).
- Pro potvrzeni viz "MENU NASTAVENI".

Zapnuti, nebo vypnuti klimatizace je potvrzeno tfemi zvukovymi signaly
a symbolem "AC" v pravém hornim rohu displeje.

Teplotni senzory (vnitfni a venkovni) se musi instalovat vyhradné pomoci pfiloZzeného
instala¢niho materialu. Musi se umistnit mimo dosah zdroju tepla a mimo uzaviené
prostory (napf. odkladaci prostor ve dvefich, vétraci otvory, prostor uvniti palubni desky,
atd.)

Doporuéené mista instalace:
Externi senzor: Pod venkovnim zpétnym zrcatkem.
Vnitfni senzor: Nad vnitfnim zpétnym zrcatkem.

ﬂ%) Snimacg vihkosti se musi instalovat vyhradné pomoci pfiloZzeného instalacniho materialu.
Cidlo se musi umistnit mimo dosah zdrojd tepla a mimo prostor, ktery je vystaven
pfimému slune¢nimu svétlu.

@D Pro spravny provoz zafizeni doporu€ujeme pfipojit Eerveny drat (kladny)
pfimo do schranky pojistek.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!

Bezpe&nostni predpisy, udrzba ac¢isténi

Z bezpecénostnich divodu a z davodi registrace (CE) neprovadéjte Zzadné zasahy do teploméru.
PFipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vihkosti, vibracim,
otfestm a pfimému slune¢nimu zareni. Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou zadné détské
hracky a nepatfi do rukou malych déti! Nenechavejte voiné lezet obalovy material. Félie z umélych
hmot predstavuji veliké nebezpeci pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[E%) nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K ¢isténi pouzdra pouZivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZzivejte zadné
prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky
mohly poskodit displej a pouzdro teplomeéru.



Technické udaje

Rozsah méfeni teploty: Od -30 °C (-22 °CF) do +100 °C (212 °F)
s rozlisenim 0,3 °C (0,54 °F)

Chyby méfeni: Min. 0,3 °C (0,54 °F) pfi teploté +25 °C (77 °F)
Max. +0,9 °C (1,62 °F) pfi -35 °C (-31 °F) a +100 °C (+212 °F)
Provozni teplota: Od -20 °C (-4 °F) do +70 °C (158 °F)
Relativni vihkost: Od 0% do 100% (+ 2%)
Napajeni: 12V

Zaruka

Na teplomér CHECK TEMP TIME poskytujeme zaruku 24 m ésicd.
Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebent,
nedodrZeni navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Preklad tohoto navodu zajistila spole  énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

prava koliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. ie, jsou pf souhlasu
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. VAL/2/2014




