BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani: Datum nahrazeni:
19-Kvéten-2021 18-Bfezen-2022

Datum revize:
24-Bfezen-2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Obchodni nazev nebo
oznaceni smési

Registracni cislo
UFI:

Synonyma

Koéd produktu

KONTAKT WL

6J1X-Y8VX-M002-FKV3
Zadny.
BDS000542AE

1.2. Prislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Urcéena pouziti
Nedoporuéena pouziti

gistici prostfedky na jemnou mechaniku
Z&dné nejsou znamé.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Nazev spolecnosti
Adresa

Telefonni gislo
fax

E-mail

Webova stranka

1.4. Telefonni Cislo pro
naléhavé situace

Obecné v Evropské unii

Narodni informaéni
stfedisko pro otravu jedy

CRC Industries Europe bv

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgie

+32(0)52/45.60.11

+32(0)52/45.00.34

hse@crcind.com

www.crcind.com

Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours: 9-17h CET)

112 (K dispozici 24 hodin denné. Informace bezpecnostniho listu/o produktu

nemusi byt k dispozici pohotovostni sluzbé.)

+420 224 919 293, nebo +420 224 915 402 (Provozni doba neni uvedena.
Informace bezpecnostniho listu/o produktu nemusi byt k dispozici pohotovostni

sluzbé.)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Fyzikalni nebezpecnost smési a nebezpecnost pro zdravi a Zivotni prostfedi byly posouzeny a/nebo testovany, a vztahuje se na

ni nasledujici klasifikace.

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

Fyzikalni nebezpeénost

Aerosoly Kategorie 1
Nebezpecnost pro zdravi
Ziravost/drazdivost pro kdzi Kategorie 2
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci Kategorie 2
Toxicita pro specifické cilové organy — Kategorie 3 narkotické ucginky

jednorazova expozice

Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Nebezpecny pro vodni prostfedi, dlouhodobé Kategorie 3
nebezpedi pro vodni prostredi

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether, butan-2-ol, butanon; ethyl(methyl)keton,
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol, Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5

Obsahuje:

% n-hexanu

H222 - Extrémné hoflavy aerosol.
H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi
zahfivani se mdze roztrhnout.

H315 - Drazdi kuzi.

H319 - Zpusobuje vazné
podrazdéni oci.

H336 - Mlze zpusobit ospalost
nebo zavraté.

H412 - Skodlivy pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalni slovo

Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H222
H229
H315
H319
H336
H412

Extrémné hoflavy aerosol.

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.
Drazdi kazi.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Prevence

P102
P210

P211
P251
P261
P271

Reakce

Skladovani
P410 + P412

Odstranovani
P501

Dodate¢né informace na
oznaceni

2.3. DalSi nebezpecnost

Uchovavejte mimo dosah déti.

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz

koufeni.

Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapaleni.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

Zamezte vdechovani mlhy/par.

Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

Nepfifazeno.

Chrarite pred slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122°F.

Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisu.

Predpis (ES) €. 648/2004 o disticich prostfedcich:
alifatické uhlovodiky 15-30

Tato smés neobsahuje latky, které jsou podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, pfilohou Xl
povazovany za latky vPvB/PBT. Vyrobek neobsahuje slozky, které jsou povazovany za latky s
vlastnostmi vyvolavajicimi naru$eni ¢innosti endokrinniho systému podle ¢&l. 57 pism. f) nafizeni
REACH nebo nafizeni (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605, v koncentracich

0,1 % nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2. Smési
Obecné informace

Chemicky nazev % C.CAS/&.ES Registraéni éislo REACH Indexové Poznamky
Cislo
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; 25-50 67-63-0 01-2119457558-25 603-117-00-0
isopropanol 200-661-7
Klasifikace: Flam. Lig. 2;H225, Eye lIrrit. 2;H319, STOT SE 3;H336
butan-2-ol 10-25 78-92-2 01-2119475146-36 603-127-00-5
201-158-5
Klasifikace: Flam. Lig. 3;H226, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335;H336
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 10-25 - 01-2119475514-35 -
isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu 921-024-6
Klasifikace: Flam. Lig. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox.
1;H304, Aquatic Chronic 2;H411
1-methoxypropan-2-ol; 5-10 107-98-2 01-2119457435-35 603-064-00-3 #
propylenglykolmonomethylether 203-539-1
Klasifikace: Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336
butanon; ethyl(methyl)keton 1-5 78-93-3 01-2119457290-43 606-002-00-3 #
201-159-0
Klasifikace: Flam. Lig. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336
Oxid uhlicity 1-5 124-38-9 - - #
204-696-9
Klasifikace: Press. Gas;H280

Nazev materialu: KONTAKT WL - Kontakt chemie - Europe

BDS000542AE  C. verze: 1,1

Datum revize: 24-Bfezen-2022 Datum vydani: 19-Kvéten-2021

SDS CZECH REPUBLIC
2/12



Seznam zkratek a symboli, které se mohou vyskytovat vyse
#: Této latce byl/y Unii pfifazen/y limit/y expozice na pracovisti.

ATE: Odhad akutni toxicity.
M:M-Faktor

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka.

vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latka.

VSechny koncentrace jsou uvedeny v hmotnostnich procentech, az na pfipad, kdy je slozka plynna. Koncentrace plynu jsou
uvedeny v objemovych procentech.

Komentare ke slozeni

PIné znéni vSech H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Obecné informace

4.1. Popis prvni pomoci
Vdechnuti

Styk s kuzi

Styk s okem

Poziti

opozdéné symptomy a ucinky

4.3. Pokyn tykajici se okamzité
Iékaiské pomoci a zvlastniho
osetreni

Zajistéte informovani zdravotnik( o typu materiadlu a podniknéte preventivni opatfeni k jejich
ochrané.

PFeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadriujici dychani.
Necitite-li se dobfe, volejte toxikologické informacéni stfedisko nebo Iékare.

Svléknéte znecistény odév. Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. PFi podrazdéni kaze:
Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.
Ihned oplachnéte velkym mnozstvim vody a vyplachujte po dobu alespori 15 minut. Vyjméte
kontaktni €o€ky, pokud jsou pouzity a neni to pfili§ slozZité. Dale oplachujte. Vyhledejte 1ékafe,
pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.

V nepravdépodobném pfipadé spolknuti kontaktujte toxikologické stfedisko nebo Iékafe.
Vyplachnéte usta.

MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté. Bolest hlavy. Zavrat, zvraceni. Silné drazdéni o¢i.
Symptomy mohou zahrnovat bodavou bolest, slzeni, zarudnuti, otok a rozmazané vidéni.
Podrazdéni kize. Mlze zpusobit zarudnuti a bolest.

Zaijistéte standardni podplrné kroky a symptomatickou lé¢bu. Sledujte stav ranénych. PFiznaky
mohou byt zpoZzdéné.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

Obecna nebezpeci pozarl
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Nevhodna hasiva
5.2. Zvlastni nebezpeénost
vyplyvajici z latky nebo smési
5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné
prostiedky pro hasice

Zvlastni pokyny pro hasice

Specialni pokyny pro haseni

Extrémné hoflavy aerosol.

Péna odolna vici alkoholu. Prasek. Oxid uhlicity (CO2).
Nepouzivejte proud vody jako hasici prostfedek, oheh se tim Sifi.

Obsah pod tlakem. Tlakova nadoba muze explodovat, pokud je vystavena pusobeni tepla nebo
plamene. Béhem hofeni se mohou tvofit zdravi nebezpecné plyny.

Hasic¢i musi pouzivat standardni ochranné zafizeni, v€etné protipoZarniho odévu, helmu s
obli¢ejovym Stitem, rukavice, gumové holinky a SCBA v uzavienych prostorach.

Odstéhujte nadoby z oblasti pozaru, muzete-li tak ucinit bez rizika. Obaly chladte vodou, abyste
zabranili hromadéni tlaku par. Pfi rozsahlém pozaru v nakladovém prostoru pouzivejte pokud
mozno drzak hadice bez lidské obsluhy, nebo fizené trysky. Pokud to mozné neni, opustte prostor
a nechte oher dohoftet.

PouZijte standardni pozarni postupy a zvazte nebezpeci souvisejici s ostatnimi zasazenymi
materialy. Pfi pozaru a/nebo vybuchu nevdechuijte plynné zplodiny.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovnikll zasahujicich v
pfipadé nouze

Pro pracovniky zasahujici
v pfipadé nouze

6.2. Opatieni na ochranu
Zivotniho prostredi

Pi Cisténi pouzivejte vhodné osobni ochranné pom(cky a obleeni. Zamezte vdechovani
mlhy/par. Nedotykejte se poskozenych nadob ani uniklého materialu bez nalezitého ochranného
odévu. Nedotykejte se a nepfechazejte pfes unikly material.

Zamezte pristup osobam, jejichz pfitomnost neni bezpodmine¢né nutna. Zamezte vdechovani
mlhy/par. Uzaviené prostory vyvétrejte, nez do nich vstoupite. Pfi Uniku znaéného mnozstvi latky,
kterou nelze zachytit, by mély byt informovany mistni ufady. Pouzivejte osobni ochranné
prostfedky doporuéené v oddilu 8 bezpecnostniho listu.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi. Informujte pfisluSného dozor&iho €i vedouciho o

jakémkoli vypusténi do ovzdusi. Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem.
Vyvarujte se vypousténi do kanalizace, pudy nebo vodnich tokd.
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6.3. Metody a material pro
omezeni Uniku a pro ¢isténi

6.4. Odkaz na jiné oddily

Zastavte unik, pokud to neni nebezpecné. Pokud Unik nelze opravit, obal pfesurite na bezpecné a
oteviené misto. Odstrarite vSechny zdroje ohné (cigarety, svétlice, jiskry nebo plameny v okoli).
Uchovavejte hoflavé materialy (dfevo, papir, olej, apod.) mimo dosah uniklého materialu. Vyrobek
se nemisi s vodou a $ifi se po vodni hladin&. Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku
do kanalizace. Vysajte do vermikulitu, suchého pisku nebo zeminy a vlozte do nadob. Po
regeneraci produktu oplachnéte oblast vodou.

Malé mnozstvi rozlité latky: Setfete savym materialem (napf. latkou, netkanou textilii). Plochu
vyCistéte uplné, abyste odstranili zbytkové znedisténi.

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8 bezpeénostniho listu. Likvidace odpadu viz oddil 13
bezpecénostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né
zachazeni

7.2. Podminky pro bezpeéné

skladovani latek a smési

véetné nesluitelnych latek a

smési

7.3. Specifické

konecéné/specificka konecna

pouziti

Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Nepouzivejte, pokud tlacitko
rozpraSovace chybi nebo je vadné. Nestfikejte do ohné& nebo na Zhnouci pfedméty. Nekufte pfi
pouziti a dokud nastfikany povrch dikladné nezaschne. Neroziezavejte, nepajejte, nevrtejte,
nebruste ani nevystavujte obaly plsobeni tepla, plamene, jisker nebo jinych zdroji zazehu.
Veskeré zafizeni pouzité pro zachazeni s materialem musi byt uzemnéno. Prazdné nadoby znovu
nepouzivejte. Zamezte vdechovani mlhy/par. Zabrarite kontaktu s o€ima, kazi a odévem.
Zabrante dlouhodobé expozici produktu. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Pouzivejte vhodné osobni ochranné pomucky. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Dodrzujte
zakladni pravidla hygieny pro praci s chemikaliemi.

Nadoba je pod tlakem. Chrarite pfed slune¢nimi paprsky a teplotami nad 50 °C. Nepropichuijte,
nevhazujte do ohné a nevystavujte tlaku. Nemanipulujte ani neskladujte v blizkosti otevieného
plamene, tepla nebo jinych zdroju zazehu. Tento materidl je schopen akumulovat staticky naboj,
ktery maze zpUsobit jiskru a stat se zdrojem vzniceni. Uchovavejte oddélené od neslucitelnych
materialu (viz oddil 10 bezpecnostniho listu).

Trida skladovani (TRGS 510): 2B (Aerosolové rozprasovace a zapalovace)

Neni k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti
Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb.

Slozky Typ Hodnota
1-methoxypropan-2-ol; NPK-P 550 mg/m3
propylenglykolmonomethyle
ther (CAS 107-98-2)
PEL (Casové vazeny 270 mg/m3
pramér)
butan-2-ol (CAS 78-92-2) NPK-P 600 mg/m3
PEL (Casové vazeny 300 mg/m3
pramér)
butanon; ethyl(methyl)keton NPK-P 900 mg/m3
(CAS 78-93-3)
PEL (Casové vazeny 600 mg/m3
pramér)
Oxid uhlicity (CAS NPK-P 45000 mg/m3
124-38-9)
PEL (Casové vazeny 9000 mg/m3
pramér)
propan-2-ol; NPK-P 1000 mg/m3
isopropyl-alkohol;
isopropanol (CAS 67-63-0)
PEL (Casové vazeny 500 mg/m3
pramér)
EU. Indikativni limitni hodnoty expozice ve smérnicich 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU
Slozky Typ Hodnota
1-methoxypropan-2-ol; NPK-L 568 mg/m3
propylenglykolmonomethyle
ther (CAS 107-98-2)
150 ppm

PEL (Casové vazeny
pramér)

375 mg/m3
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EU. Indikativni limitni hodnoty expozice ve smérnicich 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU

Slozky Typ Hodnota
100 ppm
butanon; ethyl(methyl)keton NPK-L 900 mg/m3
(CAS 78-93-3)
300 ppm
PEL (Casové vazeny 600 mg/m3
pramér)
200 ppm
Oxid uhlicity (CAS PEL (Casové vazeny 9000 mg/m3
124-38-9) pramér)
5000 ppm

Biologické limitni hodnoty

Doporucené sledovaci postupy DodrzZujte standardni postupy monitorovani.

Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkiim (DNEL)
Obecna populace

Slozky Hodnota Hodnotici faktor

Zadné zaznamenané biologické expoziéni limity pro slozku / slozky.

Poznamky

1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether (CAS 107-98-2)

Dlouhodobg, systémové, dermalni 78 mg/kg KW/den 16,8
Dlouhodobég, Systémoveé, Inhalaéné 43,9 mg/m3
Dlouhodoby, Systémovy, Oralni 33 mg/kg KW/den 28
butan-2-ol (CAS 78-92-2)
Dlouhodobg, systémové, dermalni 203 mg/kg KW/den 100
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 213 mg/m3
butanon; ethyl(methyl)keton (CAS 78-93-3)
Dlouhodobg, systémové, dermalini 412 mg/kg KW/den 2
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 106 mg/m3 2

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (CAS 67-63-0)

Dlouhodobg, systémové, dermalni 319 mg/kg KW/den 2
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 89 mg/m3 2
Dlouhodoby, Systémovy, Oraini 26 mg/kg KW/den 2

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu (CAS -)
Dlouhodobg, systémové, dermalni 699 mg/kg KW/den
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 608 mg/m3
Dlouhodoby, Systémovy, Oralni 699 mg/kg KW/den

Toxicita opakované davky
Toxicita opakované davky
Toxicita opakované davky

Toxicita opakované davky
Toxicita opakované davky

Toxicita opakované davky
Toxicita opakované davky

Toxicita opakované davky
Toxicita opakované davky
Toxicita opakované davky

Pracovnici
Slozky Hodnota Hodnotici faktor Poznamky
1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether (CAS 107-98-2)
Dlouhodobg, systémové, dermalni 183 mg/kg KW/den 10,08 Toxicita opakované davky
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 369 mg/m3 Toxicita opakované davky
Kratkodobé, lokalni, inhalaéné 553,5 mg/m3 Neurotoxicita
Kratkodobé, systémove, inhalaéné 553,5 mg/m3 Neurotoxicita
butan-2-ol (CAS 78-92-2)
Dlouhodobg, systémové, dermalni 405 mg/kg KW/den 50 Toxicita opakované davky
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 600 mg/m3 Toxicita opakované davky
butanon; ethyl(methyl)keton (CAS 78-93-3)
Dlouhodobg, systémové, dermalni 1161 mg/kg KW/den 1 Toxicita opakované davky
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 600 mg/m3 1 Toxicita opakované davky

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (CAS 67-63-0)
Dlouhodobg, systémové, dermalini 888 mg/kg KW/den 1
Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 500 mg/m3 1

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu (CAS -)
Dlouhodobg, systémové, dermalni 773 mg/kg KW/den

Dlouhodobg, Systémové, Inhalacné 2035 mg/m3
Odhad koncentraci, pfi kterych nedochazi k nepfiznivym uc¢inkiim (PNECs)
Slozky Hodnota Hodnotici faktor Poznamky
1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether (CAS 107-98-2)
Puda 4,59 mg/kg
Sediment (pitna voda) 52,3 mg/kg
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Sladkovodni
STP

butan-2-ol (CAS 78-92-2)
Pida
Sediment (pitna voda)

Sladkovodni
STP

10 mg/l 100

butanon; ethyl(methyl)keton (CAS 78-93-3)

Pada

Sediment (pitna voda)
Sekundarni otrava
Sladkovodni

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (CAS 67-63-0)

Pada

Sediment (pitna voda)
Sekundarni otrava
Sladkovodni

Pokyny pro expozici

100 mg/l 10

11,58 mg/kg 1

196,19 mg/kg

47,1 mg/l 1

761 mg/l 1

22,5 mg/kg 1

284,74 mg/kg

1000 mg/kg 30 Oralni
55,8 mg/l 1

28 mg/kg

552 mg/kg

160 mg/kg 30 Oralni
140,9 mg/l 1

PEL Ceské republiky: Oznaéeni klize
1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether  Pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi.

(CAS 107-98-2)
8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Pouzivejte dobrou celkovou ventilaci. Hodnoty vétrani by mély odpovidat podminkam. Pokud je to
vhodné, pouzivejte ohrazena vyrobni prostranstvi, mistni odsavaci vétrani nebo dal$i zpusoby
automatické kontroly, abyste udrzeli hladiny ve vzduchu pod doporu¢enymi limity expozice. Pokud
nebyly limity expozice stanoveny, udrzujte hladinu v okolnim vzduchu na pfijatelné Urovni. Zajistéte
misto na vyplachovani o€i a bezpe¢nostni sprchu.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku

Obecné informace

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana klze
- Ochrana rukou

- Jina ochrana
Ochrana dychacich cest

Tepelné nebezpedi

Hygienicka opatreni

Omezovani expozice zivotniho
prostredi

PouZivejte poZadované osobni ochranné prostfedky. Prostfedky osobni ochrany se voli v souladu
s platnymi normami CEN a ve spolupraci s dodavatelem prostfedkd osobni ochrany.

Noste ochranné bryle s bo¢nimi §tity (nebo uzavfené ochranné bryle). Pouzivejte ochranné bryle
odpovidajici normé EN 166.

Noste vhodné ochranné rukavice. Doba pruniku rukavic by méla byt delSi nez celkova doba
pouzivani vyrobku. Pokud prace trva déle, nez je doba priniku, mély by se rukavice prabézné
ménit.

Jiné typy rukavic mohou byt doporu€eny dodavatelem. PIny styk: Materiél rukavic: Nitril. PouZijte
rukavice s dobou priniku ve vysi 480 min. Minimalni tloustka rukavic: 0.38 mm.

Pouzivejte vhodny odév odolny proti pdsobeni chemikalii.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organd.
Protichemicky respirator s filtrem proti organické pare a celoobli¢ejova maska. (Typ filtru AX)

V pfipadé nutnosti noste vhodny tepelné ochranny odév.

Nekufte pfi pouzivani. Vzdy dodrzujte spravné postupy osobni hygieny, jako je myti po zachazeni
s materialem a pred jidlem, pitim a/nebo koufenim. Pracovni oble€eni a ochranné prostfedky
nechavejte pravidelné distit, aby se odstranily kontaminujici latky.

Informujte pfislusného dozor¢iho &i vedouciho o jakémkoli vypusténi do ovzdusSi. Emise z
ventilaénich nebo pracovnich technologickych zafizeni by mély byt kontrolovany, aby bylo
zajisténo, Ze splfiuji pozadavky pravnich predpist o ochrané Zivotniho prostfedi. Pro snizeni emisi
na prijatelné drovné mohou byt nezbytné skrubry, filtry nebo technické upravy technologického
zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Tvar

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatec¢ni bod
varu a rozmezi bodu varu

Horlavost (pevné latky, plyny)

Kapalina.

Aerosol.

Bezbarvy.

Po rozpoustédle.

-114 °C (-173,2 °F) odhadnuto
60 - 120 °C (140 - 248 °F)

Neni k dispozici.
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Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
Mez vybusnosti — dolni (%) 1,7 % odhadnuto
Mez vybusnosti — horni (%) 12 % odhadnuto

Bod vzplanuti -20,0 °C (-4,0 °F) Uzavreny kelimek
Teplota samovzniceni > 200 °C (> 392 °F)
Teplota rozkladu Neni k dispozici.
pH Nevztahuje se.
Rozpustnost

Rozpustnost (voda) Nerozpustny ve vodé
Tlak pary 4131,1 hPa odhadnuto
Hustota pary Neni k dispozici.
Relativni hustota 0,77 g/cm3
Relativni hustota/teplota 20 °C (68 °F)
Charakteristiky castic Neni k dispozici.

9.2. DalSi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid  Nejsou dostupné zadné pfislusné dodate¢né informace.
fyzikalni nebezpecénosti

9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Chemicka rodina Cisti¢
Rychlost odparovani 9 (Ether=1)
Vybusné vlastnosti Nevybusny.
Spalné teplo (NFPA 30B) 19,73 kd/g odhadnuto
Oxidacni vlastnosti Neoxidujici.
TOL (Tékavé organické 740 g/l
latky)
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita Produkt je staly a nereaktivni v normalnich podminkach pouZzivani, skladovani a pfevazeni.
10.2. Chemicka stabilita Material je stabilni za b&Znych podminek.
10.3. Moznost nebezpecnych Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouZiti za normalnich podminek.
reakci
10.4. Podminky, kterym je treba Nevystavujte vysokym teplotam.
zabranit
10.5. Neslucitelné materialy Silné kyseliny. Silna oxida¢ni €inidla. Chlor. Isokyanaty.
10.6. Nebezpecné produkty Oxidy uhliku.
rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace
Obecné informace Expozice latce nebo smési na pracovisti miize vyvolat nepfiznivé Gginky.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Vdechnuti MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté. Bolest hlavy. Zavrat, zvraceni. Dlouhodobé vdechovani
muZze byt zdravi Skodlivé.

Styk s kuzi Drazdi kazi.

Styk s okem ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Poziti MUze zpUsobit nevolnost pfi poziti. OvSem poziti neni pravdépodobné primarnim zptsobem

expozice na pracovisti.

Priznaky MUzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté. Bolest hlavy. Zavrat, zvraceni. Silné drazdéni ogi.
Symptomy mohou zahrnovat bodavou bolest, slzeni, zarudnuti, otok a rozmazané vidéni.
Podrazdéni kiize. MGze zplsobit zarudnuti a bolest.

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajl nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci. Klasifikaci na metoda
vypoctu.
Nazev materialu: KONTAKT WL - Kontakt chemie - Europe SDS CZECH REPUBLIC
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Slozky Druh Vysledky testu
1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether (CAS 107-98-2)

Akutné

kozni

LD50 kralik 13 g/kg

Oralni

LD50 krysa 5,71 g/kg

Vdechnuti

LC50 krysa 54,6 mg/l, 4 Hodiny
butan-2-ol (CAS 78-92-2)

Akutné

kozni

LD50 kralik > 2000 mg/kg
butanon; ethyl(methyl)keton (CAS 78-93-3)

Akutné

kozni

LD50 kralik > 8000 mg/kg

Oralni

LD50 krysa 2300 - 3500 mg/kg
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (CAS 67-63-0)

Akutné

Vdechnuti

LC50 krysa > 25000 mg/m3, 6 h
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu

Akutné

kozni

LD50 krysa 2920 mg/kg KW/den, 24 h

Oralni

LD50 krysa 5840 mg/kg KW/den

Vdechnuti

LC50 krysa 25200 mg/m3, 4 h
Ziravost/drazdivost pro kizi Drazdi kazi.

Vazné poskozeni
océi/podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest
Senzibilizace klze

Mutagenita v zarode¢nych
burnkach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Informace o smésich ve
srovnani s informacemi o
latkach

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Na zakladé dostupnych dajli nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Méné pravdépodobné vzhledem k tvaru vyrobku.

Neni k dispozici.

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici Vyrobek neobsahuje sloZky, které jsou povazovany za latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
naruseni ¢innosti ¢innosti endokrinniho systému podle €&l. 57 pism. f) nafizeni REACH nebo nafizeni (EU)
endokrinniho systému 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605, v koncentracich 0,1 % nebo vysSich.

Dalsi informace

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Neni k dispozici.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Nazev materialu: KONTAKT WL - Kontakt chemie - Europe
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Slozky

Druh Vysledky testu

1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether (CAS 107-98-2)

Vodni
Akutné
Korysi
Rasy

Ryby

butan-2-ol (CAS 78-92-2)

Vodni
Akutné
Korysi
Ryby

EC50 Dafnie > 1000 mg/l, 48 h
EC50 Rasy > 1000 mg/l, 72 h
LC50 Oncorhynchus mykiss > 1000 mg/l, 96 h
EC50 Perloo¢ka (Daphnia magna) >= 1859 - <= 7143 mg/l, 48 hodin
LC50 Fathead minnow (Pimephales promelas) >= 3380 - <= 3990 mg/l, 96 hodin

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (CAS 67-63-0)

Vodni
Akutné
Korysi
Ryby

LC50 Artemia salina > 10000 mg/l, 24 hodin
LC50 Slunecnice velkoploutva (Lepomis > 1400 mg/l, 96 hodin

macrochirus)

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu

Vodni

Akutné

Korysi

Rasy

Ryby
12.2. Perzistence a
rozlozitelnost
12.3. Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda (log Kow)

EC50 Dafnie 3mgl/l, 48 h
EC50 Rasy >30-<100mg/l, 72 h
LC50 Ryby 11,4 mg/l, 96 h

Nejsou k dispozici Zadné udaje o rozlozitelnosti sloZek této smési.

1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether -0,49
butan-2-ol 0,61
butanon; ethyl(methyl)keton 0,29
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 0,05

Biokoncentraéni faktor (BCF)
12.4. Mobilita v ptdé

12.5. Vysledky posouzeni PBT
avPvB

12.6. Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Neni k dispozici.

Zadné dostupné udaje.

Tato smés neobsahuje latky, které jsou podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, pfilohou Xl
povazovany za latky vPvB/PBT.

Vyrobek neobsahuje slozky, které jsou povaZzovany za latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
¢innosti endokrinniho systému podle €l. 57 pism. f) nafizeni REACH nebo nafizeni (EU)
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605, v koncentracich 0,1 % nebo vysSich.

Vyrobek obsahuje prchavé organické slouceniny, které maji schopnost fotochemického vytvareni
ozonu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytkovy odpad

Kontaminovany obal

Koéd odpadu EU

Zpusoby/informace o likvidaci

Zvlastni bezpeénostni opatreni

Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Prazdné nadoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky
produktu. Tento material a pfislusnou nadobu je nutné zlikvidovat bezpe€¢nym zplsobem (viz:
Pokyny pro likvidaci).

Vzhledem k tomu, ze prazdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprazdnéni nadoby
dodrzujte varovani na Stitku. Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci
s odpady k recyklaci nebo zneSkodnéni. Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.

Kod odpadu by mél byt pfidélen po projednani mezi uzivatelem, vyrobcem a spolecnosti
zneSkodnujici odpady.

Seberte a regenerujte nebo zneskodnéte v utésnénych nadobach v povoleném odpadu. Obsah
pod tlakem. Nepropichujte, nevhazujte do ohné a nevystavujte tlaku. Zabrante materialu vniknout
do kanalizace a vodnich zdroji. Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo pouzitou
nadobou. Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich pfedpist.

Likvidujte v souladu s platnymi pfedpisy.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR
14.1. UN ¢islo UN1950
14.2 Oficialni (OSN) AEROSOLY, hoilavé

pojmenovani pro prepravu
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Trida 21
Vedlejsi riziko -
Label(s) 21
Nebezpedi ¢. (ADR) Neni k dispozici.
Koéd omezeni prijezdu D
tunelem
14.4. Obalova skupina Neni k dispozici.
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
ADR/RID - Kéd 5F
klasifikace:
14.5. Nebezpecnost pro ne

Zivotni prostredi
14.6. Zvlastni bezpec¢nostni Pfred manipulaci si pfectéte bezpecnostni pokyny, BL a nouzové postupy.
opatreni pro uzivatele

IATA
14.1. UN number UN1950
14.2. UN proper shipping Aerosols, flammable
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 21
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not available.
14.5. Environmental hazards No
ERG Code 10L
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

Other information
Passenger and cargo  Allowed with restrictions.

aircraft
Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
IMDG
14.1. UN number UN1950
14.2. UN proper shipping Aerosols, flammable
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 2.1
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not available.
14.5. Environmental hazards
Marine pollutant No
EmS F-D, S-U
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Hromadna namorni Neni zavedeno.

preprava podle listin
Mezinarodni namorni
organizace (IMO)

ADR; IATA; IMDG
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ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafrizeni EU

Nafrizeni (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, prilohy | a ll, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych znegist'ujicich latkach (prepracovano) v novelizovaném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 1, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 2, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 3, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, pfiloha V, v plathém znéni
Neuveden v seznamu.
Nafizeni (ES) ¢. 166/2006 Priloha Il Evropsky registr unikd a prenosti zne¢ist'ujicich latek, ve znéni pozdéjsich predpisu
Oxid uhli¢ity (CAS 124-38-9)
Nafizeni (ES) €. 1907/2006, REACH, ¢lanek 59(10) aktualni seznam latek publikovany ECHA
Neuveden v seznamu.
Povoleni
Nafizeni (ES) €.1907/2006 REACH Priloha XIV Latky podléhajici povoleni platném znéni
Neuveden v seznamu.
Omezeni pouziti
Nafizeni (ES) €. 1907/2006, REACH P¥iloha XVII Latky podléhajici omezeni pfi uvadéni na trh a uzivani v platném znéni
butan-2-ol (CAS 78-92-2)
butanon; ethyl(methyl)keton (CAS 78-93-3)
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (CAS 67-63-0)
Smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnancti pred riziky spojenymi s expozici karcinogeniim nebo mutagentim pfi praci,
v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Jina narizeni EU
Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pritomnosti nebezpeénych latek, v platném znéni

1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethylether (CAS 107-98-2)
butan-2-ol (CAS 78-92-2)
butanon; ethyl(methyl)keton (CAS 78-93-3)
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol (CAS 67-63-0)
Jina nafrizeni Tento produkt je klasifikovan a oznacen v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 (Nafizeni CLP) v
platném znéni. Tento bezpecnostni list splfiuje pozadavky nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Vnitrostatni nafizeni Postupujte podle narodnich nafizeni pro praci s chemickymi €inidly v souladu se smérnici
98/24/EHS ve znéni pozdéjsich dodatk.

15.2. Posouzeni chemické Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.

bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam zkratek
ADN: Mezinarodni pfeprava nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach.
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci.
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci.
ATE: Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity podle NARIZENI (ES) &. 1272/2008
o klasifikaci, oznaCovani a baleni (CLP)).
CAS: Chemical Abstract Service (Chemicka sluzba).
Horni hranice: Kratkodoby expoziéni limit, horni hranice.
CEN: Evropsky vybor pro normalizaci.
CLP: Classification, Labeling and Packaging REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification,
labeling and packaging of substances and mixtures (Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési).
GWP: Potencial globalniho oteplovani.
IATA: International Air Transport Association (Mezinarodni asociace leteckych dopravct).
Kéd IBC: Mezinarodni (kod) pro volné lozené latky (Mezinarodni kod pro stavbu a vybaveni lodi
prevazejicich volné lozené nebezpeéné chemické latky).
IMDG: Namoini pfeprava nebezpecnych véci.
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Odkazy

Informace o metodé
vyhodnoceni vedouci ke
klasifikaci smési

PIné znéni H-vét, ktera nejsou
vypsana v plném rozsahu
podle Oddila 2 az 15

Informace o revizi
Informace o Skoleni
Prohlaseni

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Maximalni
koncentrace na pracovisti v Némecku)).

MARPOL: Mezinarodni smlouva o zabranéni znecisténi z lodi.

PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicka.

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Registrace, evaluace
(hodnoceni) a autorizace (povolovani) chemickych latek (SMERNICE (ES) &. 1907/2006

o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek)).

RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci (Réglement International
concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer).

RID: Pfedpisy o mezinarodni zZelezni¢ni pfepravé nebezpecnych véci.

TLV: Prahovy limit.

TWA: Time Weighted Average (Casové vazeny priimér).

TOL : Tékavé organickeé latky.

vPVvB: Velmi perzistentni a velmi bioakumulaéni.

STEL: Short-term Exposure Limit (Kratkodoby expozi¢ni limit).

Neni k dispozici.

Klasifikace pro nebezpecnost pro zdravi a zivotni prostfedi je odvozena spojenim vypoctovych
metod a pfipadné dostupnych vysledki zkousSek.

H225 Vysoce hoflava kapalina a péry.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H315 Drazdi kuzi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Muze zpUlsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MuzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Zadny.

PFi manipulaci s timto materialem dodrzujte navod pro zaskoleni.

Spole¢nost CRC Industries Europe bvba neni schopna pfedjimat veSkeré podminky, za nichz
mohou byt tyto informace a jeji vyrobek (at uz samostatné ¢i v kombinaci s vyrobky jinych
spolecnosti) pouzivany. Uzivatel odpovida za zajisténi bezpecnych podminek k manipulaci,
skladovani a likvidaci vyrobku, a ponese odpovédnost za ztraty, zranéni, Skody &i naklady vzniklé
nespravnym vyuzitim. Informace v bezpecnostnim listu byly sestaveny podle nejlepSiho védomi na
z4kladé vSech dostupnych znalosti a zkudenosti. Kromé pfiméfeného pouZiti za u€elem studia,
vyzkumu a posuzovani zdravotnich, bezpe€nostnich a ekologickych rizik nesmi byt Zadna ¢ast
téchto dokumentt kopirovana libovolnou formou bez pisemného povoleni udéleného CRC.
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