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Outdoor 8000

Vitejte u DeTeWe
Déekujeme Vam, ze jste se rozhodli pro ptistroj DeTeWe Outdoor 8000.

Je to radiostanice s nizkou spotfebou energie, kterd nezapficinuje zadné trvalé naklady kromeé minimalnich

néakladii na opétovné nabiti akumulatord.

Ptistroj Outdoor 8000 vysila na volnych frekvencich (PMR) a mtize byt pouzivan v kazdé zemi, v niZ je tato

sluzba popsana na obalu a v navodu k pouziti, povolena.

Nasledujici navod k pouziti Vas bude provazet pii pouzivani ptistroje Outdoor 8000
a pritom Vam zodpovi vSechny dilezité otazky.

Pokud potiebujete vice informaci, jsou Vam na

www.detewe-home.de

na strankach podpory k dispozici aktualni pokyny a informace.

Piejeme Vam mnoho radosti s piistrojem Outdoor 8000.
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Ovladaci prvky a displej
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1 Anténa

2 Piipojeni na schuchatka

3 Tlacitko Men@ - ke zobrazeni menu
4 Tlacitko Vol@ - vysila volaci ton
5 Tlagitko nahoru (a) - zvysuje hlasitost

- postupuje k dalsi poloZce menu
6 Mikrofon
7  Reproduktor

8 Tlatitko dolt () - snizuje hlasitost
- postupuje k piedchozi polozce menu

9 Tlacitko zapnuti/vypnuti

10 Tlacitko mluveygr - za uCelem mluveni stisknéte /za Gic¢elem poslouchani pust'te
- potvrzuje nastaveni v menu

11 Displej

Outdoor 8000



Outdoor 8000

—t
= TX
BECIGE | o
gg’,‘\ L"- RX | wtllll
"W Om il | O
VOX
SCAN
DCM

a =kanal / b =kod CTCSS

- Zobrazi se, kdyz se vysila.

- Zobrazi se, kdyZ se pfijima.
- Hlasitost

- Zapnuto zamceni klavesnice
- Zobrazeni stavu baterii

- Zapnut modus Vox

- Aktivovan modus Scan

- Aktivovan modus Dual-Scan
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Outdoor 8000

Zachazeni s pristrojem

Ukelné poutziti / Prohlaseni o shodé

Ptistroj Outdoor 8000 miiZze byt pouzivan jak pro sluzebni, tak pro soukromé ucely, napft. jako
prostfedek ke komunikaci mezi dvéma nebo vice auty, cyklisty nebo lyzati.

Mizete ho pouzivat také, pokud cheete mluvit s détmi, které si hraji venku atd.

Omezeni:
Ovérte si mistni piredpisy, neZ budete piistroj pouZivat v zemi, ve které jste ho
nekoupili. Tato radiokomunikace miiZe byt v dané zemi zakazana.

Oznaceni CE na pfistroji, obalu a v navodu k pouziti udava, ze piistroj spliuje veskeré
podstatné pozadavky Smérnice 1995/5/ES R&TTE.

ProhlaSeni o shodé naleznete na internetu na adrese http://www.detewe-home.de.

Bezpecnostni pokyny

Nasledujici bezpecnostni pokyny a tidaje o spravném pouzivani ptistroje si dikladné proctéte.
Seznamte se se v§emi funkcemi piistroje.

Tento navod k pouziti uschovejte pro pozdé€jsi pouziti.

* Nedotykejte se antény, pokud je kryt antény poskozen, protoze kontakt antény s kizi mtize béhem
prenosu vést k mensim popaleninam.

» Akumulatory/baterie mohou zpisobit vécné Skody, jako napt. popaleniny, pokud se vodici materialy
jako napf. Sperky, kli¢e nebo fetizky dostanou do kontaktu s otevienymi poly. Material miize piipadné
uzavrit elektricky proudovy obvod (zkrat) a timto se mlize zahat. Pfi manipulaci s nabitymi
akumulatory/bateriemi bud’te opatrni, predevsim tehdy, pokud tyto uchovavate napt. v tasce, penézence
nebo jiné schrance spole¢né s kovovymi predméty.

» Ptistroj nepokladejte do prostoru nad airbagem ani do prostoru pro nafouknuti airbagu. Airbagy se
nafukuji velkou silou. Pokud se ptistroj nachazi v prostoru pro nafouknuti airbagu a airbag bude aktivovan,
mize byt pistroj ve voze vymrstén velkou silou a zpiisobit tézka poranéni
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. Pristroj pouzivejte ve vzdalenosti minimalné 15 cm od kardiostimulatoru.
. Ptistroj okamzité vypnéte, pokud zpiisobi poruchy 1ékarskych ptistroji.
. Akumulatory/baterie nikdy nevymeénujte ve vybusném prostiedi. Behem vkladani nebo
vyndavani akumulatort/baterii mize jiskra zpasobit vybuch.
. Pristroj vypnéte, pokud se nachazite v prostiedi s rizikem vybuchu. Mozné jiskry mohou

v tomto prostiedi zptisobit vybuch nebo pozar, coz miize vést ke zranéni nebo dokonce k usmrceni.

Prostredi s rizikem vybuchu je ¢asto, ovSem ne vzdy, jednozna¢né oznaceno.

Pati'i sem Cerpaci prostory napi'. v podpalubi lodi, piepravy paliv nebo chemikalii
nebo skladovaci prostory; prostory, v nichZ ovzdusi obsahuje chemikalie nebo
¢astice, napr. obili, prach nebo kovovy prasek; vSechna ostatni mista, kde je
bézné prikazano vypnout motor motorového vozidla.

. Akumulatory/baterie nikdy nehazejte do ohné, protoze mohou vybuchnout.
. Akumulatory/baterie uchovavejte mimo dosah déti.
. V nékterych zemich je zakdzano pouZzivat radiostanici pfi fizeni motorového vozidla. V téchto

ptipadech zastavte, nez pfistroj pouzijete.

. Piistroj VYPNETE, pokud na palubé letadla dostanete piisluiné pokyny. Pouziti piistroje musi
byt v souladu s ustanovenimi letecké spole¢nosti a pokyny posadky letadla.

. Piistroj VYPNETE v3ude tam, kde jste k tomuto na cedulich vyzyvani. V nemocnicich a
zdravotnickych zatizenich mohou byt pouzivany piistroje, které reaguji velmi citlivé na vysoké
frekvence.

. Nahrazeni nebo pozménéni antény mtize zménit provozni specifikaci a porusit ustanoveni CE.
Nepovolené antény mohou navic piistroj poskodit.

. Béhem prenosu se nedotykejte antény, nebot’ tim miize byt omezen dosah.

. Akumulatory/baterie vyjméte z pristroje, pokud ho nebudete delsi dobu pouzivat.
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Provoz s akumulatory/bateriemi
» Pokud potiebujete provozni dobu, kterou nemizete prostiednictvim akumulatoru dosahnout bez
mezinabiti, mtizete také pouzit baterie typu AAA (micro).

* Nabijeni pomoci stolni nabijecky je mozné pouze tehdy, pokud jsou akumulatory vloZeny do ptistroje.

Cisténi a udrzba
» Ptistroj Cistéte meékkym mirné vlhkym haditikem. Nepouzivejte Cistici prostiedky nebo fedidla. Tyto
mohou poskodit kryt a vniknout do pfistroje a tim pfistroj trvale poskodit.
» Kontakty akumulatori mizete otirat suchym, netfepicim se hadiikem.

» Pokud pristroj navlhne, vypnéte ho a ihned vyjméte akumulatory/baterie. Otvor na akumulatory vytrete
suchym mékkym hadiikem, ¢imz minimalizujete mozné poskozeni vodou. Otvor na akumulatory nechejte

otevieny, dokud plné nevyschne. Pfistroj pouzijte teprve tehdy, kdyz je Gplné suchy.

Pokyny k likvidaci (ochrana Zivotniho prostiedi)

hid

mmm  vyyrobku, v navodu k pouziti nebo na obalu toto indikuje.

Piistroj nesmi byt na konci své Zivotnosti vyhozen do smésného odpadu. Odneste
ho do sbérného mista likvidace elektrickych a elektronickych piistroji. Symbol na

Nékteré materialy vyrobku mohou byt recyklovany, pokud pfistroj odnesete do sbérného mista.
Znovupouzitim nékterych ¢asti nebo surovych materidlii pouzitych vyrobkli zna¢nou mérou piispivate

k ochrané zivotniho prostredi.

Pokud potiebujete dalsi informace o sbérnych mistech v misté Vaseho bydlisté, obrat'te se na mistni urady.

Likvidace baterii/akumulatori
V ptipad¢ vybitych baterii a akumulatorti existuje zdkonna povinnost odevzdat je; nesméji byt vyhozeny do

smésného odpadu. Zlikvidujte baterie/akumulatory v souladu s titednimi ptedpisy.
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Odevzdejte je na recyklaénim misté. Baterie/akumulatory jsou recyklovany, protoze mohou obsahovat
napf. nikl - kadmium (Ni - Cd), olovo (Pb), kadmium (Cd) nebo rtut’ (Hg).
Na bateriich/akumulatorech jsou uvedeny symboly a latky, které obsahuji, napf.:

XK

NECD
NEMH

Provoz radiostanice

Pokud chcete radiostanicemi komunikovat, museji byt nastaveny na stejném kanalu a museji se nachazet
v dosahu piijmu (max. do 9 km venku).

Protoze tyto pfistroje pouzivaji volné kanaly, v§echny zapnuté pfistroje tyto kanaly sdileji (celkem 8
kanali). Proto nelze zarucit soukromou sféru. Kazdy, kdo disponuje radiostanici nastavenou na Vas kanal,
miize Vas hovor odposlouchéavat. Pokud chcete komunikovat (vytvorit spojeni k hovoru), stisknéte
tlac¢itko PTT . Jakmile toto tlacitko stisknete, zapne piistroj modus vysilani a
Vy mizete mluvit do mikrofonu. Vsechny radiostanice v dosahu, které jsou nastavené na stejny kanal a
nachazeji se v modu Standby (nikoli v modu vysilani), slysi Vasi zpravu. Musite pockat, az druha strana
ukon¢i pienos a poté mizete odpovedet. Na konci kazdého pienosu vysila pfistroj zvukovy signal.

Chcete-li odpovedét, stisknéte tlacitko PTT a mluvte do mikrofonu.

&

Pokud tlacitko PTT stisknou zaroveii dva nebo vice uzivatelé, pi'ijme pFijemce pouze

nejsilnéjsi signal. VSechny ostatni signaly budou potlaceny. Proto byste méli pienaset
pouze jeden signal (stisknout tla¢itko PTT), pokud je kanal volny.

Dosah vysilacich vin je silné ovliviiovan piekazkami jako napriklad budovami,
betonovymi a kovovymi konstrukcemi, nerovnostmi krajiny, lesy, porosty atd. To
znamena, Ze dosah mezi dvéma nebo vice pFistroji PMR miiZe byt v extrémnich
pripadech omezen na nékolik desitek metri. Rychle zjistite, Ze pristroj PMR nejlépe
funguje, kdyZ se mezi uzivateli nachazi malo piekazek.
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Uvedeni do provozu VloZzeni akumulatort

e QOdstraiite sponu na opasek. M) r

Rozsah dodavky y (o
* Oteviete kryt (C) a odsuiite kryt akumulatort.

Tento navod k pouziti plati pro verze pfistroji DeTeWe Outdoor 8000 Duo

Case a DeTeWe Outdoor 8000 Quad Case.
Zkontrolujte, zda je obsah baleni kompletni:

*  Vlozte znovu nabity akumulator.
Dodrzujte pfitom urcenou polaritu. Ujistéte se, ze kovové
kontakty na akumulatoru (D) lezi smérem nahoru tak, aby

Verze pristroje byl zabezpecen kontakt s krytem akumulatoru.

Duo Case Quad Case * Nasadte kryt akumulatoru a sponu na opasek.

Radiostanice 2 4
Spona na opasek 2 4
Akumulatory 2 4

Nabijeni akumulatora
Specialni sluchatka 2 4 Po vlozeni akumulatord mizete ptistroj nabit v nabijecce.
Stolni nabijecka 1 2 * Nabijecku postavte na rovnou podlozku.
Napajeci adaptér 1 2 * Jeden konec dodaného napajeciho adaptéru zastrcte do zastréky

a druhy konec do otvoru na zadni strané nabijecky.

Navod k pouziti 1 1

* Radiostanici postavte do nabijecky tak, jak je zobrazeno.
Ptepravni pouzdro 1 1

*  Pokud je pfistroj spravné umistén a nabijen, sviti svétlo LED.

Celkova doba nabijeni akumulatorti trva asi 8 az 10 hodin. C/(‘

Odstranéni / pFipevnéni spony na opasek Qc_f_’// .
* Pokud cheete sponu na opasek z pfistroje odstranit, )
stisknéte sponu (B) smérem k anténé a zatdhnéte za
spojku spony (A).

» Kdyz budete sponu na opasek opét pripeviiovat, znamena Al

kliknuti, ze spona na opasek zapadla do své pozice. | _
|
‘ l‘(’ [ Akumulitory nezkratujte a nehazejte je do ohné.
g Pokud pristroj delsi dobu nepouzivate, vyjméte akumulatory.

6 Outdoor 8000 Outdoor 8000 7
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Stav akumulatoru/baterie

Stav akumulatoru/baterie je vyjadien poctem segmentil v symbolu akumulatoru na displeji.

Akumulator/baterie nabité
Akumulator/baterie z 2/3 nabité

D Akumulator/baterie z 1/3 nabité

Jd & E

Akumulator/baterie vybité

Kdyz je stav akumulatoru/baterie nizky, symbol akumulatoru blika a ukazuje, ze
akumulatory/baterie museji byt vymeénény nebo nabity.

Pouzivani radiostanice

Stopky

©

»  Stisknéte tlacitko na 4 vtefiny a piejdete do modu stopek.

*  Stisknéte a zapnete méfeni ¢asu.
*  Stisknéte a zastavite méfeni Casu.
*  Stisknéte a stopky vynulujete.

@

o Stisknéte tlacitko @ na 4 vtefiny a opustite modus stopek.

Zapnuti a vypnuti piistroje

»  Zapnuti: Stisknéte a podrzte tlacitko @ . Zazni signalni ton a na displeji se zobrazi nastaveny kanal,

kod CTCSS a cas.

¢ Vypnuti: Opét stisknéte a podrzte tlacitko . Zazni signalni ton a na displeji se nic nezobrazi.
yp p p @ gn plc)
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Nastaveni hlasitosti reproduktoru

Hlasitost reproduktoru I1ze nastavit pomoci tlacitek @ a

)

Nastavena hlasitost reproduktoru se zobrazi na displeji.

Piijem signalu
Pokud je pfistroj zapnuty a nevysila, nachazi se vzdy v modu piijmu. Kdyz na
nastaveném kanalu a CTCSS piijmete signal, zobrazi se na displeji symbol RX.

RX

Aby mohli ostatni ucastnici pfijmout Vas prenos, musi mit své piistroje nastaveny
na stejném kanalu a kédu CTCSS.

Vysilani signalu

*  Podrzte tlacitko @D | abyste mohli vysilat.

X
*  Drzte pfistroj svisle, mikrofon 10 cm od ust a mluvte do mikrofonu.

* Tlacitko po ukonceni penosu uvolnéte.

Zména kanalu

Radiostanice disponuje 8 kanaly.
Zména kanalu:

» Tlacitko @ jednou stisknéte. Aktualni kanal blika na displeji.

,J e Stisknéte @ nebo @ a nastavte kanal.

L

o Stisknéte a potvrd'te volbu kandlu a vratite se do modu piijmu.

* Zaucelem potvrzeni a ptejiti k dalsi opci stisknéte
tladitko

Outdoor 8000
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Kdéd CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)

Dvoumistny kod CTCSS odpovida specialni zvukové frekvenci, kterou pfistroj prenasi.
Dva uzivatelé stejného kanalu a koédu CTCSS se mohou navzajem slySet. Nemohou slySet
nikoho jiného, kdo vysila na témze kanalu, kromé toho, kdo ma zvoleny stejny kod CTCSS.
Radiostanice disponuje 38 kédy CTCSS.

Tlacitko @ dvakrat stisknéte. Kod CTCSS zacne blikat.
Stisknéte @& nebo (¥ a nastavte jiny kod.

38

o Stisknéte & a potvrd'te nastaveni a vrat'te se do modu piijmu.

* Zaucelem potvrzeni a prechodu k dalsi opci stisknéte
tlagitko .

Monitor

Pomoci funkce monitor miZete na aktudlnim kanalu hledat slabsi signaly.

*  Stisknéte @ a (¥) zarovefi. Tim aktivujete monitoring kanalu.
+ Stisknéte @™ a monitoring se ukon¢i.
Provoz VOX

Radiostanice je vhodna pro ptenosy aktivované feci (VOX). V modu VOX vysila ptistroj
signal, pokud je aktivovan Vasim hlasem nebo jinym zvukem ve Vasi blizkosti.

Provoz VOX nedoporucujeme, pokud chcete radiostanici pouzit v hlasitém nebo
vétrném prostiedi.

e Stisknéte

tiikrat.
®

1 » Stisknéte @ a aktivuje se funkce VOX (ON). Opét
-
wr stisknéte (&) anastavite citlivost modu VOX, ktera se zobrazi
v pravém rohu @spleje.
Stisknéte , dokud se na displeji nezobrazi OFF,

pokud chcete funkci VOX vypnout (OFF).
*  V modu VOX je zobrazen symbol VOX.

+ Stisknéte  &TDra potvrdite tim Vasi volbu a vratite se do modu pifjmu.
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Skenovani kanalu

Funkci Skenovani kanalli se na kanalech 1 az 8 aktivuje v nekone¢né smycce vyhledavani aktivnich

signali.
& @

¢ Drizte stisknuté tlacitko a kratce stisknéte tlacitko
¢imz zahéajite skenovani.

>
)

» Tlacitka uvolnéte.
*  Bude-li (na jednom z 8 kanalli) nalezen aktivni signal, skenovani
kanald se prerusi a uslysite aktivni signal.

»  Stisknéte &1 a mlzete pres aktivni kanal komunikovat.

Stisknéte tlacitko @ a skenovani kanalti bude opét aktivovano.

Volaci tony
Volaci ton upozorni jiného ucastnika, Ze chcete mluvit.
Nastaveni volacich téni

Je mozné vybrat z 5 riznych volacich tont.
+  Stisknéte &tyfikrat ) . Na displeji se zobrazi CA.

»  Stisknéte nebo a muZete vybrat jiny volaci ton
nebo zvolte Oi@a volaci @ny se deaktivuji.

]

e

+  Stisknéte a potvrdite tim Vasi volbu
a vratite se do modu pfijmu.

Vysilani volaciho tonu
Stisknéte kratce tlacitko @} . Volaci ton bude 3 sekundy vysilan na nastaveném kanélu.

Outdoor 8000 11
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Zapnuti / vypnuti potvrzovaciho tonu (Roger Beep)
Po uvolnéni tlaé%s vysle piistroj potvrzovaci ton, aby mohl piijemce poznat, Ze jste svou
zpravu ukoncili. Zarovei je to pro vysilajiciho akusticky signal, Ze tlacitko vysilani bylo spravné

pouzito.
o Stisknéte pétkrat @ . Na displeji se zobrazi ro.
ro '1 » Stisknéte k aktivaci potvrzovaciho tonu (ON)
Ljﬂ nebo G k jeho deaktivaci (OFF).
»  Stisknéte a potvrd'te tim Vasi volbu a vratite se do modu ptijmu.
Zapnuti / vypnuti

klavesového tonu
Pti zapnutém klavesovém tonu pfistroj kratce pipne, kdyz stisknete néjaké tlacitko.
»  Stisknéte Sestkrat &5 . Na displeji se zobrazi to.

EOOIC
v, » Stisknéte (&) k aktivaci klavesového tonu (ON) nebo
L @) k jeho deaktivaci (OFF).

o Stisknéte G 2 potvrd’te tim Vasi volbu a vratite se do modu piijmu.

Funkce Dual Channel Monitor (DCM)

V modu pfijmu je pfistroj nastaven na kanal s kédem CTCSS. Radiostanice pfijima pouze na tomto
kanalu a signaly prenasené s timto kdédem CTCSS. Pomoci funkce Dual Channel Monitor miizete
pfijimat druhy kanal s kddem CTCSS.

¢ Stisknéte sedmkrat
]
17 . Stisknste

ur

@ . Na displeji se zobrazi DCM OFF .
(&) nebo (¥) a nastavite tak kanal.

e Stisknéte

zvolte polozku menu CTCSS
A SUB CHANNEL SELECTION.
f‘u e Stisknéte @ nebo @ a nastavte kod CTCSS.

@ a potvrdite tak vybér kanalu a
:1‘
e Potvrd’te pomoci tlaé%.
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Za ucelem vypnuti této funkce zvolte u vybéru kanalu OFF. Je-li aktivovana funkce
Dual Channel Monitor, pfepina radiostanice mezi kanalem Standby + CTCSS a dualnim
kanalem + CTCSS.

Uzamc¢eni tlacitek

e Podrzte tlacitka a za tcelem uzamceni

tlacitek 4 vtetiny souéasn@stisknute.
Symbol

ym Om

¢ Podrzte tlacitka a
on @ \Z

uzamceni tlacitek se deaktivuje.

se zobrazi na displeji.

jesté jednou soucasné stisknuta a

Pouziti sluchatek

Sada pristroje DeTeWe Outdoor 8000 obsahuje vysoce kvalitni specialni sluchatka (tzv.
Airtube-Headsets) pro bezpecné drzeni a maximalni potlaceni okolniho hluku.

Pokud je chcete pouzit, zastréte sluchatka do otvoru pro sluchatka radiostanice
(viz vySe uvedené zobrazeni) a usni $punt zastréte do pravého nebo levého ucha.

Pii nasledujicim provozu déavejte pozor na to, abyste hlasitost pfizpasobili tak, aby nedoslo
k poskozeni Vaseho sluchu. Vzduchova trubicka sluchatek miize byt veden za uchem dold.

Za ucelem dalsiho vylepSeni upevnéni mizete sluchatka pomoci sponky, ktera se na nich nachazi,
ptipevnit na odév. Totéz plati v pripadé¢ mikrofonu nachazejicim se na kabelu.

Mikrofon je opatfen tlacitkem, které musite stisknout, pokud cheete mluvit.

Toto tlagitko nahrazuje pii zapojenych sluchatkéch tlagitko PTT & radiostanice.
Sluchatka podporuji stejné jako radiostanice funkci VOX. Tato dovoluje mluvit, aniz byste museli
stisknout tlacitko (viz také strana 10).

Outdoor 8000 13



Outdoor 8000

Priloha
Technické udaje

Kanaly
CTCSS

Frekvence

Dosah

Napajeni kazdé radiostanice

8
38

446.00625MHz - 446.09375 MHz
az do 9 km (venku)
4 x AAA alkalické nebo

NiMh dnhl’jpm’ akumulator

Vykon vysilani <500mW ERP
loduladnitaz ENL 2L
JI

ROZCST]} Kararr T2, {KHZ
echnicfe zmény Vyhre“zeny.

Il

|

Il

1l
abulka kanalu a frekvenc

Kanil - frekvence:

Kéd CTCSS - frekvence

Kanal Frekvence (MHz) Kod Frekvence (Hz) Kod Frekv. (Hz) Kaod Frekv. (Hz) Kod Frekv. (Hz)
1 446,00625 0 vypnuto 10 948 20 1318 30 186,2
2 446 01875 1 67,0 11 a74 21 1365 31 192,8
3 446,03125 2 71,9 12 1000 22 1413 32 203,5
4 446,04375 3 74,4 13 1035 23 1462 33 210,7
5 446,05625 4 77,0 14 1072 24 1514 34 218,1
6 446,06875 5 797 15 1109 25 156,7 35 2257
7 446,08125 6 82,5 16 1148 26 162,236 2336
8 446,09375 7 854 17 1188 27 1679 37 2418
8 88,5 18 1230 28 1738 38 250,3
9 91,5 19 1273 29 179,9
Zemé, v nichZ je provoz povolen
Tento vyrobek je vhodny pro pouziti v nasledujicich zemich:
Rakousko v Finsko v Lotyssko v Spanélsko v
Belgie v Francie v Lichtenstejnsko ¢/ Svédsko v

Outdoor

Servis a zaruka

Po dobu 24 mésicti od data koupe nemusite na odstranéni zaru¢nich zavad vynakladat zadné

finanéni prostiedky. Zaru¢ni doba je u akumulatorti omezena na 6 mesicti. Opotfebeni nebo vady, které
hodnotu nebo funkénost piistroje ovliviiuji pouze nepatrné, jsou ze zaruky vylouceny. Narok

na zaruku musi byt doloZen origindlnim dokladem o koupi, na némz je uvedené datum koupi.

V ramei zaruéni lhtity bude podle vlastniho uvazeni poskytnuta zaruka prostfednictvim opravy

nebo vymeény piistroje. Zaruéni lhita se automaticky neprodluzuje, zlistava zachovana ptivodni

zarucni lhtita prvniho pfistroje, tato konéi po 24 mésicich. Zaruka se nevztahuje na poskozeni

nebo nedostatky, které byly zptisobené neodbornou manipulaci nebo provozem, jakoZz i na poruchy,
které vzniknou pouzitim neoriginalnich soucastek. Zaruka se nevztahuje na poskozeni, které

vzniklo v disledku vnéjsich vlivli jako napt. blesk, prepéti, vihkost, ohen apod.

Prohlaseni o shodé a vyrobce

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

Shoda pristroje se zdsadnimi pozadavky smérnice R&TTE je zaruc¢ena oznacenim CE.
Prohlaseni o shod¢ se nachazi na nasledujici internetové adrese a je mozné si ji zde precist
nebo stahnout:



Bulharsko
Chorvatsko

Kypr
Ceska republika

Dansko

Estonsko

14

SRS

SRS

Némecko
Recko
Mad’arsko

Island
Irsko
Italie

AR A N

AR A N

Luxemburg
Nizozemi
Norsko

Polsko
Portugalsko
Slovinsko

AR A N

S~

Svycarsko
Turecko
Velka Britanie v

AN

Rumunsko v

Outdoor 8000

www.detewe-home.de

V ramci zlepSeni vyrobkil si vyrobce vyhrazuje pravo provadét na vyrobku a jeho funkcich
zmény bez piedchoziho oznameni.
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