GJNMD (C2) NAVOD K OBSLUZE

o, sSPeaKka
HDMI/kompozitni konvertor PROFESSIONAL

Obj. &.: 100 01 79

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi davéru a za nakup HDMI konvertoru.

Tento navod k obsluze je sou¢asti vyrobku. Obsahuje dllezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Ucel pouziti

Tento vyrobek slouzi ke konverzi HDMI kompatibilniho AV signalu na analogovy AV signal. Napajeni
je realizovano z USB portu pfiloZeného napéajeciho adaptéru. Tento konvertor umoZzriuje, aby nova
zafizeni s HDMI vystupem (napf. herni konzole nebo rekordéry) Slo provozovat na starSich AV

zafizenich s kompozitnim vstupem (CRT televizory, projektory). Pomoci tlagitka Ize zvolit kddovani
(PAL nebo NTSC).

Rozsah dodavky

«  HDMl/kompozitni konvertor

e USB napéjeci kabel a adaptér
e AV kabel

¢ 4x gumova nozitka

* Navod k pouziti

Popis a ovladaci prvky

1 2

1 Vstup HDMIIN
HDMI IN —— NTSC/PAL 2 Tlagitko NTSC/PAL
Power 3 Vystup AV OUT
4  Stavovéa napajeci LED
5 Input5V/DC, 1A
5v/D0C, 1A AV OUT

Pripojeni a uvedeni do provozu

« V pfipadé nutnosti Ize zespoda konvertoru pfilepit gumové nozicky, které zajisti,
Ze vyrobek nesklouzne z podlozky, na které jej umistite.

« Prectéte si navod k obsluze kazdého z pfipojenych zafizeni.
Spotrebice vypnéte a odpojte jejich el. zastréky od elektrické zasuvky.

«  PFipojte k HDMI vstupu (1) konvertoru odpovidajici vystup multimedialniho prehravace (napf.
BlueRay prehravace nebo herni konzole).

[[%’ Pouzijte vhodny HDMI kabel o max. délce 10 metrd, jinak riskujete ruSeni signalu
nebo jeho Uplnou ztratu.

Pfi vybéru HDMI kabelu berte prosim na védomi, Ze je nékolik typtt HDMI kabeld.
Mate-li pochybnosti, kontaktujte odbornika pro dalSi informace.

«  Propojte CINCH zditky AV vystupu pomoci vhodného kabelu s odpovidajicimi vstupy TV,
videorekordéru, zesilovace, apod.

*  Propojte mini USB zditku (5) na konvertoru pomoci pfilozeného USB napéjeciho kabelu s USB
portem pfilozeného USB napéajeciho adaptéru nebo jiného USB portu o parametrech 5 V/DC, 1 A.

*  PFipojte zastréku USB adaptéru do elektrické zasuvky. Rozsviti se ¢ervena stavovani LED
napajeni (4).

* Pomoci tlagitka (2) Ize zvolit formét vystupniho videosignalu ,PAL“ nebo ,NTSC".
V Evropé je obvykle pouzivany ,PAL“.

«  Zapnéte vSechna zafizeni pfipojena ke konvertoru.



Reseni probléni

Problém Reseni

Stavovéa LED se nerozsviti Zkontrolujte propojeni mezi napajecim adaptérem
a konvertorem.

Na vystupnim zafizeni je obraz rozmazany Ujistéte se, Ze jsou vstupni a vystupni zafizeni

nebo neni zadny. zapnuta a spravné pfipojena ke konvertoru.

Zkontrolujte propojovaci kabely, zdali nejsou
poskozené a v pfipadé nutnosti je vymérite.
Bezpdnostni predpisy, Udrzba a¢isténi
Z bezpecénostnich divodu a z divod( registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do HDMI
konvertoru. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vihkosti,
nenamacejte jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zafeni.
Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti!

Nenechéavejte volné leZet obalovy material. Félie z umélych hmot pfedstavuji veliké nebezpedi
pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K ¢iSténi pouzdra pouZzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. Nepouzivejte zadné
prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky
mohly poskodit povrch a souéasti vyrobku.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!

HDMI IN—— NTSC/PAL

Technické udaje

a) HDMI/ AV konvertor

Provozni napéti....
Spotfeba

....5V/IDC

....max. 300 mA

...1x HDMI (max. 1920 x 1080, 60 Hz)

....1x kompozitni video signal,

....CINCH zditky,

....pfepinatelny PAL a NTSC, 1x stereo
....zvukovy signal (line droveri), 2 CINCH zdifky
....-5 az +45 °C, 0 — 90% RH (nekondenzujici)
Délka kabelu ....45 cm (AV kabel)

Rozméry (S x V x H) ....68 x 16 x 51 mm

HMOTNOSE ... ccab55g

Provozni podminky

b) Napéjeci adaptér
...100 — 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,2 A

Vstupni napéti/proud .
..5VIDC,1A

Vystupni napéti/proud

5v/DC, 1A — AV OUT

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. o.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spoleénosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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