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Véazeni zékaznici,

dékujeme Vam za Vasi duvéru a za ndkup méfice Urovné DVB-T signalu Axing TZU 22-01.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod k obsluze.

Ponechejte si tento ndvod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pFecist!

Ucel pouziti
MéFici pfistroj TZU 22-01 slouZi jako elektronicky indikator Grovné pfijmu analogového

a digitalniho terestridlniho signalu a pomaha pfi spravném nastaveni terestridlnich TV a radiovych
antén. V pfipadé pouziti vyrobku k jinym nez k uvedenym ucéeldm ztracite narok na zaruku.

Instalace a napajeni

Pred instalaci se presvédcte, ze vSechna zafizeni jsou odpojena od proudu! Kromé toho budte velmi
opatrni pfi pfipojovani dvou zafizeni (antény a pfijimace k pfislusnym konektordm na DVB-T
vyhledavaci.
e TZU 22-01 se muZe béhem provozu napajet bud
a) Baterii9Vv
b) Externim napéajecim adaptérem 5 — 12 VDC s 3,5 mm konektorem (baterie ani napajeci
adaptér (obr. 1) nejsou soucasti dodavky).
e TZU 22-01 Ize napajet také z DVB-T pfijimace (za pfedpokladu, ze pfijimac¢ je schopen dodavat
napéti 5 V). TZU 22-01 se musi umistit mezi anténu a DVB-T pfijima¢ (obr. 2).
Pozor: V pfipadé, Ze se pouziva aktivni anténa (se zesilovacem), jako napf. TAA 3-00, musi se tato
anténa napéjet ze zavadéce stejnosmérného proudu externiho napéajeciho zdroje. Davejte pozor, aby
byl zavadé¢ umistén mezi TZU 22-01 a anténou. Pokud je p Fipojeny p Fistroj TZU 22-01, nesmi se
anténa z bezpe €nostnich d Gvod & napdjet z p Fijimace, protoZze TZU 22-01 nemd& pr tchod DC
proudu!

Obr. 1

Obr. 2 Aktivni nebo pasivni anténa
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Externi napajeni (anténa)

Nastaveni antény

Pokud se TZU 22-01 zobrazeny v pfikladu 1 nap4ji z baterie nebo ze samostatného zdroje napajent,
zapnéte pfistroj ,ON“ (3) a rozsviti se ¢ervena LED kontrolka (4). Kdyz se pouziva TZU 22-01
uvedeny v pfikladu 2, aktivujte nejdFive napajeni pfijimace (5 V) podle pokynud v jeho navodu

k obsluze.
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Pokud se TZU 22-01 zapne, otaéejte pomalu anténou DVB-T ve vodorovném sméru kolem Zerdé
nebo bodu uchyceni (6). Pozorné sleduijte zelené LED kontrolky (5) na TZU 22-01. Cim jasnéji sviti,
tim lepsi je kvalita pfijmu. Poté byste méli upravit i svislé nastaveni antény (7), az dokud se
nedosahne nejlepsi Grovné pfijmu.

Kdyz je vstupni Uroven signalu dostate¢né vysoka, takze trvale sviti vSechny zelené LED kontrolky,
muzZete Groven snizit tumicim prvkem (8).

Po dokonceni nastaveni anténu pevné upevnéte k Zerdi a vyhledava¢ DVB-T TZU 22-01 odstrarite.
Nyni mlzete pfijima¢ DVB-T propojit s DVB-T anténou a pouzit funkci vyhledavani na DVB-T pfijimaci
(postupujte podle navodu k obsluze pfijimace).

Bezpe&nostni predpisy, udrzba ac¢isténi

Z bezpecénostnich divodu a z davodu registrace (CE) neprovadéjte Zzadné zasahy do méficiho
pfistroje. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vihkosti,
nenamaceijte jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zaren.

Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou Zadné détské hracky a nepatii do rukou malych déti!
Nenechavejte volné leZet obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji veliké nebezpedi
pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[@3 nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

vodou navih¢eny hadfik. NepouZzivejte Zadné prostiedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla
(fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit povrch a pouzdro vyrobku.

« Instalaci a opravy tohoto zafizeni smi provadét jen kvalifikovany technik pfi dodrZzeni vSech
platnych predpist a smérnic. Zfikdme se odpovédnosti za Skody na zdravi nebo na majetku
zpusobené nespravnou instalaci a nehodnym pouzivanim vyrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechéavejte baterie (akumulatory) volné lezet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamZité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pfipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatii do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochazelo k poskozeni Zivotniho prostredi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni shérné nadoby
v prodejnéch s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setrete Zivotni prost Fedi!

Recyklace

. Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setiete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é&!

Technické udaje

Rozsah frekvence: 5-862 MHz
Nastavitelna vstupni Groveri: 20 dB

RF konektory: F — samice
Napéjeni:

Pres zditku 3,5 mm (z ext. zdroje): 5-12VDC
Pres zditku F (z pfijimace): 5VvDC
Odbér proudu: 25 mA
Zaruka

Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebeni,
nedodrZeni ndvodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

V&echna préava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pri tisku! Zmény vyhrazeny!
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