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(cz) NAVOD K OBSLUZE

Bezdratovy termostat M
HomeMatic, 132030

Obj. €. 109 50 96

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup bezdratového termostatu HomeMatic.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Rozsah dodéavky

Nasténny termostat HomeMatic (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Hmozdinky a Sroubky

Oboustranna lepici paska Tesa

2 baterie AAA

Néavod k obsluze

Vysvétleni symboli

Zﬁ Pozor! Upozornéni na riziko nebezpeci!

\0 | Poznamka: Odkaz na dileZité provozni informace a jiné daleZité informace o vyrobcich
Bl 0 spole¢nosti HomeMatic.

DileZita bezp€nostni opateni

Zafizeni je uréené pro provoz pouze ve vnitinich a suchych prostorach. Termostat nevystavujte
pfilisné vihkosti, prachu ani zdrojum extrémniho tepla a dopadim pfimého slune¢niho zareni.
Jakékoli jiné pouziti, nez popsané v tomto navodu vede k zaniku zaruky a odpovédnosti vyrobce

za vzniklé Skody. Termostat je uréen pouze pro ovladani topnych systému (radiatory, konvektory).
Zafizeni nikdy nerozebirejte ani nijak neupravujte. VeSkeré opravy svéfte vyhradné autorizovanému
servisu. Vyrobek je uréen pouze pro soukromé pouZiti. Nejde o hracku. Zabrarite proto, aby si déti
se zafizenim hraly.

Popis a ovladaci prvky

A — symbol automatického (Auto) a manualniho rezimu (Manu).

B — symbol funkce Boost

C — symbol pro teploty Comfort / Eco (komfortni / Gsporna)

D — indikace funkce Open Windows (otevieného okna)

E — Gasova osa pro zobrazeni naprogramovanych blokd

F — tlagitko pro prepinani mezi rezimy: automaticky / manualni / Holiday

G - tlacitko funkce Boost / aktivace funkce / potvrzovaci a programovaci tla¢itko
H — tlacitko pro pfepinani mezi nastavenim teploty Comfort / Eco

| —indikator uzamceni tlacitek, symbol antény (pfenos dat) a stavu baterie

J — ukazatel nastavené teploty / aktuélni teploty a vihkosti



Ovladaci prvky

K — montéazni rdmecek / tchyt K

L — ramecek

M — elektronicka jednotka / termostat

Zakladni funkce

Bezdratovy, nasténny termostat HomeMatic umozfiuje nastaveni a regulaci teploty.

Termostat je pfitom nezbytné naprogramovat spole¢né s termoregulaéni hlavici (HM-CC-RT-DN).
Termostat dokaze méfit teplotu a vlhkost okolniho vzduchu a odesilat potfebna data

do termoregulaéni hlavice. Tim dochazi k automatizaci procesu regulace teploty.

Dodavany termostat patfi do skupiny ovladacich systému spole¢nosti HomeMatic, ktery pracuje
s obousmérnym BidCoS® bezdratovym protokolem. VSechny vyrobky jsou na trh dodavany

ve standardni konfiguraci. Dal$i funkce termostatu je mozné libovolné konfigurovat a naprogramovat.

Vyrobky spole¢nosti HomeMatic nabizeji uplatnéni pfi pouziti v kombinaci i s dalSimi systémy.
Kompletni sortiment a technickou dokumentaci naleznete na webovém portéle vyrobce
www.homematic.com.

Bezdratovy prenos se uskutecriuje na bézném a nesifrovaném kanéle. V disledku toho maze

dojit k ruSeni pfenosu jinymi bezdratovymi zafizenimi. Nejcastéjsi pfi€iny ruSeni pfenosu jsou
jin& bezdratova zafizeni, elektronicka a indukéni zatéz (napfiklad elektromotory).

Dosah a kvalita bezdratového p Fenosu uvnit ¥ objekt & zavisi vzdy na konkrétnich
e podminkéach. Vyrazné omezeni p fenosu mohou zp tsobit nap Fiklad silné st ény
nebo kovové konstrukce budov.

Uvedeni do provozu

VloZeni / vym éna baterii

Opatrné vyjméte elektronickou ¢ast termostatu (M) z montazniho Gchytu
(K) a odstrarite ramecek (L). Baterie vlozZte do zadni ¢asti elektronické
jednotky termostatu. PFi vyméné baterii vyckejte alespori 10 sekund
predtim, nez vlozite nové baterie. VloZte 2 ks baterii typu AAA.
Dodrzujte pfitom spravnou polohu polarity baterii. Dbejte proto
grafického znazornéni uvnitf pfihradky pro baterie. Poté vsadte
elektronickou jednotku spole¢né s rdmeckem zpét do montazniho
Uchytu.

e V pfipadé nizké kapacity baterii se na displeji termostatu z  obrazi ikona B,
V takovém p Fipadé prove d'te bezodkladnou vym énu baterii.

Alkalické baterie zaru€uji Zivotnost pfi provozu termostatu pfiblizné 1 rok.
Termostat neumozruje pouziti akumulatord. Nikdy se nepokouSejte nabijet bézné baterie.

Nastaveni aktualnihoéasu / data

Poté, co do termostatu vloZite baterie, zobrazi se na kratky okamzik verze pouzivaného firmware.
Nasledné se zobrazi vyzva k nastaveni aktualniho ¢asu. Nastavte rok, mésic, den, hodinu a minutu
a prostfednictvim tlacitka (G) jednotlivé Udaje potvrdte. V pfipadé, Ze je termostat pfipojen k jinému
systému s fizenim ¢asu (CCU), pokusi se automaticky ziskat data o aktualnim ¢ase ze systému.

Montéz termostatu

Termostat je mozné pfipevnit na zed pomoci Sroubl nebo oboustranné lepici pasky.
Termostat muZete navic pouzit s dodavanym rameckem, popfipadé jej integrovat
do vicenasobného ramecku (napfiklad v fadé vypinach).

PfFipevn éni termostatu pomoci pasky

Zvolte poZzadované misto pro montaz. Podklad musi byt €isty, suchy (?)
a nesmi obsahovat mastnoty. PfiloZte nasténny termostat na o
poZadované misto. Pro uchyceni termostatu nalepte oboustrannou lepici —
pasku na zadni stranu montazniho ramecku (K). Dbejte na to, aby byl ke
napis na zadni strané zustal Citelny. Odstrarite folie ze lepici pasky.
Pritlacte nasténny termostat zadni stranou na pozadované misto na zdi. S

Mont&z pomoci Sroub @

Zvolte poZzadované misto pro montaz. Ujistéte se, Ze se v misté o
montéaze nenachazi elektrické ani jiné vedeni. Pfidrzte montazni
desku (K) na poZadovaném misté. Dbejte na to, aby Sipka na pfedni 4 A
strané montazni desky vzdy sméfovala nahoru. Tuzkou si vyznacte ¥
mista pro vyvrtani otvord podle otvorti montazni desky. Pro uchyceni .
pouzijte vzdy rohové, protilehlé otvory (1). Stfedové otvory (2) pouZzijte S
pro montaz termostatu do stavajici elektroinstalaéni krabice. )
PFipevnéte montazni tchyt pomoci dodavanych Sroubli a hmoZzdinek.

Prilozte rdmecek na montazni desku a vsadte dovnitf elektronickou jednotku termostatu.
Presvédcte se o tom, Ze symbol Sipky na zadni strané elektronické jednotky sméfuje nahoru
a Uchyty montazni desky spravné doléhaji do jednotky.

Instalace do n ékolikanasobného rame ¢ku

Termostat muZete instalovat do dodavaného a stejné tak i do nékolikandsobného ramecku v fadé
s jinymi ovladacimi prvky. Pro oba pfipady je mozné upevnéni pomoci oboustranné lepici pasky
tak i pfipevnéni Srouby. Termostat je moZné instalovat do ramecku téchto vyrobc:

Vyrobce Ramecek

Berker S.1,B.1, B.3, B.7 sklo

ELSO Joy

GIRA Systém 55, Sandard 55, E2, E22, Event, Esprit

Merten 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan

JUNG A 500, AS 500, A plus, A creation




Upravy a montaze elektrickych instalaci smi provad &t pouze kvalifikovana osobal
V opaéném p fipadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem a vzniku Sk od.

PFi instalaci termostatu dodrzujte vSechny platné bezpecnostni predpisy. Vypnéte pfivod elektrické
energie a ovéfte beznapétovy stav vedeni pomoci méficiho pfistroje. Pri instalaci elektrického
vedeni pouzivejte vyhradné kvalitni a certifikovany material a pfislusenstvi.

Programovéani termostatu

Programovanim dojde k integraci termostatu do bezdratového systému HomeMatic.
Poté je mozné, aby termostat pIné komunikoval s ostatnimi ¢astmi systému
(napfiklad HomeMatic bezdratova termoregula¢ni hlavice nebo automatizovany Fidici systém CCU).

Programovani HomeMatic

Pokud chcete programovat HomeMatic nasténny termostat na jedno nebo vice zafizeni,
musite vstoupit do reZimu programovani.

Termostat instalujte do vzdalenosti alespo 1 50 cm od ostatnich za Fizeni systému
HomeMatic.

Do rezimu programovani vstoupite po stisknuti a pfidrzeni
potvrzovaciho tlacitka (G).

Na displeji se nasledné zobrazi symbol antény a zbyvajici
¢as pro programovani v sekundach. Maximalni doba pro
programovani je 30 sekund.

V té dobé prejdéte do rezimu programovani i u druhého, >3 Sek.

bezdratového zatizeni (napfiklad termostaticka hlavice).
Postupujte podle vSech pokynu uvedenych v navodu dalSiho
pouzitého zafizeni.

Na konci programovaciho procesu se na displeji termostatu
zobrazi ,AC*“ a systém prejde k béZnému, provoznimu zobrazeni.

V pfipadé pouziti termostatické hlavice, p  fejdéte jako
m prvni do reZimu jejiho programovani. Programovani

muZete kdykoliv ukon g€it stisknutim potvrzovaciho
tlagitka (G).

Pokud se na displeji zobrazi ,nAC*“ znamena to, Ze doSlo k chybé
programovani a cely postup musite zopakovat znovu. VSechna v
zarizeni, ktera hodlate pouzivat v jednom systému, musi byt -
naprogramovany. >3 Sec.

Programovani termostatu s automatizovanym Fidicim
systémem

Pomoci centrélniho automatizovaného systému muazete termostat programovat a ovladat.

Systém lze fidit prostfednictvim specialniho software HomeMatic ,WebUI“ (uZivatelské / webové
rozhrani). V takovém pfipadé musite provést programovani Fidiciho systému. Teprve poté programujte
ostatni pouzivana zafizeni.

do systému ostatni za Fizeni. Neinstalujte ostatni za Fizeni do blizkosti Fidiciho systému.

‘ é Poté, co doSlo k naprogramovani centréiniho automat  izovaného systému, p Fipojte
Zachovejte minimalni vzdalenost vSech za  Ffizeni 50 cm od centralniho systému.

Pro naprogramovani ostatnich zafizeni s centralnim systémem postupujte nasledovné:

Prostfednictvim prohlizece otevrete aplikaci ,WebUI“ a vyberte odkaz , Teach-in devices
Aktivaci rezZimu programovani spustite vybérem nabidky ,BiCoS-RF teach-in mode “. Rezim
programovani je k dispozici po nasledujicich 60 sekund. Béhem té doby se zobrazuje zbyvajici

&as pro programovani. Pfitom aktivujte rezim programovani u termostatu. Stisknéte a pfidrzte
potvrzovaci tla¢itko (G) na termostatu. Na displeji termostatu se nato zobrazi ikona pfijimaného
signalu. Pro programovani nasledné zbyva dalSich 30 sekund. Po chvili se v aplikaci objevi ikona
nové pfidaného zafizeni. Ve slozce ,Inbox “ se zobrazuje celkovy pocet pfipojenych zafizeni.
Jednotliva zafizeni pfidate do centralniho systému obdobnym postupem. V nabidce ,Configuring
newly taught-in devices “ mGzete dale jednotliva zafizeni konfigurovat. Poté, co jste pfidali termostat
do automatizovaného systému, objevi se zafizeni v nabidce ,Inbox “. V této nabidce provedte
konfiguraci ovladaciho kanalu tak, aby bylo mozné zafizeni ovladat prostfednictvim dostupnych
pfikazl. Zafizeni a mistnost, ve které se nachazi, mtzete libovolné pojmenovat. Pro kazdé zatizeni
je také mozné pouzit rizné parametry. Nasledné mate moznost plné ovladat pfidané bezdratové
zafizeni pomoci uzivatelské aplikace.

Reset programu

Reset termostatu je mozné provést manuélné. Resetem odstranite veSkeré naprogramované
parametry termostatu. Vyjméte baterie z elektronické jednotky termostatu. Sou¢asné stisknéte
vSechna 3 tla¢itka (F, G, H) a souc¢asné pfitom vkladejte baterie zpét do termostatu. Na displeji
se nasledné zobrazi ,fES*. Tim doSlo k UspéSnému resetu termostatu. Reset je navic mozné
proveést i prostfednictvim software.

Provozni rezimy (Auto / Manu / Holiday)

Kratce stisknéte tlacitko pro pfepinani mezi rezimy (F):

Auto: Tydenni programy — automatické ovladani teploty podle nastaveného ¢asového profilu
(vytapéni).

Manu: Ruéni ovladani — vlastni nastaveni teploty pro trvalé vytapéni.

Holiday: V dobé nepfitomnosti — udrZuje se pfednastavena teplota po celou dobu trvani programu.
Po dosaZeni konce nastaveného intervalu, prejde systém termostatu do reZimu Auto .

Teploty Comfort / Eco

Tlacitko pro nastaveni teploty Comfort / Eco (H) slouzi k pohodinému a snadnému piepinani

mezi témito dvéma teplotami. Tovarné nastavené jsou teploty na 21 °C pro rezim Comfort a 17 °C
pro teplotu Eco. Obé teploty je mozné individualné nastavovat a to bud ruénim nastavenim popfipadé
prostfednictvim aplikace automatizovaného Fidiciho systému. Pfidrzte tlacitko Comfort / Eco (H)
stisknuté po dobu delSi nez 3 sekundy.

«  Na displeji se rozsviti symbol () a aktualné nastavena teplota pro rezim Comfort .
« Na displeji se rozsviti symbol ({) a aktualné nastavena teplota pro rezim Eco.

Zmeérite teplotu vybraného rezimu na pozadovanou hodnotu a potvrdte stisknutim
potvrzovaciho tlacitka.

V rezimu Auto z tistava aktivni teplota Comfort a Eco az do spust  éni nasledujiciho
bloku tydenniho spinaciho programu.

Funkce Holiday

Funkci Holiday je mozné pouzit pro urcité ¢asové obdobi (napfiklad béhem nepfitomnosti o
dovolené). BEéhem tohoto rezimu se vnitini teplota udrzuje na konstantni hodnoté. Nastaveni této
funkce muZzete provést pomoci rozhrani aplikace WebUI. Stisknéte tlacitko Auto / Manu dokud se
na displeji nerozsviti symbol kuffiku. Tlagitkem funkce Boost (G) nastavte dobu (¢as), od kdy bude
spusténa pozadovana teplota a potvrdte stisknutim tlacitka. Nasledné nastavte datum spusténi

a ukoné&eni prabéhu bloku. Zadané hodnoty potvrdite tlacitkem Boost (G). Nyni nastavte pomoci
potvrzovaciho tlacitka (G) kolecka teplotu a potvrdte. Blikajici hodnota indikuje potvrzeni.
Nastavena teplota bude termostatem udrZovana po celou dobu rezimu Holiday .

Mimo obdobi rezimu Holiday se termostat automaticky uvede do automatického rezimu.

Béhem rezimu Holiday je mozné i nadale ovladat termostat pomoci aplikace, popfipadé mimo
obdobi pro rezim Holiday pouzit tydenni spinaci programy.



Funkce Boost

Funkce Boost umoziiuje rychlé vytopeni chladnych mistnosti. Termostatické hlavice jsou

na radiatorech pfitom oteviené na 80 % po dobu 5. minut (vychozi nastaveni). Rezim tak poskytuje
velmi komfortni a rychlé vytapéni mistnosti. Na konci rezimu Boost se termostat pfepne do puvodniho
rezimu.

Aktivace funkce Boost

Kratce stisknéte tlacitko Boost (G). Na displeji se zobrazi zbyvajici ¢as do ukonéeni rezimu Boost
v sekundach (odpocet z ,300“ do ,,000“). BE€hem tohoto rezimu je na displeji zobrazeno ,BOOST".
Poté, co tento rezim vyprsi, termostat se pfepne do naposledy pouzitého rezimu (Auto / Manu).
Funkci Boost je mozné kdykoliv pfed€asné ukongit stisknutim tlaitka Boost (G).

je mozné nastavit vlastni interval pro funkci Boost a Groveri otevieni termostatické hlavice

prostfednictvim uzivatelského rozhrani aplikace WebUI. Pro maximalni efekt této funkce,
dbejte na to, aby radiatory nebyly zakryty rdznymi pfedméty. Pfi nastaveni intervalu o hodnoté
nad 999 sekund, dojde k pfepnuti termostatu k zobrazeni v minutach.

@ V pfipadé pouziti nasténného termostatu ve spojeni s automatizovanym systémem HomeMatic

Menu konfigurace

V tomto menu je mozné provadét rlizna zvlastni nastaveni termostatu. Do nabidky konfigurace
vstoupite po stisknuti a pfidrzeni tla¢itka pro pfepinani rezimd Auto / Manu (F). Jednotlivé polozky
v nabidce vyberte pomoci tlaitka vybéru (H). Stisknutim tla¢itka Auto / Manu (F) prejdete

k predchozi nabidce. Po provedeni zmén se displej termostatu pfepne do vychoziho zobrazeni.
Pokud nedojde k Zzadnému vybéru po dobu 1 minuty, termostat se vrati zpét do rezimu bézného
zobrazeni.

V nabidce mUzete nastavit nasledujici parametry:

14.1  Pro: Nastaveni tydenniho spinaciho programu

142 dAt: Zména aktualniho ¢asu a data

143 SFA  Zobrazeni chybového statusu jednotlivych pfipojenych soucasti systému
4.4 dSt:  Aktivace / deaktivace automatického prepinani letniho ¢asu
145 tOF: Nastaveni teploty Offset

146 S-A  Zobrazeni pfednastavené a aktualni teploty

147 t-H Prepinani mezi zobrazenim aktualni teploty a vlhkosti vzduchu
148 dEL  Odstranéni pfipojeného zafizeni ze systému

149 rES Uvedeni termostatu do tovarniho nastaveni

Nastaveni tydenniho spinaciho programu (Pro)

V ramci tydenniho spinaciho programu muzete pro kazdy den nastavit az 6 jednotlivych spinacich
blokl (celkem 13 ¢asu). Programovani se ve vybraném dni provadi v intervalu od 00:00 do 23:59 h.
Stisknéte tlacitko Auto / Manu (F) a pridrzte jej po dobu 3. sekund. Na displeji se zobrazi ,Pro*“.
Potvrdte tlacitkem Boost (G). Na displeji se nasledné zobrazi ,dAY“. Pomoci tlacitka pro vybér (G)
zvolte jednotlivé dny v tydnu, vSechny pracovni dny, vikendové dny nebo cely tyden. Vybér potvrdte
tlacitkem Boost (G). Pfiklad pro vybér dne pondéli:

Na displeji se rozsviti ¢as pro spusténi programu 00:00. Nastavte pozadovanou teplotu pro ¢as
spusténi (napfiklad 17 °C) a potvrdte stisknutim tlagitka (G). Nasledné se na displeji zobrazi dalSi
¢as spusténi 06:00. Pomoci tlacitka (G) upravte ¢as pro spusténi a potvrdte.
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Tlagitkem (G) nastavte pozadovanou teplotu pro dalSi ¢asovy Usek a potvrdte tlacitkem (G).
Stejny postup opakuijte i pro nastaveni teploty ostatnich ¢asovych bloku v intervalu od 00:00
do 23:59 hod.

Priklad tydenniho programu

Termostat umoziiuje nastaveni a uloZeni az celkem 6. spinacich blok( pro kazdy den v tydnu.
Pro kazdy spinaci blok mdzete nastavit libovolné teploty.

Tovarni programy:
Pond éli — Patek

od 00:00 do 06:00 17.0 °C
od 06:00 do 09:00 21.0 °C
od 09:00 do 17:00 17.0 °C
od 17:00 do 23:00 21.0 °C
od 23:00 do 23:59 17.0 °C

Sobota - Ned éle

od 00:00 do 06:00 17.0 °C
od 06:00 do 22:00 21.0 °C
od 22:00 do 23:59 17.0 °C

Jednotlivé spinaci bloky se na ¢asové ose zobrazuji pomoci vyraznych ¢arek.
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Zména data a €asu (dAt)

Stisknéte tlacitko pro pfepinani mezi rezimy Auto / Manu (F) déle nez 3 sekundy. Nasledné tlacitkem
Boost (G) vyberte ,dAt*“ a potvrdte. Stejnym tlacitkem pak nastavte rok, mésic, den, hodiny a minuty
a nastaveni potvrdte.



Vyvolani chybovych hlaSeni jednotlivych p

fipojenych za Fizeni (SFA)

V nabidce ,SFA* je mozné zobrazit stav jednotlivych pfipojenych zafizeni a provozni / chybova

hlaSeni. Muze se jednat napfiklad o indikaci slabé baterie u okenniho spinaciho kontaktu. V pfipadé,
Ze zafizeni nevykazuje zadny chybovy stav, zobrazi se u négj ,---“.

Zafizeni

()

| —

Rt (Termostaticka hlavice)

Chyba pfi bezdratovém pfenosu
termostatické hlavice

Sc (Okenni kontakt)

Nizkéa kapacita baterie

Rc (Déalkovy ovla dac)

Nizkéa kapacita

CCU (Centrélni Fidici systém)

Chyba pfi bezdratovém prenosu

centrélniho fidiciho systému

Ac Chyba pfi bezdratovém prenosu
termostatu

Automatické p Fepinani letniho €asu (dSt)

Stisknéte a pfidrzte tlacitko Auto / Manu (F). Pfejdéte do nabidky ,dSt“. Vybérem ,On*“
povolite automatické prepinani letniho ¢asu. Volbou ,Off* funkci deaktivujete.

Nastaveni teploty Offset (tOF)

Vzhledem k tomu, Ze je teplota v mistnosti méfena na nasténném termostatu, muZze se stét,

Ze na jiném misté (jiné mistnosti) ve stejnou dobu, bude jina teplota. Pro optimalni pfizpusobeni

a rovnomeérné vytopeni vSech mistnosti je mozné nastavit teplotu + 3,5 °C. V pfipadé, Ze nastavena
teplota je napfiklad 20 °C, avSak skute¢nd teplota v mistnosti je 18 °C, je nezbytné nastavit hodnotu
offset teploty na -2,0 °C. Teploty offset je nezbytné nastavovat zvlast pro kazdou mistnost.

Vychozi nastaveni termostatu pro teplotu offset je 0,0 °C. Stisknéte tlacitko Auto / Manu (F).
Prejdéte do nabidky ,tOF“. Pomoci tlagitka Boost (G) nastavte pozadovanou hodnotu offset teploty
(max. £3.5 °C). Nastavenou hodnotu potvrdte stisknutim potvrzovaciho tlacitka (G).

Zobrazeni nastavené a aktualni teploty (S-A)

V nabidce ,S-A“ je mozné nastavit zobrazeni nastavené nebo aktualni teploty. Stisknéte a pfidrzte
tlacitko pro prepinani mezi rezimy (F) a prejdéte do menu ,S-A*“. Vybérem ,ACt“ dojde k trvalému
zobrazeni aktuélni teploty v mistnosti. Volba ,SEt“ pfedstavuje zobrazeni pfednastavené teploty.

PFepinani mezi zobrazenim aktualni teploty a vihkosti (t-H)

Menu ,t-H* umoziiuje nastaveni pfepinani mezi zobrazenim aktualni teploty a vlhkosti v mistnosti.
V pfipadé, Ze funkci deaktivujete (Off), bude se na displeji zobrazovat pouze aktualni teplota.

Tuto funkci je mozné pouzit pouze vp Fipadé nastaveni hodnoty ,ACt* v menu ,S-A".

Odstran éni bezdratovych za Fizeni ze systému (dEL)

Zafizeni, ktera jsou pfipojena do automatizovaného fidiciho systému je mozné odstranit.
K tomu slouzi nabidka ,dEL"“. Vybérem ,YES" odstranite vSechna pfipojena zafizeni ze systému.

Détsky zamek / Provozni uzanieni tla¢itek

Tato funkce umozniuje uzaméeni termostatu proti nahodnému stisku tlacitka a provedeni nevyzadané
operace. Kratce stisknéte tlagitko pro pfepinani mezi rezimy (F) a zarover pfitom stisknéte a pfidrzte
tlacitko Comfort / Eco po dobu 3. sekund. Aktivace uzamceni tlaitek je na displeji indikovana
zobrazenim symbolu zadmku. Termostat je v té chvili uzaméen. Pro opétovné odemceni tlacitek
termostatu stisknéte znovu soucasné obé tlacitka. Prostfednictvim aplikace centralniho Fidiciho
systému HomeMatic je mozné pouzit celkem 2 zptsoby uzaméeni: komplexni uzamé&eni véech
zafizeni a systému a zamek pro jednotlivé bezdratové zafizeni. Tyto 2 funkce je mozné nastavit
pouze prostfednictvim rozhrani uzivatelské aplikace pouzitého systému.

Zvlastni funkce centralniho automatizovaného systém
Nastaveni €asu / data

Tovarné nastavené hodnoty se zobrazuji na displeji. Jejich hodnoty miZzete ménit prostfednictvim
software.

Maximalni teplota

Maximalni hodnota, kterou muZete nastavit je 30 °C. Hodnoty pro nastaveni teploty jsou v rozmezi
15 az 30 °C a muZzete je upravovat prostfednictvim software.

Minimalni teplota
Minimalni hodnota (krok) pro nastaveni teploty je 4,5 °C a muZze byt az 14,5 °C.
Funkce Lock (uzamdéeni systému)

Systém je mozné uzamknout pfed nechténym stiskem tlacitka. Odemceni systému je mozné
pouze prostifednictvim aplikace.

Uzaméeni aktuélniho rezimu

Touto funkci dojde k uzaméeni termostatu pouze pro aktualné probihajici rezim.
PFitom neni mozné pouziti jiného rezimu. Tuto funkci Ize deaktivovat pouze prostfednictvim software.




Reseni probléni

Chybovy kéd Problém Odstran éni
F4 Konflikt b&éhem programovani: Centralni | Odstrarite pokojovy termostat z fidiciho
fidici systém je naprogramovan systému, spustte programovaci proces,
zafizeni znovu naprogramuijte
F6 Konflikt béhem programovani: Odstrarite zafizeni
naprogramovano je celkem 8
termostatickych hlavic, spustte proces
odinstalace zafizeni
F7 Konflikt béhem programovani: Odstrarite zafizeni
naprogramovano je celkem 8 okennich
senzoru
B, .o | Nizké kapacita baterie Vymérite baterie u pokojového termostatu
B, .c Nizka kapacita baterie n&kterého Vyméfite baterie u prisluSného zafizeni

z pfipojenych zafizeni

Blikajici symbol
antény

Doslo ke ztraté bezdratového spojeni u 1 nebo vice bezdratovych zafizeni

nAC

Selhéni pfi procesu programovani

Znovu spustte programovaci proces

Symbol zamku

Aktivni rezim uzaméeni

Deaktivujte funkci uzamceni

+G Uzamgéeni celého systému

+M ReZim uzaméeni daného reZzimu

+rES Reset konkrétniho zafizeni Spusténi funkce reset systému

dCE Doslo k dosazeni max. pracovni cyklu Zafizeni jsou i nadale bezdratové pfipojena

a pfenos bude probihat po uplynuti 1 hodiny

Syn Vyzva k synchronizaci s ostatnimi zafizenimi systému HomeMatic

CRC Selhéni pfi procesu aktualizace firmware | Znovu spustte proces aktualizace

FUP Probihajici proces aktualizace firmware

tSd Zéavada na teplotnim senzoru / Vymeérite senzor / provozujte zafizeni
prekrogeni maximalniho teplotniho pouze v povoleném teplotnim rozsahu
rozsahu

Trd Z&vada na modulu pfijimace Vymérite poskozené zafizeni

Sou €asti systému HomeMatic

Termostat je mozné programovat s nasledujicimi vyrobky:

e Maximalné 1 x centralni automatizovany systém HomeMatic (CCU nebo konfigura¢ni adaptér)

e Maximalné 8 x termostatickych hlavic HomeMatic

e Maximalné 8 x dvefni / okenni / klikové senzory HomeMatic

e Maximalné 8 paru tladitek dalkového ovlada¢e HomeMatic nebo tlacitek na dotykovém displeji

¢ Maximalné 8 x spinaci prvky

Technické udaje

Model HM-TC-IT-WM-W-EU

Napajeni 2 baterie (1,5 V / AAA)

Zivotnost baterie az 1 rok

Spotfeba max. 40 mA

Ochran na tfida Il

Ochrana IP 20

Provozni teplota 0az50°C

Rozméry 55 x 55 x 20 mm (bez ramecku)
86 x 86 x 21,5 mm (s rameckem)

Hmotnost 74 g (bez baterif)

Pfenosova frekvence 868,3 MHz

Pfijimac SRD tfida 2

Dosah az 100 m ve volném prostranstvi

Pracovni cyklus <1 %/ hod

Provozni metoda typ1

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechéavejte baterie (akumulatory) volné lezet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamzité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pfipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeéi exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlasStnim odpadem
a nepatfi do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochéazelo k poskozeni zivotniho prostfedi!

K témto ucelum (k jejich likvidaci) slouzi specialni shérné nadoby
v prodejnéch s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setrete Zivotni prost Fedi!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
E Likvidujte odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych predpisu.
mmm  Setfete Zivotni prost Fedi! Pfisp &jte tak k jeho ochran &!

Peklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. . 0.

Vsechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napr. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spolecnosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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