EASY WELD

Bezpec€nostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 26.06.2023 Datum revize: 19.06.2023 Nahrazuje verzi: 09.12.2022 Verze: 1.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : EASY WELD

UFI : KIDX-S87R-TOOE-49FC
Kéd vyrobku . BDS000995AE
Odparovac . Aerosol

1.2. Prislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti

Pouziti latky nebo smési : Latky pro svafovani a pajeni
1.2.2. Nedoporucené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com - www.crcind.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace . +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika  Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF 120 00 Praha +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu

nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a
zvifat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229
Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2 H315
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, H336
narkotické ucinky

Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1 H304
Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2 H411
Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16
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Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout. Extrémné hoflavy aerosol. MGzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté. Drazdi kdzi. Pfi poziti a

vniknuti do dychacich cest mize zpUusobit smrt. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpeénosti (CLP)

)

GHS02 GHS07 GHS09
Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
Obsahuje : Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu; pentan
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H222 - Extrémné hoflavy aerosol.

H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlize roztrhnout.
H315 - Drazdi kuzi.
H336 - MliZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P261 - Zamezte vdechovani par/aerosolu.
P271 - PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P410+P412 - Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C.
P501 - Odstrarite obsah/obal subjektu pro sbér nebezpeéného nebo zvlastniho odpadu v
souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.

2.3. DalSi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT/vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH

Dalsi informace . Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni
REACH vzhledem k vlastnostem naru$ujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu Cislo ES: 931-254-9 5-10 Flam. Liq. 2, H225
REACH-¢: 01-2119484651-34 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
pentan Cislo CAS: 109-66-0 5-10 Flam. Liq. 2, H225
latka s narodnim limitem pro expozici v pracovnim Cislo ES: 203-692-4 STOT SE 3, H336
prostfedi (CZ); latka, pro kterou jsou stanoveny Indexové Cislo: 601-006-00-1 Asp. Tox. 1, H304
expozicni limity Spole€enstvi pro pracovni prostfedi Aquatic Chronic 2, H411

EUHO066
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Vyrobek, na ktery se vztahuje ¢lanek 1.1.3.7 nafizeni CLP. V tomto pfipadé se upravuiji pravidla pro zvefejnéni slozeni.
Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

‘ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc ‘

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — v§eobecné . lhned pfivolejte Iékafe. Zajistéte informovani zdravotnik(l o typu materialu a podniknéte
preventivni opatfeni k jejich ochrané.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani. Pokud se
objevi pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kazi : Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody. Kontaminovany odév sviéknéte. PFi podrazdéni
kiize: Vyhledejte lIékafskou pomoc/oSetieni. V pfipadé podrazdéni vyhledejte 1ékafskou
pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Jako prevenci proplachnéte o€i vodou. V pfipadé podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi poziti . Nevyvolavejte zvraceni. Ihned pfivolejte Iékafe. Vyplachnéte Usta. Dojde-li k zvraceni, drzte

hlavu nizko, aby se obsah Zaludku nedostal do plic.

vvvvvv

Symptomy/ucinky . MuUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi . Drazdivost. Opakovana expozice muze zpUsobit vysu$eni nebo popraskani kize.
Symptomy/uéinky pfi poziti . Riziko plicniho otoku.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osSetieni

Zaijistéte standardni podputrné kroky a symptomatickou Iécbu. Postizeného méjte pod dohledem. Pfiznaky se mohou projevit pozdé;ji.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci pozaru : Extrémné hoflavy aerosol.

Nebezpedi vybuchu . Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné : B&hem hofeni se mohou tvofit zdravi nebezpeéné plyny.
produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru : Nadoby prfemistéte z dosahu ohné, pokud to Ize provést bezpecné. Pouzijte standardni
pozarni postupy a zvazte nebezpeci souvisejici s ostatnimi zasazenymi materialy.
Ochrana pfi haseni pozaru : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj.

Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tGniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . P¥i ¢iSténi pouzivejte vhodné osobni ochranné pomucky a obleceni.

Plany pro pfipad nouze : Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Uchovavejte mimo dosah otevieného ohné a
jisker, zakaz koufeni. Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoll. Vyvarujte
se zasazeni pokozky a oci.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostredky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomccek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky*.
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Plany pro pfipad nouze : Evakuujte nepotfebné pracovniky. Prostory odvétravejte.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zabrarite Uniku nebo odtoku do kanalizace nebo vodnich tokd.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Pro uchovavani . Unikly produkt seberte.

ZpUsoby ¢isténi : Vyrobek sesbirejte mechanicky. Siteni rozsahlych Gniki zamezte hrazi. Material posypte
vlhkym piskem nebo zeminou a nasledné bezpec¢né zlikvidujte. Po regeneraci produktu
oplachnéte oblast vodou. Mala rozlith mnoZstvi sbirejte pomoci suché chemické absorpéni
latky. Plochu vycistéte uplng, abyste odstranili zbytkové znecisténi.

Dalsi informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Postup pro likvidaci kontaminovanych materialG viz bod 13: ,Pokyny pro likvidaci“.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni : Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni. Nepropichujte
nebo nespalujte ani po pouziti. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoll. Vyvarujte se zasazeni pokozky
a oci. Pouzivejte osobni ochranné pomucky. Zabrarite dlouhodobé expozici produktu.
Zachazejte s vyrobkem podle zasad hygieny a bezpe¢nosti na pracovisti.

Hygienicka opatfeni . Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte. Pfi pouzivani tohoto vyrobku
nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky : Chrante pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F. Skladujte
uzamcené. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Skladujte
na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu. Nadobu uchovavejte zavienou, pokud
vyrobek nepouzivate.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
pentan (109-66-0)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev Pentane

IOEL TWA 3000 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm

Souvisejici pravni predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Ceska republika - Limity vlivll pfi zaméstnani

Mistni nazev Pentan
PEL (OEL TWA) 3000 mg/m?
PEL (OEL TWA) [ppm] 999 ppm
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pentan (109-66-0)
NPK-P (OEL C)
NPK-P (OEL C) [ppm]
Poznamka
Souvisejici pravni predpisy
8.1.2. Sledovacich postupech doporucenych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.1.4. DNEL a PNEC
Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu
DNEL/DMEL (pracovnici)
Dlouhodobé - systémové ucinky, dermainé
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné
DNEL/DMEL (vefejnost)
Dlouhodobé - systémové ucinky,oralné
Dlouhodobé - systémoveé ucinky, inhalacné
Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermainé
pentan (109-66-0)
DNEL/DMEL (pracovnici)
Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné
DNEL/DMEL (vefejnost)
Dlouhodobé - systémoveé ucinky,oralné
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalacné
Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné
PNEC (voda)
PNEC aqua (sladka voda)
PNEC aqua (mofska voda)
PNEC aqua (pferuSované vypousténi, sladka voda)
PNEC (sediment)
PNEC sediment (sladka voda)
PNEC sediment (mofska voda)
PNEC (zemina)
PNEC zemina
PNEC (STP)
PNEC ¢istirna odpadnich vod

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

19.06.2023 (Datum revize)

4500 mg/m? (3)
1499 ppm (3)

(3) Je bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napfiklad vybusSnost).

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

13964 mg/kg télesné hmotnosti/den

5306 mg/m?

1301 mg/kg télesné hmotnosti/den

1131 mg/m?

1377 mg/kg télesné hmotnosti/den

432 mg/kg télesné hmotnosti/den

3000 mg/m?

214 mg/kg télesné hmotnosti/den
643 mg/m?

214 mg/kg télesné hmotnosti/den
230 pg/l

230 pg/l

880 ug/l

1,2 mg/kg suché hmotnosti

1,2 mg/kg suché hmotnosti

0,55 mg/kg suché hmotnosti

3600 pgll

CZ-cs
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8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:

PouZivejte dobrou celkovou ventilaci. Hodnoty vétrani by mély odpovidat podminkam. Pokud je to vhodné, pouzivejte ohrazena vyrobni
prostranstvi, mistni odsavaci vétrani nebo dal$i zpusoby automatické kontroly, abyste udrzeli hladiny ve vzduchu pod doporuéenymi limity expozice.
Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udrZujte hladinu v okolnim vzduchu na pfijatelné urovni.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana oéi:
Pouzivejte ochranu oci podle EN 166. Ochranné bryle s bo¢nimi kryty.

8.2.2.2. Ochrana kulze

Ochrana kuze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:
Pouzivejte vhodné rukavice spliiujici pozadavky normy CSN EN 374. Doba priniku rukavic by méla byt del$i neZ celkova doba pouzivani vyrobku.
Pokud prace trva déle, nez je doba pruniku, mély by se rukavice prabézné ménit. Doporucuje se pouzivat ochranné rukavice z nitrilu.

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni. Schvaleny respirator proti organickym vypartm. Typ filtru: AX

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci

Ochrana proti nebezpeci popaleni:
Pfi o€ekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, ze by hrozilo néjaké vyznamné nebezpedi. V pfipadé nutnosti noste vhodny
tepelné ochranny odév.

8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Emise z ventilaCnich nebo pracovnich technologickych zafizeni by mély byt kontrolovany, aby bylo
zajisténo, Ze spliuji pozadavky pravnich predpist o ochrané Zivotniho prostfedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Barva . Bezbarvy.

Vzhled : Kapalina s hnacim médiem propan-butan.
Zapach . Charakteristicka.

Prahova zapachu . Neni k dispozici

Bod tani / rozmezi bodu tani . Nevztahuje se

Bod tuhnuti . Neni k dispozici

Bod varu : 35-65°C

Hoflavost Extrémné hoflavy aerosol.

Vybusnost

Omezené mnozstvi
Dolni mez vybusnosti
Horni mez vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

19.06.2023 (Datum revize)

Nadoba je pod tlakem: pfi zahFivani se mlize roztrhnout.
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: -45 °C (uzavreny kaliSek)
: >200°C

Neni k dispozici
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pH

Viskozita, kinematicka

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C

Charakteristiky ¢astic

9.2. DalSi informace

Nevztahuje se

: <10 mm?/s pfi 40°C
: nerozpustny ve vodé.

Nevztahuje se
Neni k dispozici
Neni k dispozici

. 0,728 g/cm?® pii 20°C
0,728 pfi 20°C
>

Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

% hoflavych slozek

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpecnosti

Obsah tékavych organickych slou¢enin
Doplrikové informace

\ODDiL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

: 75-100 %

: 510 g/l
: pro aerosoly bez hnaciho média.

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mGze roztrhnout.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Zabraiite styku s horkymi povrchy. Zar. Zadny otevieny ohef ani jiskry. Odstrafite véechny zdroje zapaleni.

10.5. Neslucitelné materialy
Silné oxidujici latky.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty. Oxidy uhliku (CO, CO2).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

pentan (109-66-0)

LD50, oralné, potkan

LC50 Inhalaéné - Potkan
Ziravost/drazdivost pro kuzi
Vazné poskozeni oéi/podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Mutagenita v zarodeénych bunkach

19.06.2023 (Datum revize)

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti

> 25,3 mg/l/4h

Drazdi kazi.

pH: Nevztahuje se

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
pH: Nevztahuje se

: Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

CZ-cs
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Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

pentan (109-66-0)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

pentan (109-66-0)

NOAEC (inhala¢né, potkan, para, 90 dnt)
Nebezpecnost pfi vdechnuti

EASY WELD

Odparovac

Viskozita, kinematicka

Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu
Viskozita, kinematicka

pentan (109-66-0)

Viskozita, kinematicka

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

: Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
. Maze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

MUzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

: Neklasifikovano (Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)

30 mg/l air

P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zpusobit smrt.

Aerosol

<10 mm?s pfi 40°C

0,46 mm?/s

0,356 mm?/s

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych uéincich na zdravi zpusobenych
vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni Cinnosti
endokrinniho systému

11.2.2. Dalsi informace

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

: Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €1.59 odst.1 nafizeni

REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou
(akutni)
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou
(chronickou)
Neni snadno rozlozitelné

pentan (109-66-0)

LC50 - Ryby [1]

ErC50 fasy

19.06.2023 (Datum revize)

. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Neklasifikovano

. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

4,26 mgl/l

10,7 mg/l

CZ-cs 8/13
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

EASY WELD

Perzistence a rozlozitelnost

12.3. Bioakumulacni potencial

EASY WELD

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
pentan (109-66-0)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
12.4. Mobilita v pudé

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

EASY WELD

Vysledky posouzeni PBT

Nebylo stanoveno. K rozlozitelnosti tohoto pFipravku nejsou k dispozici Zzadné udaje.

Nevztahuje se

3,45

Neobsahuje latky PBT/vVPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XlII nafizeni REACH

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych u€incich na Zivotni prostredi
zplsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
¢innosti endokrinniho systému

12.7. Jiné nepfiznivé Uc€inky

Doplrikové informace
Potencial globalniho oteplovani (GWP)

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

: Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €1.59 odst.1 nafizeni

REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

Nejsou znamy zadné ucinky

: 3 (Fluorované sklenikové plyny - nafizeni (ES) €. 517/2014)

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady

Kéd podle evropského seznamu odpadu (LoW)

‘ODDiL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG
14.1. UN cislo nebo ID ¢islo

UN 1950 UN 1950

: Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem

odpadu.

Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kédy odpadu charakteristické pro produkt, nybrz
pro jeho pouziti Kédy odpadu by mél pfidélovat uzivatel na zakladé pouzité aplikace
produktu.

IATA ADN RID

UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

AEROSOLY

19.06.2023 (Datum revize)

AEROSOLS

Aerosols, flammable AEROSOLY AEROSOLY

CZ-cs 9/13
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ADR IMDG IATA ADN RID

Popis prepravniho dokladu

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROSOLY, 2.1, UN 1950 AEROSOLY, 2.1,
(D), NEBEZPECNY PRO MARINE flammable, 2.1, NEBEZPECNY PRO NEBEZPECGNY PRO
ZIVOTNi PROSTREDI  POLLUTANT/ENVIRONME ~ ENVIRONMENTALLY ZIVOTNi PROSTREDI ZIVOTNi PROSTREDI
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

2.1 2.1 2.1

¥ ¥

*L &L &L

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecény pro Zivotni Nebezpecény pro Zivotni Nebezpeclny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpeclny pro Zivotni
prostfedi: Ano prostfedi: Ano prostfedi: Ano prostfedi: Ano prostfedi: Ano
ZpUsobuje znedisténi
mofiské vody: Ano

Nejsou dostupné zadné doplfiujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pfeprava

Klasifika¢ni kéd (ADR) . 5F

Zvlastni ustanoveni (ADR) : 190, 327, 344, 625
Omezena mnozstvi (ADR) |

Vynata mnozstvi (ADR) : EO

Pokyny pro baleni (ADR) . P207, LP200
Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR) . PP87, RR6, L2
Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR) : MP9
Prepravni kategorie (ADR) D2

Zvlastni ustanoveni pro prepravu kust (ADR) . V14

Zvlastni ustanoveni pro nakladku, vykladku a : CV9, CV12
manipulaci (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro provoz (ADR) ;82

Koéd omezeni pro tunely (ADR) : D

Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Omezena mnozstvi (IMDG) . SP277

Vynaté mnozstvi (IMDG) . EO

Pokyny pro baleni (IMDG) . P207, LP200

Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG) . PP87,L2

C. EmS (pozar) : F-D

C. EmS (rozsypani) : S-U

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG) . Zadnyla

Skladovani a manipulace (IMDG) : SW1, SW22

Segregace (IMDG) : SG69

Letecka preprava

Vyjime¢né malé mnozstvi pro dopravni a nakladni  : EO
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla : Y203
(IATA)

19.06.2023 (Datum revize) CZ-cs 10/13
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Malé max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni : 30kgG
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla ;203
(IATA)

Max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla : 75kg
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA) ;203
Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA) 150kg

Zvlastni ustanoveni (IATA)

: A145, A167, A802

Kéd ERG (IATA) 10L
Vnitrozemska lodni doprava
Kaéd klasifikace (ADN) . 5F

Zvlastni predpis (ADN)
Omezena mnozstvi (ADN)

190, 327, 344, 625
1L

Vynaté mnozstvi (ADN) EO
Pozadované vybaveni (ADN) . PP,EX A
Odvétravani (ADN) . VEO1, VEO4
Pocet modrych kuzeld / svétel (ADN) 1
Zelezniéni preprava

Klasifikacni kody (RID) . 5F

Zvlastni predpis (RID)
Omezena mnozstvi (IMDG)

190, 327, 344, 625
1L

Vynaté mnozstvi (RID) EO

Pokyny pro baleni (RID) P207, LP200
Zvlastni ustanoveni pro obaly (RID) . PP87, RR6, L2
Ustanoveni pro spolecné baleni (RID) : MP9
Prepravni kategorie (RID) D2

Zvlastni pokyny pro pfepravu kust (RID) : W14

Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku, vykladku : CW9, CW12

a manipulaci (RID)

Expresni baliky (colis express) (RID) . CE2
Identifikacni ¢islo nebezpeci (RID) 1 23

14.7. Namoirni hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH (SVHC)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Nafrizeni PIC (EU 649/2012, predchozi souhlas po predchozim informovani)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)
Narizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecist'ujici latky)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach)

19.06.2023 (Datum revize) CZ-cs 11/13
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Nafizeni o poSkozovani ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek po$kozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou

vrstvu)

Smérnice o tékavych organickych latkach (2004/42/ES, tékavé organické latky)

Obsah tékavych organickych sloucenin

: 510 g/l

Nafizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorl vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich

pouzivani)

Nafizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor(i drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy:

ADN
ADR
ATE
BCF
BLV
BSK
CHSK
DMEL
DNEL
Cislo ES
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT

19.06.2023 (Datum revize)

Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zboZzi po vnitrozemskych vodnich cestach
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecného zbozi
Odhady akutni toxicity

Biokoncentraéni faktor

Biologicka mezni hodnota

Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G¢inkim
Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim

Cislo Evropského spole&enstvi

Stfedni efektivni koncentrace

Evropska norma

International Agency for Research on Cancer

Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecnych véci

Letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace
Letalni davka, kterd zplGsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letaini davka)
Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

Koncentrace bez pozorovanych u¢inku

Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

Limit expozice na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

CZ-cs 12/13
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Zkratky a akronymy:

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim U¢inkim
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpednych véci
BL Bezpecnostni List

cov Cistirna odpadnich vod

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

TLM Stiedni toleranéni limit

Tékavé organické Obsah tékavych latek

slouceniny

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

N.O.S. Blize nespecifikovano

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

ED Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

UplIné znéni vét H a EUH:

Aerosol 1 Aerosol, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1

EUHO066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.
Flam. Lig. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro ki, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické ucinky

Tyto informace vychazeji z nasich souc¢asnych poznatku a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavku na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku. Kromé
pfiméFeného pouziti za ucelem studia, vyzkumu a posuzovani zdravotnich, bezpe€nostnich a ekologickych rizik nesmi byt Zadna ¢ast téchto
dokumentu kopirovana libovolnou formou bez pisemného povoleni udéleného CRC. Vyrobky se fidi nafizenim (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési (CLP); nafizenim (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH) (v kazdém pfipadé ve znéni pozdéjSich predpist) a dal§imi platnymi pravnimi pfedpisy. Dovozce nebo nasledny uZivatel je odpovédny za
zajisténi shody dovazeného vyrobku. Bezpecnostni list poskytnuty v ifednim jazyce (jazycich) dané zemé neni zarukou shody v dané zemi.

19.06.2023 (Datum revize)
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