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Pokojovy termostat MH-3202 renkforce
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Véazeni zakaznici,

dékujeme Vam za Vasi duvéru a za nakup pokojového termostatu Renkforce MH-3202.
Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predéate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv predist!

=

Rozsah dodavky

Pokojovy termostat
Kabel se senzorem
Navod k obsluze

Ucel pouZiti

Pokojovy termostat je uréen k instalaci do elektroinstala¢ni krabice pod omitku nebo na sténu.

Dokaze zapnout, nebo vypnout pfipojeny spotiebi¢ (informace o max. zatéZzi najdete nize v Casti
»Technické udaje“) v zavislosti na teploté. Méfeni teploty se uskute¢riuje pomoci externiho senzoru.
Operace s pfistrojem se provadi pomoci dotykového LCD displeje.

Dostupna jsou 4 denni nastaveni, kterymi miZete stanovit rGznou teplotu napf. pfi stavani, béhem
nepfitomnosti v byté, pfi navratu doml a pfes noc.

Kromé toho je pfistroj vybaven funkci ¢asovace, kterou mizete pouzivat v manualnim rezimu.

V pfipadé vypadku proudu se o zachovani dat a nastaveni postard pevné integrovany
akumulator NiMH.

Popis a ovladaci prvky
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Cas (hodiny: minuty)

Dny v tydnu (1 = Pondéli... 7 = Nedéle)

Nastaveni teploty

Symbol ,,‘1}“ = Automaticky rezim, ¢as zacatku 1 (vstavani)

Symbol ,,0‘“ = Automaticky rezim, ¢as zacatku 2 (doba nepfitomnosti)
Symbol ,,0¢ “ = Automaticky rezim, ¢as zac¢atku 3 (navrat)

Symbol ,,D“ = Automaticky rezim, ¢as zacatku 4 (noc)

Symbol ,, f§§ = Topeni, resp. aktivni spotiebi¢

Tlagitko ,RESET"

. Pfepina¢ zapnuti a vypnuti

. Symbol ,\F*“ = Nastaveni ¢asu

. Symbol L"'J = Manualni rezim

. LED kontrolka napajeni

. Dotykové tlagitko , X"

. Dotykové tlacitko @

. Dotykové tlagitko , 4!

. Teplota naméfend externim senzorem



Instalace a Fipojeni

« Pokojovy termostat se vzhledem ke své konstrukci smi instalovat a provozovat jen v zapusténé
elektroinstalaéni krabici (60 mm) nebo ve vhodné nasténné krabici.

«  Pouzijte vhodny napéjeci kabel (napf. NYM-J) s prafezem 1,5 mmZ.

«  Pokojovy termostat musi byt v podruzném rozvodu chranén pojistkou 10/16 A, nad kterou se musi
umistit proudovy chranic¢ FI.

* Pokojovy termostat se smi instalovat, jen kdyZ je odpojen od proudu. Vypnéte napajeni na vSech
pélech sitového pfivodu tak, Ze odstranite pojistku pfislusného elektrického obvodu, nebo vypnete
jisti¢ a poté vypnéte pfipojeny proudovy chrani¢. Zabezpecte misto napf. vystraznym oznacenim
pfed nepovolenym zapojenim.

* Pomoci vhodné zkouSecky se presvédcte, Ze sitové pripojeni je bez proudu.

« Na malém ¢&tvercovém krytu uprostfed rdmu jsou po stranach vétraci otvory (vlevo a vpravo).
Najdete tam na kazdé strané plastovy zoubek. Nejdfive zatlacte plochym Sroubovakem dovnitf
zoubek na jedné strané, abyste mohli kryt zvednout asi 0 1 — 2 mm a poté provedte to samé
na druhé strané.

*  Nyni mlzete kryt na pfedni strané odstranit.

e Na zadni strané pokojového termostatu je 7 Sroubovych svorek, ke kterym se pfipojuje kabel
napajeni, pfipojovaci kabel teplotniho senzoru a spotiebi¢.
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Spotfebi¢ (topeni)

* Pripojte napdjeci kabel k pfislusnym pfipojovacim svorkdm. Sledujte pfitom oznaceni,
které je vedle svorek.
L = Faze (hnédy kabel)
N = Nulovy vodi¢ (modry kabel)
PE = Uzemnéni (Zluty — zeleny kabel)

Musi se pfipojit zemnici vodi¢! V pfipadé, Zze V&S napéjeci kabel nema ochranny zemnici
vodi¢, musite pouZzit jiny napajeci kabel!
Pokud by napéjeci kabel neobsahoval ochranny zemnici vodi¢, hrozil by v pfipadé poruchy
smrtelny Uraz elektrickym proudem!

* Pripojte spotfebi¢ (napf. elektricky radiator nebo elektrické podlahové topeni) k pfislusnym
pfipojovacim vystuptim pokojového termostatu.
L" = Spinaci faze
N = Nulovy vodi¢

V pfipadé, Ze spotiebi¢ vyzaduje ochranné zemnici pfipojeni, musi se v kazdém pfipadé
také pfipojit.

» Nakonec pfipojte k pfislusnym pfipojovacim svorkam na pokojovém termostatu pfilozeny teplotni
senzor. NezaleZi pfitom na polarité.

* Nainstalujte kulaty konec teplotniho senzoru napf. do blizkosti podlahového topeni.
Pripojovaci kabel polozte tak, abyste ho chranili prfed poskozenim ostrymi hranami.
Nikdy ho neupevriujte hfebiky, Srouby apod.

* Vlozte pokojovy termostat do elektroinstalacni krabice, kterd je umisténa na sténé, nebo
zapusténa pod omitkou. Upevnéni musi byt zabezpecéeno alespori 2 Sroubky.

& P¥i vkladani termostatu do krabice davejte pozor, abyste neposkodili kabely.

* VloZte na pokojovy termostat ochranny ram.

« Nakonec se musi spravné pfipevnit maly kryt, ktery jste dfive odstranili, aby plastovy zoubek
na kazdé strané zapadnul do drazky.

e Zapnéte napéjeni.

e Prepinatem (10) zapnéte pokojovy termostat a rozsviti se LED kontrolka napajeni (13).
Po chvilce se na displeji ukaze také namérena teplota.

Pokud se LED kontrolka napdjeni nerozsviti, termostat znovu vypnéte (plastové tlagitko
pro zapnuti a vypnuti vyéniva nepatrné z krytu). Poté vypnéte napéajeni na vSech pfipojenich
a zkontrolujte spravnost pfipojeni pokojového termostatu.

V pfipadé pochybnosti nechte pfipojeni zkontrolovat odbornikem (elektroinstalatérem).

Programovani

o Pokud se pokojovy termostat vypne pfepinacem (10), LED kontrolka (13) zhasne a na displeji
se nic neukazuje. V tomto stavu nelze termostat programovat.
Termostat se musi zapnout a LED kontrolka (13) musi svitit.

Poznamka:
Pokud se stiskne tlagitko E (14), @ (15), nebo z (16), aktivuje se automaticky asi na
15 sekund podsviceni displeje.
Pokud se béhem 15 sekund nestiskne zadné tlagitko, pokojovy termostat se vrati k béznému
provozu a podsviceni displeje se vypne.
a) Zahdjeni a ukon €éeni programovani
*  Stisknéte kratce tlacitko @ (15) a na displeji za¢nou blikat dva symboly ,, f8§ < 8)a @ (11).
«  Tlagitky .Y (14) a ,“~ (16) zvolte jeden z nasledujicich rezima:
- Manualni rezim: Blika symbol k"y (22)
- Rezim nastaveni: Blik& symbol ,\F“ (11)
- Automaticky rezim: _ Blika symbol, fff« B a @ (11)
e Vybér potvrdte tlacitkem v (15) a mUzete zahdjit programovani zvoleného rezimu.

——> Pii programovani postupujte podle nize uvedenych pokynui.
e Pokud chcete programovani ukoncit, stisknéte a 2 sekundy podrzte tlacitko @ (15).
Programovani se ukon¢i automaticky, pokud se béhem 15 sekund nestiskne zadné tlagitko.

b) Programovani v manualnim rezimu

V manualnim rezimu mdzZete naprogramovat uréitou teplotu a dobu trvani (1 az 99 hodin).
Pokud se aktivuje manudlini rezim (viz nize 8 d), pokojovy termostat bude udrzovat teplotu cely
nastaveny ¢as (napf. 22 °C po dobu 2 hodin). Po uplynuti nastavené doby prejde termostat
do automatického rezimu.

——> Manualni reZim se pouziva, kdyZ napf. chcete na urdity ¢as prerusit automaticky rezim.



Priklad:
V automatickém reZimu zac¢ina noc¢ni snizeni teploty kolem 23:00 hod.. Pokud vSak poradate
napf. vecirek, ktery potrva do rannich hodin, budete chtit, aby bylo vytapéni zapnuto po celou
dobu. Vtakovém pfipadé jednoduSe aktivujete manudini rezim a naprogramujete
pozadovanou teplotu a ¢as.

Postupujte nasledujicim zp tisobem:

« Pokud jste jesté neotevreli rezim programovani, (viz vySe 7 a), stisknéte nejdfive kratce tlacitko ,,
) (15). Na displeji za€nou blikat dva symboly , f§ - 8)a, @ (11).
Poté tlagitky , X" (14) a ,,‘“ (16) vyberte manudlni rezim. Na displeji musi blikat symbol ,,U
(12).

e Vybér potvrdte tlacitkem Z] (15). Vpravé horni ¢asti displeje zac¢ne blikat hodnota
pro nastaveni teploty (zakladni nastaveni je 22 °C).

o Tlacitky ,,'“ (14) a ,“* (16) nastavte pozadovanou teplotu, kterd se mé udrZovat pokojovym
termostatem.

o Stisknéte kratce tlacitko ,,“/ “(15). V horni &asti displeje za¢ne blikat ¢islo hodiny (napf. ,H 02*).

o Tlacitky ,,'“ (14) a ,,“‘ (16) nastavte dobu trvani (v hodinach), po kterou bude pokojovy
termostat udrzovat nastavenou teplotu.

——> Po uplynuti nastaveného &asu se pokojovy termostat vrati k automatickému programu.
e Pro ukonéeni rezimu nastaveni stisknéte kratce tlacitko @ (15).

c) Programovani €asu

e Pokud jste jesté neotevieli rezim programovani, (VIZ vySe 7 a), stisknéte nejdfive kratce tlacitko ,,
]« (15). Na displeji zacnou blikat dva symboly , ff < 8)a @ (11).

e Poté tlagitkem , X" (14) a , “‘ (16) vyberte ¢asovy rezim. Na displeji bude blikat symbol @
(11).

e Vybér potvrdte tlacitkem ‘z (15). V hornim fadku displeje bude blikat ¢islo dne v tydnu
(1 =pondéli... 7 = nedéle).

o Tlagitky , X" (14) a , 4~ U nastavte den v tydnu.

e Vybeér potvrdte tiacitkem , e« (15) a zacne blikat nastaveni hodiny.

o Tlagitky ,¥* (14) a,, (A (16) nastavte hodinu.

*  Vybér potvrdte tlacitkem ,, V] (15) a za¢ne blikat nastaveni minut.

«  Tlagitky , X (14) a Ak (16) nastavte minuty.

*  Vybér potvrdte tlagitkem E (15) a rezim nastaveni se ukonéi.

d) Programovani automatického rezimu

V automatickém rezimu muZete nastavit razné teploty pro 4 rizné ¢asové Useky (zékladni nastaveni
viz 8 e).

Ctyfi é;sové Useky jsou na displeji oznaceny nasledujicimi symboly:

- Symbol ,,‘;}“ (4) = Vstavani/den (napf. od 06:00 hod)

- Symbol O (5) = Doba nepfitomnosti (napf. od 08:00)

- Symbol ,,0¢ “(6) = Navrat domu (napf. od 16:00)

- Symbol ,,D“ (7) = Noc (napf. od 23:00)

Od zacéatku prislusného ¢asového Useku bude pokojovy termostat udrzovat teplotu nastavenou
pro danou ¢ast dne a podle potfeby bude automaticky zapinat a vypinat topeni.

—> v ptipadé, Ze urcitou periodu nechcete pouzivat (napf. kdyZ chcete pouzivat jen denni ,,ﬁ‘“
a noc¢ni ,#“ program), staci, abyste nastavili pro periodu, kterou nechcete pouZzivat stejnou
teplotu, jakou ma predchazejici program.

Samoziejmé, Ze Cas zacatku nepouzivaného ¢asového Useku se musi vzdy nastavit tak,
aby byl v rozmezi pouzivanych period.

Priklad:

,'1:1'“ Cas zag&atku je 05:00 hod pfi teploté 22 °C

,,D“ Cas zadatku je 22:00 hod. pfi teploté ,17 °C

Jako ¢as zac¢atku periody, kterou nechcete pouzivat ,,0’“ nastavte napf. 06:00 hod. pfi teploté 22 °C
apro ,,0‘ “napf. ¢as 07:00 hod. rovnéz pfi teploté 22 °C.

Pfi tomto nastaveni bude pokojovy termostat udrzovat teplotu 22 °C od 05:00 hod. do 22:00 hod.
a teplotu 17 °C od 22:00 do 05:00 hod.

——> Pokud ma pokojovy termostat udrZovat jen jednu stalou teplotu (napf. chcete mit trvale
teplotu 22 °C, nastavte u zacatkll vSech 4 Sasovych Useku teplotu 22 °C. Nastaveni ¢asu
nehraje v tomto pfipadé zadnou roli.

Postupujte nasledujicim zpiisobem:

Krok 1: Zahajeni programovaciho renu

e Pokud jste jesté neotevreli rezim programovani, (viz vySe 7 a), stisknéte nejdfive kratce tlacitko ,,
) (15). Na displeji za¢nou blikat dva symboly ,,m 8)a, @ (11).
Jestlize oba uvedené symboly neblikaji, stisknéte opakované kratce tlacitko ,, L2l (14) nebo ,, AL
(16), dokud nebudou oba s; mboly 5+ @y a,® (12) blikat.

e Vybér potvrdte tlacitkem , « (15). V hornim Fadku displeje bude blikat ¢islo dne v tydnu.

Krok 2: Vybér Easti tydne

o Tlagitky , Y (14) a ,“ (16) nastavte jedno ze dvou obdobi pro dny v tydnu.
Muzete zvolit:
12345 =Pondéli az patek
6 7 = Sobota a Nedéle (vikend)

—> Nize uvedené programovani se musi provést samostatné pro jednotlivé &asti tydne.
Muzete je pouzit k nastaveni dvou raznych €ast a Grovni topeni v pracovnich dnech
(Po — P&) a o vikendu.

e Vybér potvrdte tlacitkem 2] (15) a zagne blikat symbol ,,{3‘“ (4).
S Tlagitky :] (14) a : (16) muzete zapinat dalSi obdobi (viz nize kroky 4, 5 nebo 6).

Krok 3: Vybér ¢asu zacatku a teplot pro , ‘1:1'(4)

e Pokud chcete zménit teplotu nebo ¢as zacatku stisknéte znovu tlacitko 2 (15).
Nyni zaCne v levé horni asti displeje blikat hodnota pro nastaveni teploty.

o Tlagitky X (& (14)a : (16) nastavte poZzadovanou teplotu.

e Nastaveni potvrdte tlaCitkem ,,W (15) a zacéne blikat nastaveni hodiny v ¢ase zacatku,
od kterého se pouzije nastavena teplota.

o Tlacitky ,'“ (14) a , 4 (16) nastavte hodinu.

e Nastaveni potvrdte tlacitkem 2] (15) a zacne blikat nastaveni minut ¢asu zac¢atku, od kterého
se pouzije nastavena teplota.

o Tlagitky , X" (14) a ,~* (16) nastavte minuty.

o Nastaveni potvrdte tlagitkem , (15) a zacne blikat symbol ,,0‘“ (5).

Krok 4: Vybér éasu zaéatku a teploty pro, 0¥5)

e Pokud chcete zménit teplotu nebo ¢as tohoto zaCatku stisknéte znovu tlacitko ZJ (15).
Nyni za¢ne v levé horni ¢asti displeje blikat hodnota pro nastaveni teploty.



e Tlagitky z (14) a Z (16) nastavte pozadovanou teplotu.

* Nastaveni potvrdte tlacitkem &g (15) a zacne blikat nastaveni hodiny v ¢ase zacatku,
od kterého se pouZije nastavena teplota.

+  Tlagitky ,~ (¥ (14) a 2" (16) nastavte hodinu.

* Nastaveni potvrdte tlacitkem ,~“ (15) a za¢ne blikat nastaveni minut ¢asu zacatku, od kterého
se pouzu(ﬂastavenaﬁplota

«  Tlagitky , X (14) a ,“~* (16) nastavte minuty.
. Nastaveni potvrdte tlacitkem ,&J (15) a poté zaéne blikat symbol , 234 (6).

Krok 5: Vybér ¢asu zacatku a teplcy pro ,, 00\'6)

e Pokud chcete zménit teplotu nebo ¢as tohoto zacatku stisknéte znovu tlagitko z (15).
Nyni zacne v levé horni ¢asti displeje blikat hodnota pro nastaveni teploty.

e Tlagitky ,—* (14) a ,~* (16) nastavte poZadovanou teplotu.

* Nastaveni potvrdte tlacitkem ,,W (15) a zacéne blikat nastaveni hodiny v ¢ase zacatku,
od kterého se pouzije nastavena teplota.

e Tlagitky ,—* (14) a ,,~* (16) nastavte hodinu.

» Nastaveni potvrdte tlacitkem , Vg (15) a zacne blikat nastaveni minut ¢asu zac¢atku, od kterého
se pouzije nastavena teplota

e Tlagitky ,—* (14) a ,, 2" (16) nastavte minuty.
¢ Nastaveni potvrdte tlagitkem ,,E (15) a poté zacne blikat symbol ,,»“ ).

Krok 6: Vybér €asu zac¢atku a teploty pro ,, ‘»\'7)

e Pokud chcete zménit teplotu nebo ¢as tohoto zaCatku stisknéte znovu tlagitko Z] (15).
Nyni zacne v leve horni asti displeje blikat hodnota pro nastaveni teploty.

. Tlacnky,,v (l4)a,,‘ (16) nastavte poZzadovanou teplotu.

* Nastaveni potvrdte tlac¢itkem ,,j (15) a zacne blikat nastaveni hodiny v ¢ase zacatku,
od kterého se pouZzije nastavena teplota.

e Tlagitky ,,' (14) a,,A (16) nastavte hodinu.

* Nastaveni potvrdte tlacitkem |, (] * (15) a zacne blikat nastaveni minut ¢asu zac¢atku, od kterého
se pouZije nastavena teplota.

«  Tlagitky , X (14) a,,‘ (16) nastavte minuty.
«  Vybér potvrdte tlagitkem ,>J* (15) a reZim nastaveni se ukongi.

Obsluha termostatu

a) Zapnuti pokojového termostatu

Prepinacem (10) zapnéte pokojovy termostat a musi se rozsvitit LED kontrolka napajeni (13).
Termostat maZe regulovat pfipojeny elektricky spotfebi¢, jen kdyZ je v zapnutém stavu.

Nevypinejte pokojovy termostat pfepinacem (10) na delSi dobu, protoZze maze dojit ke ztraté
——> dat. Pevné integrovany nabijeci akumulator NiMH zajistuje zachovani dat na obdobi
6 mésicu.
b) Zapnuti a vypnuti funkce topeni

Tato funkce se muZze pouzit napfiklad v lété, kdyz zadné topeni nepotfebujete. Pokud je funkce
vypnuta, pfipojeny spotfebic¢ se neaktivuje.

——> Pokojovy termostat musi byt v rezimu standardniho zobrazeni a ne v reZimu nastaveni.

e Kratkym stiskem tlacitka Z (16) vypnéte funkci topeni. Na levé strané displeje se namisto
pozadované pokojové teploty objevi jen ¢arky (*- -). _
» Pokud chcete funkci topeni opét aktivovat, stisknéte znovu tlagitko , 2" (16).

c) Zobrazeni éasu topeni
——> Pokojovy termostat musi byt v reZzimu standardniho zobrazeni a ne v reZimu nastaveni.

«  Stisknéte a podrzte soucasné obé tlacnka —" (14) a & (16) Na displeji se zobrazi ¢as trvani,
po ktery je pfipojeny spotiebi¢ aktivovan pok010vym termostatem (horni fadek v hodinach,
v doInim fadku v minutach).

» Pokud tla¢itka uvolnite, displej se vrati znovu k normalnimu zobrazeni.

d) PFepinani automatického a manualniho rezimu
——> Pokojovy termostat musi byt v reZzimu standardniho zobrazeni a ne v reZimu nastaveni.

Oba tyto rezimy je mozné prepinat kratkym stiskem tlagitka E (14):
e Symbol L"'J (12) = Manualni rezim
e Symbol @ (11) = Automaticky rezim

Po prepnuti provede pokojovy termostat ¢innost, kterou ma v pfislusném rezimu naprogramovanou.

e) Resetovani

Pokud chcete pokojovy termostat resetovat, stisknéte kratce zapusténé tlacitko ,RESER" (9).
Veskeré nastaveni se tim resetuje na vychozi hodnoty a ¢as se resetuje také na ,12:00 PM*.

Ve vychozim nastaveni se pouZivaji nasledujici ¢asy zac¢atku a teploty:
- ,3}“ (4) = Cas zagatku 06:00 hod., teplota 22 °C

- 0¥ (5) = Cas zagatku 08:00 hod., teplota 16 °C

- D4 (6) = Cas zacatku 16:00 hod., teplota 22 °C

- D« (7) = Cas zacatku 22:00 hod., teplota 16 °C

ReSeni problémni

Pokojova teplota je p Fili§ vysokd, nebo p Fili§ nizka

» V zavislosti na velikosti mistnosti, na poloze teplotniho senzoru a vlivem mnoha jinych faktort
miZe dochazet k vétSim nebo mensim rozdilim mezi teplotou na termostatu a skute¢nou
pokojovou teplotou.

« V pfipadé potieby upravte nastaveni teploty na pokojovém termostatu smérem nahoru nebo dolG.

« Namontujte senzor na jiné misto.

Spinaci €asy topeni nejsou spravné

e Zkontrolujte nastaveni ¢ast zacatkt v automatickém reZimu a nastaveni ¢asu.

*  Pokojovy termostat nema nastaveni letniho ¢asu.

» Pokud nepotfebujete vSechny 4 ¢asy zacatku, postupujte podle pokynl v ¢asti 7 b).

Recyklace

. Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
7 Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!



Bezpe&nostni predpisy, udrzba ac¢isténi

Z bezpecnostnich divodu a z divodl registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do pokojového
termostatu. Pfipadné opravy svéite odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfilisné vihkosti,
nenamacejte jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zafeni.

Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti!
Nenechéavejte volné leZet obalovy material. Félie z umélych hmot pfedstavuji veliké nebezpedi

pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[@) nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K ¢isténi pouZzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZivejte Zadné prostfedky
na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a lak(), nebot by tyto prostfedky mohly
poskodit displej a pouzdro pfistroje.

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvirata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamZité Iékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pfipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpedi exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatfi do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochéazelo k poskozeni zivotniho prostfedi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni shérné nadoby
v prodejnéch s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setrete Zivotni prost Fedi!

Technické udaje

Provozni napéti: 230 V/AC, 50 Hz

Prikon pfipojeného spotiebice: 3680 W (230 VIAC, 16 A)

Teplotni body pro spinani: Max. 4 denné

Programy: Pracovni dny Po — P&
Vikend So - Ne

Rozsah regulace teploty: +5°C az +45°C

Teplotni odchylka: +1°C

Spinaci kontakt: Relé, jednopdlové

Provozni podminky: Teplota: -10 °C az +60 °C
Relativni vihkost: max. 90% nekondenzujici

Délka kabelu senzoru: cca2m

Rozméry: 80 x 80 x 50 mm

Hmotnost: 1719

Preklad tohoto navodu zajistila spole  &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. VAL/10/2016




