Technaxx ®©

Vysila& FMT600BT

Navod k obsluze

Prenos hudby a telefonnich hovor 0 z vaSeho za Fizeni Bluetooth p fimo do
ve vasem autoradio

Tento vyrobek splfiuje poZzadavky norem uvedenych ve smérnici Rady R&TTE 1999/5/ES. ProhlaSeni o
shodé naleznete zde: www.technaxx.de/ (v listé “Konformitatserklarung” dole). Pfed prvnim pouZzitim
zafizeni si peclivé prectéte navod k obsluze.

Vypn éte vSechna za Fizeni Bluetooth v blizkosti, aby nedoslo k ruSeni s  ignalu!
Cislo servisniho telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centd/min z pevné linky v Némecku
a 42 centd/min z mobilnich siti). Email zdarma: support@technaxx.de

Vlastnosti

® Bezdratovy prenos telefonnich hovord z mobilnich telefon Bluetooth do FM stereo
systému ve voze, vhodny pro vSechny typy voz( bez modifikace ® PohodIné telefonovani
pfi bezpecné jizdé a bezdratovy pfenos hudby MP3 do autoradia prostfednictvim UKV
® \/estavény mikrofon pro ovladani hands-free (pfi pfijeti hovoru se automaticky prepne z
rezimu pfehravani hudby do rezimu hands-free) ® Port USB pro nabijeni mobilniho
zafizeni, napf. iPad (Vykon 5V/2.1A) ® Port USB k pocitaci pfipojit flash disku USB (do
32GB) s MP3 hudebnich skladeb ® Cip Bluetooth je kompatibilni s Sirokou Skalou zafizeni
podporujicich Bluetooth (= parovani) ® Zachovani posledni uloZzené frekvence UKV
® Pfenos hudby ve formatu MP3/WMA z flash disku USB @ 3,5mm konektor AUX:
prfehravani hudby z externich audio zafizeni (iPod, pfehrava¢ MP3, atd.) ® Dalkovy
ovlada¢ (jako soucast baleni) pro pohodInéjSi ovliadani ® ,Hlasové pokyny“ (tj. mluvena
hlaSeni) ® Snadna manipulace a instalace (pouze pfipojite do 12V/24V zasuvky vozidla)

Technické udaje

Modul Bluetooth / Verze BT CSR BC8635 / Verze Bluetooth 4.0
Provozni vzdalenost Bluetooth max. 10m

Velikost displeje LCD 20 x 25,5 mm (1,1

Frekvenéni rozsah 87,6 —107,9 MHz, max. 3m
Stabilita frekvence +10 ppml

Audio vstup 3,5mm stereo konektor

Format hudby MP3, WMA

Pamét USB az 32GB

Vstup FM vysilace DC 12V - 24V

Vykon nabijecky 5V /2.1A

Hmotnost / Rozméry 459/ (D) 7,5x(S) 3,4 x (V) 10,5 cm

Obsah baleni Vysila¢ FMT600BT, Kabel AUX-IN, Dalkovy ovlada¢, Navod k obsluze




Prehled zaFizeni

AUX-IN port Port AUX-IN

SD Card Slot Otvor pro kartu SD
Volume + / Volume — Hlasitost + / Hlasitost —
USB Reader Ctecka USB

Previous button / Next button

Tlacitko Predchozi / tla¢itko Dalsi

Frequency modulation “M”

Kmitodtova modulace ,M“

Output5V /2.1 A

Vykon 5V / 2.1A

Answer / Hang off
Play / Pause

PFijmout / Ukoncit
Prehrat / Pauza

USB Reader

J Output5V/2.1A

Auxin Port

Frequency
modulation
Answer / Hang off
Play / Pause
Next button




Pouziti funkce FM vysila ¢e

(a) Pripojte FM vysilaC do zasuvky zapalovaCe cigaret nebo napdajeciho portu Vaseho
vozidla.

(b) Nejprve naladte radio na volnou frekvenci FM a tuto frekvenci pak sladte s FM
vysilatem.

(c) Do USB portu zasurte flash disk USB se soubory MP3. Soubory MP3 se budou
prehravat a pfenaSet automaticky. Pozor: jako ¢te¢ka USB muZze slouZit pouze vstupni port
USB!

(d) Funkce Line-IN: Pomoci pfilozeného audiokabelu pfipojte pfehrava¢ MP3/MP4 nebo
jiné externi zafizeni do vstupu AUX tohoto FM vysilage. Pfi pouziti této funkce musite
zastavit prehravani USB a vSechny funkce budou ovladany externim zafizenim.

Pouziti funkce Bluetooth

PFi prvnim pouziti Bluetooth je nutno V&S mobilni za  fizeni sparovat s timto FM
vysila éem.

(a) Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilni zafizeni. Pak vyhledejte NOVE zafizeni.
KdyZz mobilni zafizeni nalezne tento FM vysilaC s nazvem ,TECHNAXX", spérujte ho a
pfipojte pomoci originalniho hesla ,0000.

(b) Mate-li pfichozi hovor, FM vysila¢ automaticky pfepne z rezimu prehravani hudby do
rezimu telefonu.

Volani Bluetooth

Pfijeti pfichoziho hovoru . L ‘:
Stisknéte modré tladitko

Ukonéeni hovoru ) . L ws ﬂ
Stisknéte modré tlacitko

. . o ws oy
Vytoceni posledniho ¢&isla t-
S P Stisknéte modré tladitko 2X

PFi telefonovani Ize telefonni Cislo vytocit jen pomoci mobilniho telefonu, ale jakmile je
hovor spojen, mlZete pouzit funkci hands-free.

Pouziti funkce nabije €éky USB

Je-li FM vysila¢ napdjen ze zasuvky zapalovace cigaret ve voze, pfipojte port USB 5V2.1A
FM vysilaCe specialnim kabelem USB** (**neni souc¢asti baleni) k VaSemu mobilni zafizeni.
FM vysila¢ bude slouzit jako nabije¢ka mobilni zafizeni. POZOR: Vystupni port USB s 2.1A
slouzi k nabijeni externiho zafizeni (napf. iPadu).



Pristup k seznam am nabidek

Seznam nabidky se zobrazi stiskem tlagitka ,M" (= kmito¢tova modulace) na vice nez 3
sekundy. Displej vypada jinak v rezimu ,Pause” a jinak v rezimu ,Play*.

(a) Rezim ,P fehravani®

Pfi prehravani hudby stisknéte tlacitko ,M“ na vice nez 3 sekundy a zobrazi se tato
nabidka:

Jazyk volba preferovaného jazyka
Kontrast zména kontrastu displeje
Verze firmware zobrazeni verze firmware FM vysilaCe
zmeéna pfenosového vykonu v zavislosti na oblasti
Tx-Power sy
(Evropa, ostatni ¢asti svéta)
Konec ukonceni konfigurace

(b) Rezim ,Pauza“

L]
Prfi stisku tlaCitka L se hudba pozastavi. Pak stisknéte tlacitko ,M" na vice nez 3
sekundy a zobrazi se nabidka:

U-disk Dir volba souboru, ktery chcete prehrat
Odstranit soubor volba souboru, ktery chcete odstranit
Odstranit vSe odstranéni vSech souboru

Jazyk volba preferovaného jazyka

Kontrast zména kontrastu displeje

Verze firmware zobrazeni verze firmware FM vysilaCe
Konec ukonéeni konfigurace

UPOZORNENI (viz dalkové ovladani)

(a) Konverze mezi oblastnimi konfiguracemi

Tento vyrobek podporuje i rizné oblastni konfigurace. Stisknéte tlacitko ,M“ na vice nez 3
sekundy, aZz se zobrazi nabidka. Zvolte ,Tx-Power*“ a pak stiskem tla¢itka ,M“ na FM
vysila¢i zvolte ,Europe” (v Evropé€) nebo ,ROW* (v ostatnich Castech svéta). Potom
potvrdte stiskem tlaCitka ,M"“ na FM vysilaci. [Kvalita zvuku v rezimu ,ROW*" je lepSi nez v
rezimu ,Europe*.]

(b) Konverze z Bluetooth na flash disk USB

Kdyz FM prehrava¢ prehrava hudbu z VasSeho mobilniho telefonu prostfednictvim
Bluetooth, stisknéte na FM prehravaci tlacitko ,Pause” . Asi po 10 sekundach se na
obrazovce zobrazi nasledujici text: “Press M key” (Stiskn éte tla €itko CH). Poté stisknéte
tlacitko ,M“. FM vysila¢ bude prehravat hudbu z flash disku USB.



Prehled dalkového ovlada ce

Veétsinu funkci Ize ovladat dalkovym ovlada  ¢em.

Folder Switch Pfepinac slozek

Loop mode Selector Volba rezimu smycky

EQ Selector Voli¢ EQ

Number Selector Volba Cisla

Answer / Hang off Pfijmout / Ukoncit

Play / Pause Pfrehrat / Pauza

Channel + /- Kanal + / —

Volume + /- Hlasitost + / —

Prev. / Next Pfedchozi / DalSi

(Previous Song / Next Song) (Pfedchozi stopa / DalSi stopa)

Answer/ hang off
Flay/Fause

Folder Switch ————

Channel +~

Loop mode Selector —

EQl Selector ——— le——— Volume +-

le——— Prev.Mext

Mumber Selector ——

PEE@ORD
golclolclelecy

(OEOEEED)




Rychly navod k obsluze

Operace Vysila ¢ FM Dalkovy ovlada €
. o R®
PHijmout / Stiskem tlacitka hovor pfijmete .
UkonCit _ 5 N .. s . @
hovor Stiskem tlagitka hovor ukongite | Stisknéte tlacitko
. ” L8 .
Stiskem  tlacitka zaCnete
Pfehravani
fehravat hudbu
hudby / P @
TR , » - i —
Pfehravani Dal&im  stiskem  tladitka ' | stisknéte tlagitko
pauza A
prehravani prerusite
Zvyseni OtaCenim ve sméru hodinovych | Stiskem tlagitka VOL+ hlasitost
hlasitosti rucicek hlasitost zvysite. e
zvysite.
Snizeni Otaéenim proti sméru hodinovych | Stiskem tlagitka VOL— hlasitost
hlasitosti rucicek hlasitost sniZzite. e
snizite.
. o . p Stiskem tlagitka CH+ zvysite o
Nejprve stisknéte tlagitko ,M"“ . Pak vy
. B bh 10,1 MHz. Stiskem tlagitka CH—
stiskem tlacitka zvysite
Nastaveni . snizite o0 0,1 MHz.
frekvenci.
frekvence
siskem tacika QU sniztee Nebo — zadejte hodnotu
frekvenci pozadované frekvence a pak
' potvrdte stiskem tladitka CH+.
Stiskem » prehrajete dalSi
pisnicku.
Stiskem » prehrajete dalSi «
pisnicku. Stiskem prehrajete
Volba hudby predchozi pisni¢ku.

Stiskem « prehrajete predchozi
pisnicku.

Nebo zadejte Cislo pisnicky a pak

potvrdte stiskem ’/ Il .




Stiskem tlagitka EQ zvolte sv(j

Ovladani pouze dalkovym
Volba E . .
Q ovlada éem oblibeny rezim EQ.
rezimu smyc¢ky | ovlada éem

rezim smycky.

Zména jazyka

Nejprve stisknéte tlagitko ,M“ na

vice nez 3 sekundy. Potom zvolte

moznost ,Jazyk*“ stiskem » a

«. PoZadovany jazyk zvolte
kratkym stiskem polozky

~Jazyk“ pomoci » a « Pak

potvrdte stiskem ,M".

Ovladani pouze z vysila ¢ée FM

Zména
kontrastu

Nejprve stisknéte tlagitko ,M“ na

vice nez 3 sekundy. Potom zvolte

moznost ,Kontrast “ stiskem »
a « Kratkym stiskem polozky
.Kontrast “ nastavite pomoci »

a « rozsah. Pak potvrdte
stiskem ,M".

Ovladani pouze z vysila ¢ée FM

Prepinac
slozek

Nejprve v rezimu PAUZA stisknéte

tlagitko ,M"“ na vice nez 3 sekundy.

Potom zvolte ,USB-disk
Dir* (Adresaf USB) nebo ,Card
Folder* (Slozka karty) a potvrdte
stiskem tlaCitka “M“.  Zvolte
pozadovanou slozku a pak potvrdte
stiskem tlacitka ,M"“.

stiskem  Folder+ nebo

Folder—

slozkami.

prepinate mezi




Jak resit problémy

FM vysila € se nezapne: Nejprve zkontrolujte pojistku. Pfesny popis naleznete na zacatku
uzivatelské pfirucky (Jak vymeénit pojistku).

Vlakno pojistky je p Fepalené: Pojistku nutno nahradit stejnym typem. Pfesny popis
naleznete na zacatku uzivatelské pfirucky (Jak vymeénit pojistku).

Pristroj se znovu nespusti: ~ Zkontrolujte funkci zapalovace.

Zapalova ¢ nema zadnou funkci: Kontaktujte sviij automobilovy servis.

Problém p i obsluze: Nejprve vysila¢ FM vypnéte a pak jej znovu zapnéte.

Upozorn éni

® NepokouSejte se FM netfeste demontovat, mohlo by dojit ke zkratu nebo dokonce
poSkozeni.

® Vysilatem FM netfeste a nerozebirejte jej, mohla by se poskodit vnitini obvodova deska
nebo mechanika..

® Vysilat FM nevystavujte vysoké vihkosti nebo teploté, pfimému slune¢nimu svitu a
neponofujte do vody.

® Povrch FM netfeste udrzujte Cisty a pfi jeho CiSténi nepouzivejte organicka rozpoustédia.
® Uchovavejte FM netfeste mimo dosah déti.

Pokyny pro ochranu Zzivotniho prost Fedi: Obalové materialy jsou
suroviny a lze je opét pouzit. Obaly oddélit podle jejich druhu a v zajmu
ochrany zivotniho prostfedi zajistit jejich likvidaci podle predpisu. Vyfazené
pristroje a baterie nepatfi do domovniho odpadu! Odborné se museji
zlikvidovat i staré pfistroje a baterie! Cisténi: Chrarite zafizeni pred
znecisténim a kontaminaci (pouzijte Cisty hadfik). Nepouzivejte hrubé ci
drsné materialy, rozpoustédla, jiné agresivni CistiCe. Zafizeni po vycisténi
otfete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105,
60388 Frankfurt a.M., Némecko




