SUUNTO MATCHBOX
COMPASSES
UZIVATELSKA PRIRUCKA

Anatomie buzoly

1. Stfelka s cervenym koncem, ktery sméfuje k magnetickému
severu

2. Luneta se smérovou stupnici; pouziva se jako Uhlomér

Otocné pouzdro pouzivané k nastaveni sméru k cili

4. Indikator azimutu slouzici k odecitani hodnoty azimutu
z lunety

5. Orientacni linky pouzivané pro vyrovnani pouzdra
s poledniky vyznacenymi na mapé

6. Orientacni Sipka; pouziva se ke srovnani se stielkou pro
urceni sméru k cili

7. Sklonomér (pouze vybrané modely) pro méfeni

vertikaIniho Uhlu

Stfedova ¢ara pro vyrovnani cile a buzoly

9. Zaéfez, zrcatko a otvor (pouze vybrané modely) pro presné
zaméreni objektu
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Orientace mapy

V zéjmu lepsiho porozuméni okoli byste méli nejprve pouzit
buzolu ke spravnému zorientovani mapy. Tim zajistite, ze
orientacni body v terénu budou obecné ve stejném sméru,
v jakém je vidite na mapé.

1. Drzte buzolu vodorovné a podivejte se na cerveny konec
strelky, ktery ukazuje k severu.

2. Otocte mapu tak, aby severni okraj mapy sméroval
k severu.
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3. Navigace pomoci mapy a buzoly

Pfi navigaci pomoci mapy a buzoly musite nejprve urcit smér
pohybu na mapé a poté tento smér pfenést do redlného svéta.

1. Polozte buzolu na mapu mezi vychozi bod (A) a cilovy bod

(B).

2. Otéacejte oto¢nym pouzdrem, dokud se nevyrovnaji
orientacni linky s poledniky na mapé tak, aby pismeno N
ukazovalo na sever.

3. Drzte buzolu na Urovni pasu a otacejte se, dokud se
nevyrovna smér strelky a orientacni Sipky.
POZNAMKA: Provedte kompenzaci deklinace. Viz ¢ast 4.
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4. Vyberte si pfed sebou viditelny cil, ktery vam bude béhem
postupu pomahat udrzovat smér.

5. Sledujte sviij postup porovnavanim orientac¢nich bod
s mapou.

Oprava deklinace

Poledniky na mapé urcuji smér ke skute¢nému severu, ale
stielka buzoly ukazuje smér k magnetickému severu. Uhel,
ktery tyto dva sméry sviraji, se nazyva magneticka deklinace.

NeZ budete buzolu pouzivat k navigaci, zjistéte si mistni
magnetickou deklinaci z vérohodného zdroje, napfiklad

z neddvno vydané mapy ¢i webu NOAA. Pokud je magneticka
deklinace vétsi nez nékolik stupnd, je nutné pfi navigaci
provést kompenzaci.

1. Prevratte buzolu a povytdhnéte ji z krabicky.

2. Otécejte pouzdrem strelky, az se objevi hlavicka Sroubu.

3. Vlozte do sefizovaciho Sroubu kovovy klic.

4. Otacejte klicem, dokud nebude indikator deklinace
zobrazovat spravny pocet stupni na vychod ¢i zapad od 0°.

Méfreni azimutu

Azimut je Uhel mezi smérem k severu a smérem k cili. Azimut
Ize vyuzit napfiklad pfi sdélovani sméru ostatnim nebo pfi
hledani vlastni polohy.

1. Otevrete zrcatko a drzte buzolu ve vysi oci, abyste v odrazu
mohli odecist hodnotu z pouzdra.

2. Vyrovnejte cil se zaméfovacim zafezem i otvorem.
Udrzujte stfedovou linii na zrcatku uprostied stfedu
pouzdra.

3. Drzte buzolu pevné a otacejte pouzdrem, dokud se
nevyrovna orientacni Sipka se strelkou.
POZNAMKA: Provedte kompenzaci deklinace. Viz ¢ast 4.
4. Potiebujete-li znat Ciselnou hodnotu azimutu, odectéte ji
z indikatoru azimutu.
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6. Urceni vlastni polohy

Zamérte dva nebo vice objektl a k presnému urceni vlastni
polohy pouZzijte triangulaci.

1. Najdéte si viditelny objekt, ktery dokazete urcit na mapé,
a postupujte podle krok( 1-3 dle ndvodu uvedeného
v bodu ,Méfeni azimutu”,

2. Polozte na mapé delsi stranu buzoly na objekt (1).

3. Otacejte buzolou, dokud se orientacni linie nevyrovnaji
s poledniky. Narysujte ¢aru od objektu.

4. Vyberte si dalsi objekt a opakujte kroky 1-3.

Présecik obou ¢ar indikuje vasi polohu. Cim vice se Uhel mezi
protinajicimi se carami blizi 90°, tim je pfesnost polohy vétsi.
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7. Meéfeni sklonu svahu

Stupnice pro opravu deklinace na zadni strané pouzdra
funguje téz jako stupnice sklonoméru.

1. Otocte pouzdrem, aby byl indikator azimutu v poloze
270° (na zapad) a sklonte buzolu ke strané, aby stupnice
deklinace smérovala dold.

2. Pokud méte volny vyhled na svah z boku, vyrovnejte
buzolu s linii svahu. Zadni ¢ast buzoly sméfuje k vam.

3. NEBO, pokud méte volny vyhled nahoru nebo doli po
svahu, zaméfte vrcholek nebo Upati.

4. Odectéte priblizny sklon svahu z polohy strelky
sklonoméru.
8. Péce
Cistéte pouze pomoci vody a jemného mydla. Buzolu ¢istéte T
ravidelné.
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Provozni/skladovaci teplota: -30 °C az +60 °C / -22 °F az +140 °F ,% 1
(N ;
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A\ POZOR: A\ POZOR: /A POZOR: ZABRANTE
NEPOUZIVEJTE ZADNA NEPOUZIVEJTE UDERUM NEBO PADU.
ROZPOUSTEDLA. REPELENT PROTI HMYZU.
9. OMEZENA ZARUKA SUUNTO
Spolec¢nost Suunto zarucuje, Ze v prabéhu Zaruéni doby
bude spole¢nost Suunto v rdmci podminek této Omezené
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zaruky a na zékladé vlastniho uvazeni zdarma napravovat
vady materialu nebo zpracovani a) opravenim, b) vyménou za
obdobny produkt nebo c) vracenim kupni ceny. Tato omezend
zaruka se nevztahuje na a) opotiebeni, b) zavady vzniklé
hrubym zachéazenim, c) Upravy, d) vystaveni chemickym
latkdm nebo e) nespravné pouziti. Pokud mistni zdvazné
pravni pfedpisy neuvadéji jinak, a) tato omezena zaruka plati
pouze v zemi ndkupu a b) pfi pristupu k zaru¢nim sluzbam je
tieba predlozit doklad o ndkupu.

Zaruéni doba
Omezena celozivotni zaruka:
Plati pro buzoly Suunto A, M, MC, MB a Clipper.

Zaru¢ni doba je omezena na takovou pfimérenou dobu,
po kterou je produkt rozumné pouzitelny s ohledem na
opotrebeni.

Omezend dvouleta zaruka:
Plati pro buzoly Suunto Arrow, Orca-Pioneer a KB.

Omezend zérucni doba ¢ini dva (2) roky od data ptvodniho
maloobchodniho prodeje.

Omezeni odpovédnosti

TATO OMEZENA ZARUKA V MAXIMALNI MIRE, DO JAKE TO
POVOLUJI PLATNE ZAVAZNE PRAVNI PREDPISY, PREDSTAVUJE
JEDINY A VYHRADN{ NAPRAVNY PROSTREDEK, KTERY
VYLUCUJE JAKEKOLI JINE ZARUKY, AT JIZ VYSLOVNE CI
PREDPOKLADANE. SPOLECNOST SUUNTO NERUCI ZA ZADNE
ZVLASTNI, NAHODNE, TRESTNi ANI NASLEDNE SKODY.
SPOLECNOST SUUNTO NEBUDE ZODPOVEDNA ZA ZPOZDENI
PRI PROVADENI ZARUCNI SLUZBY.
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