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Obsah baleni

- 1 naslouchatko

- 3 nastavce pro zasunuti do ucha v rdznych
velikostech

- 2 knoflikové baterie LR754

- 1 sametové pouzdro pro ulozZeni pfistroje

- tento navod k pouziti




Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

jsme radi, Ze jste si vybrali vyrobek z naseho sortimentu. Nase znacka je
synonymem pro vysoce kvalitni, diikladné vyzkousené vyrobky k pouZiti v
oblastech uréovani energetické spotfeby, hmotnosti, krevniho tlaku, télesné
teploty, srdeéniho tepu, pro jemnou terapii, pé¢i o krasu, masaze a vzducho-
vou terapii.

Prectéte si peclivé tento ndvod k pouZiti, uschovejte ho pro pozdéjsi pouzi-
ti, poskytnéte ho i ostatnim uzivatellim a fidte se pokyny, které jsou v ném
uvedené.

S pozdravem
Vas tym Beurer

1. Pouziti v souladu s uréenim

Naslouchatko pouzivejte vyhradné na podporu sluchu u lidi. Pfistroj Ize po-
uzivat pouze k Ucelu uvedenému v tomto navodu. Vyrobce neruci za Skody
vzniklé nespravnym nebo lehkomysinym pouzitim.

Naslouchatko je zesilova¢, neni to Zadny terapeuticky zdravotnicky prostre-
dek.



2. Vysvétleni symbolii
V navodu k pouZiti jsou pouzity nasledujici symboly:

A VAROVANI  Varovné upozornéni na nebezpeéi poranéni nebo riziko
ohrozeni zdravi.

A POZOR Bezpecnostni upozornéni na mozné poskozeni pfistroje/
pfislusenstvi.

@ Upozornéni  Upozornéni na dllezité informace.

3. K seznameni

Naslouchatko slouZi k podpore sluchu u lidi. Naslouchatko zesiluje tény a
prenasi je do ucha. Naslouchatko nemdze predchézet organicky podming-
nym porucham sluchu, ani je nemize mirnit.

Naslouchatko nabizi rlizné moznosti pouziti. Nezalezi na tom, zda se chcete
divat na film, povidat si s pfateli nebo mate jen chut zaposlouchat se v lese
do zvuk{ pfirody, diky naslouchétku mizete slySet tény hlasitéji a zfetelngj.



4. Varovné a bezpecnostni pokyny

A VAROVANi

* Naslouchéatko NEPOUZIVEJTE, jestlize méte zanét stfedniho ucha nebo
zvukovodu. 5

e Naslouchatko NEPOUZIVEJTE del$i dobu na maximalni hlasitost. Mohli
byste si poskodit sluch.

e Jestlize budete pfi noSeni naslouchatka pocitovat bolesti nebo nevolnost,
prestante ho pouzivat a obratte se na svého |ékare.

e Jestlize dojde pfi noSeni naslouchatka k zanétu ucha, k podrazdéni pokoz-
ky nebo se bude ve vy$Si mife tvofit uSni maz (cerumen), prestarite s pou-
Zivanim a obratte se na svého Iékare.

e Tento pristroj neni uréen k pouzivani osobami (véetné déti) s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a/nebo znalosti. Tyto osoby sméji pristroj pouzivat pouze tehdy,
jsou-li v zajmu své bezpecnosti pod dohledem kompetentni osoby nebo
od ni ziskaly instrukce, jak maji pfistroj pouzivat. Déti by mély byt pod do-
hledem, aby bylo zaru¢eno, Ze si s pfistrojem nehraji.

e Naslouchatko NEPOUZIVEJTE v prostfedi ohrozeném vybuchem nebo
jiném nebezpecném prostiedi.



¢ Nenechavejte naslouchatko, jeho pfislusenstvi a baterie v dosahu déti,
hrozi nebezpeci spolknuti.

e Davejte pozor na to, aby se baterie nedostaly do rukou détem. Déti by si
mohly baterie strkat do Ust a spolknout je. Mlize tak dojit k tézkému po-
Skozeni zdravi. V takovém pfipadé okamzité vyhledejte Iékare!

e Normalni baterie nesméji byt nabijeny, ohfivany nebo hazeny do oteviené-
ho ohné (nebezpeci vybuchu!)

o \lyteklé nebo poskozené baterie mohou pfi kontaktu s kiiZi zpUsobit polep-
tani. V takovém pfipadé pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

e \ pripadé pochybnosti poskozené naslouchatko nepouzivejte a obratte se
na prodejce nebo zakaznicky servis. Adresy servisnich stredisek jsou uve-
deny v navodu.

e Okamzité pfistroj vypnéte, pokud je poskozeny nebo objevi-li se néjaka
porucha.

e \/ Zadném pfipadé se nepokousejte naslouchatko otevrit a/nebo opravit
sami. Opravy nechte provadét pouze v zakaznickém servisu nebo u autori-
zovaného prodejce. V pfipadé nedodrzeni téchto pokynl zéruka zanika.



A POZOR

e NENOSTE naslouchatko pfi koupani, sprchovani nebo plavani.

o NENOSTE naslouchatko béhem nanaseni kosmetickych pfipravkl (napf.
licidel, spreje na vlasy, parfému nebo opalovaciho krému).

o NENOSTE naslouchatko béhem Iécby kratkovinnou diatermii nebo pfi lé-
kafskych oSetrenich, pfi kterych se mohou vyskytnout radiofrekvencni ne-
bo magneticka pole.

e NENOSTE naslouchatko v blizkosti silnych elektromagnetickych poli nebo
rentgenovych paprskd.

e Pistroj chrarite pfed narazy, vihkosti, necistotami, silnymi teplotnimi vyky-
vy a pfimym slune¢nim zarenim.

e Za zadnych okolnosti nenechavejte naslouchatko susit v mikrovinné trou-
bé!

e Provadéjte pravidelnou Udrzbu naslouchatka. Ujistéte se, Ze mezi nastav-
cem pro zasunuti do ucha a sluchatkem nejsou zadna cizi téliska, mohlo
by dojit k omezeni slysitelnosti tond.

o Baterie nesmi byt rozebirany a zkratovany.

o Vyteklé baterie mohou zpUsobit poskozeni pfistroje. Nepouzivate-li pfistroj
delsi dobu, vyjméte baterie z pfihradky.
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5. Popis pristroje
1 Mikrofon
2 Regulator hlasitosti
3 Vypina¢
(»I“ = zapnuto,
,0“ = vypnuto)
4 Prihradka na baterie
5 Sluchatko
6 Nastavec pro zasunuti do ucha




6. Uvedeni do provozu a obsluha
Vlyjméte naslouchatko z obalu a zkontrolujte, zda je pfistroj a jeho pfislusen-
stvi kompletni a neposkozeny.

1. Podle obrazku oteviete pfihradku na baterie u naslouchat-
ka.

2. Podle obrazku vlozte pfilozenou knoflikovou baterii (typu R
LR754) do prihradky na baterie. Pfi vkladani dbejte na
spravnou polaritu (+/-) baterie.

3. Zavrete kryt prihradky na baterie. Nyni nasurte pozadova-
ny nastavec na sluchatko.
XY

Nez uvedete naslouchatko do provozu, dejte pozor na

to, aby byl regulator hlasitosti zpo€atku nastaven na nej-
niz&i stupen.



4. Podle obrazku nasadte naslouchatko na ucho. Nastavec
pro zasunuti do ucha nezasunujte do sluchovodu nasilim,
nybrz pomalu a opatrné. Davejte pozor na to, abyste nasta-
vec nezasunuli pfili§ hluboko do sluchovodu. Jestlize nasta- )
Vvec neni spravné zasunut nebo je jeho umisténi nepfijemné,

zkuste pouzit jiny nastavec.
5. Naslouchatko se zapind posunutim vypinace do polohy ,|* Abyste slySeli
tény jasné a zfetelné, nastavte regulatorem hlasitosti pozadovanou hlasi-
tost.
Jestlize pfi pouzivani naslouchatka slysSite jemné piskani, zkontroluijte,
zda je néstavec v uchu dostate¢né pevné zasazen. Jestlize neni dosta-
te€né pevné zasazen, pouZzijte jiny nastavec.

7. Udrzba a gisténi

A POZOR

e Pred kazdym ¢isténim vyjméte baterie z pfistroje.
e Po kazdém poutziti ocistéte naslouchatko a nastavec Cistou a suchou utér-
kou. V piipadé silného znecisténi mlzete utérku navihéit jemnym mydlo-
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vym roztokem. Nikdy nepouzivejte Zadné abrazivni nebo ziravé istici pro-
stredky Ci prostfedky obsahujici rozpoustédia.

e Po ocisténi nechte naslouchatko Uplné oschnout. Naslouchatko uchova-
vejte na bezpeéném, suchém a Gistém misté.

e \/ zadném pfipadé nesmite naslouchatko umyvat pod vodou, protozZe by
se do néj mohla dostat kapalina a poskodit ho.

e Nebudete-li naslouchatko delsi dobu pouzivat, vyjméte baterie, abyste za-
branili jejich pfipadnému vyteceni.

8. Likvidace

Pfistroj zlikvidujte v souladu se smérnici 2002/96/ES o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich OEEZ (Waste Electrical and ﬁ
Electronic Equipment). Pokud mate otazky, obratte se na pfislusny ko- ==
munalni Ufad, ktery ma na starosti likvidaci.

Pouzité, zcela vybité baterie se likviduji prostfednictvim specialné oznace-
nych sbérnych nadob, ve sbérnach pro zvlastni odpady nebo u prodejct
elektrotechniky. Podle zékona jste povinni baterie likvidovat.

Upozornéni: Na bateriich s obsahem $kodlivych latek se nachazeji “-v——>
nasledujici znacky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsa- }‘4
huje kadmium, Hg = baterie obsahuije rtut. R

1
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9. Reseni problémi

Problém

Mozné priciny

Z naslouchatka nevychazeji
Zadné tony.

- Naslouchatko neni zapnuté.
- Baterie neni spravné vloZena.
- Baterie je vybita.

- Mikrofon je znecistény.

- Naslouchatko je poskozené.

Naslouchatko jde velmi
potichu.

- Hlasitost na naslouchatku je nastavena na
prili$ nizky stuperi.
- Baterie je témér vybita.

- Nastavec pro zasunuti do ucha je znecistény.

- Mikrofon je znecistény.

10. Technickeé udaje
Maximalni hlasitost: 128 dB
Zesileni tonu: max. 40 dB

Napéti: 1,5 V===
Celkova deformace harmonické viny:

Kmito¢tovy rozsah: 200-5000 Hz ~ <5%

Vstupni Sumy: <30 dB

Napéjeni: <4 mA
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