CJNMD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Sada bezdratového zvonku FS1 sygonix

54ganix:

Obj. &.: 141 73 79

Véazeni zékaznici,

dékujeme Vam za Vasi davéru a za nakup sady bezdratového domovniho zvonku FS1.
Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje duleZité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predéate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pfedist!
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Ucel pouZiti

Vyrobek se sklada z bezdratového vnitfniho zvonku s integrovanym reproduktorem a z bezdratového
tlacitka zvonku. Pokud se stiskne tlacitko bezdratového zvonku, aktivuje se bezdratové zvukova
signalizace na zékladni jednotce (muUZzZete si vybrat az z 25 rlznych vyzvanécich melodii) a také
zacnou blikat 2 modré LED kontrolky. Hlasitost pfehravani zvukového signalu si mizete v 3 krocich
sami nastavit.

Tlagitko bezdratového zvonku nevyzaduje napdjeni z baterii, ani z jiného externiho zdroje proudu.
Tlagitko je vybaveno piezoelektrickym prvkem a pouhym jeho stisknutim se generuje dostate¢na
energie pro prenos bezdratového signalu.

Bezdratové tlacitko zvonku je chranéno v souladu se stupném ochrany IP44 a Ize ho pouzit
na chranénych venkovnich mistech (napf. pod previsem stfechy). Zakladni jednotka bezdratového
zvonku se smi pouZivat jen na suchych mistech uvnitf mistnosti.

Instalace tlagitka bezdratového zvonku

Tlagitko bezdratového zvonku se mlZe nalepit na Gisty, suchy, rovny a bezprasny povrch pomoci
oboustranné lepici pasky na zadni strané. Nalepte ho tak, aby byl prasvitny kryt jmenovky zvonku dolG
a tla¢itko nahofe.

——> Doporuéujeme, abyste funkénost a propojeni tlagitka s bezdratovym zvonkem zkontrolovali
jesté pred nalepenim tlacitka.

Na predni strané tlacitka je prlsvitny kryt, ktery miZete snadno odstranit, abyste dovnitf mohli vlozit
Stitek se jménem (rozméry Stitku jmenovky jsou 37,5 x 28,5 mm).

Uvedeni do provozu

Pripojte bezdratovy zvonek do standardni zasuvky elektrického proudu a zvonek je tim pfipraven
k pouziti. Tla¢itko bezdratového zvonku bylo uz ve vyrobé& sparovano svnitfni jednotkou,
a proto bezdratovy zvonek reaguje okamzité na stisk tlacitka.

—> Tladitko vak muze parovat s bezdratovym zvonkem i uZivatel (viz nize ,Parovani tlagitka
bezdratového zvonku s bezdratovym zvonkem®).

Obsluha zvonku
a) Vybér druhu melodie na zvonku

Vybér dal$i melodie provedete kratkym stiskem tlagitka ,J3“ na vnitfni jednotce bezdratového zvonku.
Melodie se pfitom pro kontrolu jedenkréat prehraje.

——> Celkem je dostupnych 25 riznych vyzvanécich melodif.

b) Nastaveni hlasitosti

Hlasitost se nastavuje stisknutim tlacitka se symbolem reproduktoru na zakladni jednotce
bezdratového zvonku a muzete ji béhem zvukové signalizace nastavit na 3 Grovné hlasitosti.

c) Spust éni signalizace zvon éni stisknutim tla €itka zvonku

Stisknéte tlacitko na pfedni strané a zatlacte ho dovnitf, az uslySite kliknuti. Aktivuje se tim
piezoelektricky prvek, ktery vygeneruje energii pro bezdratové odeslani signalu na vnitfni jednotku
zvonku.

——> Diky pouzité piezoelektrické technologii nepotfebuje tlagitko bezdratového zvonku baterie ani
jiny zdroj napéjeni ze sité.

Tlagitko bezdratového zvonku vysle radiovy signal, ktery aktivuje zvonek a zazni aktualné vybrana
vyzvanéci melodie. Kromé toho zablikaji dvé modré LED kontrolky pod stfibrnym krytem.



d) Parovani tla ¢itka bezdratového zvonku s bezdratovym zvonkem

—> Tlagitko bezdratového zvonku bylo uz ve vyrobé sparovano s vnitini jednotkou, a proto
bezdratovy zvonek reaguje okamzité na stisk tlacitka. Za normélnich okolnosti se tak nové
parovani nevyzaduje.

Pokud vSak bezdratovy zvonek nereaguje na stisk tlacitka (i kdyZ je v blizkosti bezdratového
zvonku), muZete jako zkousku provést jejich nové sparovani.

S jednim bezdratovym zvonkem lze spéarovat az 6 venkovnich tlacitek. Jedno bezdratové
tlacitko mGzete parovat s libovolnym poctem bezdratovych zvonkd.

* Aby bylo mozné oteviit rezim parovani, musi byt bezdratovy zvonek zapojen do sitové zasuvky
a pripraven k pouZziti. Poté stisknéte a 5 sekund podrzte registracni tlacitko na zadni strané
bezdratového zvonku.

« Do 30 sekund poté stisknéte bezdratové tlacitko. V pfipadé, Ze se z bezdratového zvonku ozve
vyzvanéci melodie, tlacitko je sparovano se zvonkem.

——> Pokud podrzite registra¢ni tlagitko na zadni strané bezdratového zvonku déle neZ 10 sekund,
ozve se vyzvanéci melodie a sparované bezdratové tlacitko zvonku se vymaze z pameéti.

Dosah signalu

Za optimalnich okolnosti je dosah pfenosu bezdratového signélu mezi komponenty bezdratového
zvonku az 100 m.

Nicméné tato hodnota odpovida dosahu v tzv. pfimé viditelnosti, tj. pokud mezi venkovni
—> avnitini jednotkou nejsou Zadné prekazky a jsou navzajem viditelné.

V praxi se vSak mezi vysilacem a pfijimacem vyskytuji obvykle stény, stropy, atd., které dosah

pfenosu signdalu zkracuiji.

Vzhledem k rGznym vlivim, které pasobi na radiovy pfenos, neni bohuzel mozné garantovat

Zadny konkrétni dosah. V rodinném domé je v8ak obvykle mozny bezproblémovy provoz.

Dosah signalu m GZou za ur €itych okolnosti omezovat nasledujici faktory:

e Stény, Zelezobetonové stropy

* Metalizovana izolaéni skla, hlinikova okna

«  Blizkost kovovych a vodivych pfedmétd (napf. radiatory)

»  Blizkost lidského téla

«  Sirokopasmové ruseni, napf. v obytnych oblastech (bezdratové telefony a sluchatka, reproduktory
a jiné bezdratové meteorologické stanice, elektronické détské chuvicky apod.)

«  Blizkost elektrickych motor(, transformatort, elektrickych zdroju a pocitacu

Bezpe&nostni predpisy, udrzba acisténi

Z bezpecnostnich divodu a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do sady
bezdratového zvonku. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek
pfilisné vihkosti, nenamécejte jej do vody, nevystavujte jej vibracim a otfesam.

Tento vyrobek a jeho pFislusenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti!
Nenechavejte volné leZet obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji veliké nebezpedi
pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K ¢isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZivejte Zadné
prostifedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a lakd), nebot by tyto prostfedky
mohly poskodit povrch a pouzdro vyrobku.

Recyklace

NS f Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setiete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é&!

Technické udaje
a) Bezdratovy zvonek

Provozni napéti: 220 — 240 V AC, 50 Hz
Pfikon: <1w
Ochranna tfida: Il
Misto pouziti: Jen na suchém misté uvnitf mistnosti
Pocet vyzvanécich melodii: 25 — Ize navolit tlacitkem
Nastaveni hlasitosti: 3 Grovné
Provozni podminky: Teplota: 0 °C az 45 °C;
Relativni vihkost vzduchu: 10% aZz 85% (nekondenzuijici)
Rozméry (S x V x H): 85 x 130 x 64 mm
Hmotnost: ccall6g

b) Tlaéitko bezdratového zvonku

Napéjeni: Generuje se piezoelektrickym prvkem stisknutim tla¢itka zvonku
a nevyzaduje baterie nebo jiny zdroj napajeni.

Prenosovy kmitocet: 433 MHz

Dosah pfenosu: AZ 100 m (v otevieném prostoru — viz vyse)

Misto instalace a provozu: Uvnitf a venku

Stupen ochrany: P44

Misto instalace (pouziti): UvnitF i venku

Provozni podminky: Teplota: -20 °C az 45 °C

Rozméry (S x V x H): 39 x 85 x 22 mm

Hmotnost: ccad2g

Peklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. . 0.

V&echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopif tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spoleénosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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