RADA 7F

Vestavény ventilator

Vestavény ventilator pro rozvadéce 7F.15.8.230.0030

* odstranéni lokalniho ohievu

* kompaktni provedeni

* rychlé pfipojeni tla¢nymi svorkami

« tok vzduchu 27,6 m*/h (bez vystupniho fitru)
* prikon 4 W

* provozni napéti (100...240)V AC, 50/60 Hz

« Siroky napétovy rozsah

* otocny kloub o0 40°

e smérovani vzduchu 45°

* otocny vyvod vzduchu stupriovité o 360°

* na DIN-listu CSN EN 60715 TH35 * provozni napéti (100...240)V AC, 50/60 Hz
e tok vzduchu 27,6 m3/h

e piikon 4 W
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Udaje ventilatoru
Tok vzduchu (bez filtru) m3/h 27,6
Zivotnost pfi +60°C, 90% rel. vihkost h 40000

Axialni ventilator, kuli¢ckova loziska —
Elektrické udaje
Provozni napéti V AC (50/60 Hz) 100...240
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 90...265

Jmenovity prikon W 4
Vseobecné udaje
Kryt plast dle UL94 V-0, ¢erny

Pripevnéni na DIN-listu CSN EN 60715 TH35

Montazni poloha libovolna

Elektrické pripojeni 2-podlové tlacné svorky

Max. prarez privodu drat lanko

mm? 1x2,5 1x 1,5 (s dutinkami)

Teplota okoli °C -10...+60

Trida ochrany Il (ochranna izolace)

Kryti IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c €
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7F RADA 7F
IS Vestavény ventildtor

Objednaci kéd

Priklad: fada 7F, vestavény ventilator na DIN-listu, napajeni (100...240) V AC, tok vzduchu 27,6 m*/h.

7 F.15.8.230.0 0 3 O

fada ——— —

typ
15 = vestavény ventilator
na DIN-listu

druh napéti
8 =AC (50/60 Hz)

jmenovité provozni napéti
230=(100...240)V AC

montaz
0 = na vodorovnou nebo svislou
DIN-listu CSN EN 60715 TH35

tok vzduchu3 viechna provedeni
030=27,6 m*/h 7F.15.8.230.0030

Doporuceni pro montaz a pouziti

O

90°

Flexibilni konstrukce umoznuje nasmérovani ventilatoru na zdroj tepla.

Vznikajici teplo je tak mozné velice rychle odvadét.

Pfi vodorovné nebo svislé montézi se necha nastavit ventilator v kloubu az o 40°.
Clonu vystupu vzduchu je mozné nastavit az na 45° a Ize ji otacet stupnovité o 360°.
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