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Ponorné ¢erpadlo 1300.01.00 &) COMET

Obj. &.: 143 54 61

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup ponorného ¢erpadla Comet.

Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu

a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pfecist!

Ucel pouziti
Toto ponorné ¢erpadlo je uréeno k ¢erpani ¢isté vody do max. 60 °C, v€. pitné vody.

Vybaveni a vlastnosti
Toto €erpadlo vyzaduje 12V stejnosmeérné napajeci napéti, které Ize poskytnout nasledujicimi zpusoby:
a) Autobaterie
b) Suché ¢lanky 2 x 6V
c) Transformator o max. napéti 14V naprazdno. V tomto pfipadé je doporu¢ena skladba provozu
15 minut provoz — 15 minut klid — chlazeni.

Max. doba provozu bez rizika poSkozeni ¢erpadla je 30 minut.
Zapojeni napajeni: )
- 2-Zilovy plochy kabel: + Cerno/bila - Bila

- 2-Zilovy kulaty kabel: ~ + Hnéda - Modra

Cerpadlo Ize ovladat réiznymi druhy spinagt.

Bezpecnostni predpisy, udrzba a ¢isténi

Z bezpecnostnich diivodu a z divodu registrace (CE) neprovadéjte Zzadné zasahy do pritokového Eerpadla.
Ptipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek vibracim, otfesim a pfimému
sluneénimu zafeni a mrazu. Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi

do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet obalovy materidl. Folie z umélych hmot pfedstavuji veliké
nebezpedi pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K &isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. Nepouzivejte zadné prostfedky
na drhnuti nebo chemicka rozpoustédia (fedidla barev a lakl), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit
povrch a pouzdro ¢erpadla.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prostiedi! Pfispéjte k jeho ochrané!

Technické udaje

Rozmeéry: (D x V) 38 mm x 104 mm
Cerpaci vyska: max. 5,5 m
Ptikon: 264 W
Cerpaci mnozstvi: 600 I/h
Napajeni: 12 vIDC
Preklad tohoto navodu zajistila ¢ Conrad El ic Ceska ika, s. r. 0.

Vsechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napt. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spolecnosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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