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Pouzdro - HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407652

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené Udaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a Udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati
vS§eobecné podminky pouziti pro stahovani z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)
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mm, Kabelové Sroubeni: bez, Objimky: ne, 2x M40, Standard

Kryt podstavce B16, s pficnym zamkem, Material: Polyamid, Kabelové vyvody: 2, bo¢ni, VySka: 84

PPopis produktu

Otvor Sroubeni je zavieny, je mozné ho ale otevfit pomoci Sroubovaku

Vase vyhody

B EEEERRBREZRBER E

Flexibilni smér vyvodu vodi¢e po strané nebo pfimo

Niz8i naklady jako kovové provedeni

Moznost znaceni oznacovacim Stitkem 9 x 20 mm

Nizka hmotnost

Mensi nebezpedi kondenzace

Oba plechy PE kontaktnich vlozek jsou spojeny kovovym ramem integrovanym v pouzdru konektoru
Kovové inlaye zaruéuji pfedbézny kontakt PE u Sikmého koliku

absolutné odolny vuci korozi

bezhalogenovy plast

Réazova zkou$ka podle IK 08

Popisovaci stitek Ize pfipevnit

Obchodni data
package_quantity 1
GTIN 4046356777155

Technické udaje

Rozméry
Vyska 84 mm
Sitka 57 mm
Délka 117 mm

Okolni podminky

Kryti pouzdra (IP) P66

Kryti pouzdra (NEMA) 4 (NEMA 250)

Kryti pouzdra (NEMA) 4X (NEMA 250)

Kryti pouzdra (NEMA) 12 (NEMA 250)

Teplota prostredi (provoz) -40°C ... 125°C
V8eobecné
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Technické udaje

V8eobecné
Poznamka pro kontaktni vlozky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K,
HV06-I-PR, HV 6-E...C
Konstrukéni velikost B16
Druh pouzdra Kryt podstavce
Barva cerna
druh zajisténi s pricnym zamkem
Pocet kabelovych vyvodu 2
Kabelovy vyvod bocni
Sroubeni bez
Druh Sroubeni 2x M40
Material pouzdra Polyamid
Material zajisténi Polyamid
Trida hoflavosti podle UL 94 VO
Pokyn pro mont&z jeden z obou ovtyovrﬁ pro él:oubeni je uzavien ochrannym krytem,
ale Ize ho otevfit Sroubovakem.

Normy a urCovani

| Ttida hoflavosti podie UL 94 VO
Klasifikace

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27140816
eCl@ss 5.0 27143424
eCl@ss 5.1 27143424
eCl@ss 6.0 27143424
eCl@ss 7.0 27440209
eCl@ss 8.0 27440202
eCl@ss 9.0 27440202
ETIM
ETIM 3.0 EC000437
ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437

UNSPSC
UNSPSC 6.01 31261502
UNSPSC 7.0901 31261502
UNSPSC 11 31261502
UNSPSC 12.01 31261502
UNSPSC 13.2 31261502
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Aprobace

GL/EAC/

Podrobnosti schvaleni

|GLs |

|EACs |

PrisluSenstvi

PIné Sroubeni

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137

Tfmen pouzdra

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696

Ucpavkovy Sroub
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PrisluSenstvi

HC-K-BS-M40-BK - 1410767

Tésnéni

HC-B16-SP-RBK - 1407708

Reduk¢ni adaptér

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738

Znaceni pristrojt

US-EMP (20X9) - 0829439

Ochranny kryt

HC-B16-BCSFD-P-BK - 1414629

=/
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Prislusenstvi

Prislusenstvi

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741

Vykresy

Vykres v méfitku

117

Schéma s rozméry
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