Popis a ovladaci prvky
Duilezité upozornéni:
Vstupy CT3 TRS (1/4") jsou STEREO, proto pokud testujete jack TS (MONO), zasuiite jej do CT3 pouze na druhé cvaknuti.

ONMD - Pfi spravném zasunuti budou postupné blikat kontrolky LED 1 a 3. Pokud zasunete konektor TS az na doraz, uvidite,
@ NAVOD K OBSLUZE ze LED na jednotce pfijimace ztlumi svou intenzitu, protoZe Ring a Sleeve jsou zkratovany pouzitym jackem.
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Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi duvéru a za nakup multifunkéniho testeru kabelt DBX .

Tento navod k obsluze je soucéasti vyrobku. Obsahuje dllezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!
A. Strana pfijimace

B. Upravuje Urover zku$ebniho ténu

Ucel pOUZiti C Strana odesilatele (odtud jde napéti OUT do kabelu pro testovani)
Dbx CT3 je pokrogila jednotka pro testovani kabell, kterd vdam umozni snadno vyhodnotit D. Rychlost, s jakou probiha testovani kabeld

velké mnozZstvi riznych kabel(. CT3 nabizi mnoho béznych konektord, jako jsou RJ45, RJ11, MIDI, o L

Speaker Twist, XLR, RCA Phono, BNC, DIN, TRS, TS, DMX a bananky. E Prepinac ON-OFF pro vysila¢

Lze jej rozdélit na 2 ¢asti, SENDER a RECEIVER, takze Ize testovat pfedem nainstalované F. Prihradky na baterie pro 2 x 9V stejnosmérné baterie

a dlouhé kabely. Napéjeni je realizovano 2 bateriemi 9 V. L . o .
G. Testovaci tén - OFF - pfepinac pro testovani kabelt

H Vstupni body a indikace LED pro zkou$ecku spojitosti.



Vlastnosti Priklad

« Testuje az 8-pdlové kabely A. Pripojte kabel XLR k vysilaci strané CT3.
+ 2-dilné Sasi pro testovani iﬂnstalovan;’tch kabel B. Zapnéte vysila¢ (E). Pokud se rozsviti néktera ze ZLUTYCH LED diod, znamena to zkrat na kabelu.
* Generator zku$ebnich tonu Nyni pfipojte druhy konec kabelu ke strané pfijimage. M&ly by se postupné rozsvitit prvni 3 ZLUTE LED

» Umozriuje snadné pfipojeni konektorl riznych formatd

*» Zkousecka spojitosti konektort "Banana" s pipanim a LED indikatorem
* Velmi odolna konstrukce pro vy3si odolnost a del$i Zivotnost

* (2) konektory DMX (5-pin) pro testovani propojeni 5 pin->na pin

na strané Odesilatele a prvni 3 ZELENE LED na strané pfijimace a dal$ich 5 LED by nemélo svitit viibec.
C. Prepnéte pfijimac (G) do polohy Test kabelu. Pokud je nainstalovana baterie, uslySite nyni pfi detekci PIN 1 pipnuti.
(Pokud neni kabel vadny). Upozorfiujeme, Ze kabel MUSI mit pFipojen alespoi PIN 1, aby CT3 fungoval spravné.
Ze je PIN 1 vadny, poznate okamzité, pokud b&hem testovani kabelu nefunguje na CT3 zadny zvuk ani kontrolky.

* (2) konektory BNC pro testovani spojeni 2 pin->na pin

* (2) konektory RCA Phono pro testovani 2 pinovych->pinové spojeni . . . N . . . . o .

+ (2) konektory XLR (1 x samec, 1 x samice) pro testovani 3kolikovych->kolikovych spojd Timto zpGsobem je nyni mozné rozdélit CT3 na dvé poloviny (odesilatel a pfijimac) a zjistit, zda kabel funguje

* (2) Konektory MIDI (5-pin DIN) pro testovani propojeni 5 pin->na pin spravné, pouze pohledem na jednu stranu testeru (strana pfijimace).

* (2) Reproduktorové konektory Twist pro testovani spojeni 4 pin->na pin Poradi, ve kterém jsou PINy zobrazeny na strané pfijimage (ZELENE LED), odpovida poradi, ve kterém jsou
* (2) Bananové konektory pro testovani spojeni 1 pin->na pin PINy (nebo vodige) testovany a pripojovany.)

* (2) 1/4" (6,3 mm) konektory TRS/TS pro testovani 3kolikovych->kolikovych spoju

* (2) konektory RJ45 pro testovani modularnich spoju 8P8C ! o . : &ita o AF AT : . "
 (2) 1/8" (3,5 mm) konektory TRS/TS pro testovani 3kolikovych->kolikovych spoj Pokud je napfiklad kabel XLR zapojen 1, 3, 2 namisto 1, 2, 3, uslySite pfi pfipojeni PIN 1 nejprve pipnuti

a poté se zobrazi PIN 3 a nasledné PIN 2. Abyste védéli, Ze kabel neni spravné zapojen.

CT3 nevyuziva zadné sitové napéti, pouziva pouze baterie 9 V, jednu na kazdé strané CT3.
Upozorfiujeme, Ze pokud jsou baterie v pfistroji ponechany bez pouziti, mohou po ur¢ité dobé vytéct

a zpusobit posSkozeni pfistroje, proto se ujistéte, ze pokud CT3 del§i dobu nepouzivate, baterii odpojite
nebo vyjméte.

Pokud je napfiklad kabel XLR vadny a neni pfipojen PIN 2. UslysSite pipnuti pro PIN 1 (a uvidite svitit
ZELENOU kontrolku PIN 1), pak se nerozsviti kontrolka LED 2 a pak se rozsviti kontrolka LED 3.

Varovani: Nepfipojujte kabely s jiz pfitomnym PHANTOM POWER (fantomovym napajenim) nebo s jakymkoli
druhem napajeni, které jimi prochazi. Mohlo by dojit k poSkozeni jednotky, na které se nevztahuje zaruka.

PouZivani testeru

Bezpecnostni pi‘edpisy, udrzba a ¢iSténi
Jak mlzZete otestovat dlouhy kabel Multicore nebo kabel, ktery je uvnitf zdi? Jak mUZete otestovat kabel, €zpecnos p edp SYs udrzb ciste

pokud nemate pFistup k ob&ma koncim, abyste mohli pfipojit standardni kabelovou zkousedku? Z bezpecnostnich divodl a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do testeru. Pipadné opravy svéfte

odbornému servisu. Nevystavuijte tento vyrobek pfiliSné vihkosti, nenamacejte jej do vody, nevystavuijte jej vibracim,
Toto FeSeni je jiz 1éta k dispozici pro bézné kabely CAT5 a sitové kabely. CT3 pfinasi tuto novou technologii otfestim a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho pfislusenstvi nejsou Zadné détské hracky a nepatfi do
do svéta audia a nyni je mozné testovat iz pfedinstalované kabely nebo kabely v rtznych ¢astech budovy. rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji nebezpedi pro déti,
CT3 ma na sobé& obrovské mnozstvi audio konektorti, stejné jako RJ45 (CAT5 a CAT6) a RJ11 (telefonni). nebot by je mohly spolknout.

Pri feSeni problém( se zvukovym systémem je nezbytné mit k dispozici zkusebni ton.
CT3 ma k dispozici konektory prakticky pro vS§echny pouzivané audiosystémy.
KCT3 Ize tedy pfipojit témér jakékoli audiozafizeni pro ovéfeni a zpracovani signalu.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Signal z ténového generatoru se vysila z konektor( na levé strané pfistroje. Jedna se o vyvazeny signal

a jak je uvedeno, kladny signal je na pinech 2 a 4 a zaporny signal na pinech 3. Vyvod 1 je uzemnén.

Pokud testujete nesymetrické zafizeni, je vystupni uroven indikovana knoflikem Tone Level pfesné polovi¢ni K &isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navihéeny hadrik. Nepouzivejte zadné prostredky
oproti zobrazené. na drhnuti nebo chemicka rozpoustédia (fedidla barev a lakd), nebot by tyto prostfedky mohly poSkodit povrch

Generator testovaciho tonu je dostate¢né silny, aby mohl pfimo fidit néktera zafizeni pro testovani bez dalSiho a soucasti vyrobku.

napdjeni. Napfiklad reproduktor muze byt pfipojen pfimo k CT3 a z reproduktoru mize byt slySet ton 1 kHZ.
Sluchatka Ize Fidit pfimo, stejné jako telefonni linky. Pokud testujete mikrofonni vstup mixazniho pultu, a tim i jeho
mikrofonni pfedzesilovace, budete chtit nastavit uroverit TONE LEVEL pfiblizné na -30 az -20 dB.

Jinak by mohlo dojit k pfebuzeni mikrofonnich predzesilovacu. Pokud testujete linkovy vstup mixéru ne

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmeéji byt vhazovany do domovnich odpadd.

nebo signalového procesoru, nastavte troveft TONE LEVEL pfiblizné na 0 a2 +3 dB. Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Pro testovani pfimého zafizeni, jako je reproduktor nebo sluchatka, nastavte TONE LEVEL na +7 nebo maximum. Setiete zivotni prostredi! Pfisp&jte k jeho ochrané!



Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné lezet. Hrozi nebezpeci,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V ptipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamzité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poskozené baterie mohou zpUsobit poleptani pokozky.
V takovémto pripadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatfi do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochazelo k poskozeni Zivotniho prostiedi!

K témto ucelim (k jejich likvidaci) slouzi specialni sbérné nadoby
v prodejnach s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!
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Setrete Zivotni prostiedi!

Technické udaje

Napajeni: 2x baterie 9V, jedna na kazdé strané (baterie nejsou soucasti dodavky)
Podporované kabely: MIDI, BNC, Cinch, XLR, typ SPK, Jack 6,5 mm, RVA Phono, RJ45, RJ11, DMX.
Rozméry: 8,9cm (8) x 14 cm (d) x 3,7 cm (v)

3,5" §)x 5,5" (d) x 1,5" (v)

Preklad tohoto navodu zajistila spoleénost Conrad Electronic Ceska republika, s. r. o.
V3Sechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napt. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spoleénosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. . 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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