@NMD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Cisti¢ka vzduchu GL 3107 sygonix:

Obj. &.: 146 24 95

Véazeni zakaznici,

dékujeme Vam za Vasi davéru a za néakup cisticky vzduchu Sygonix GL 3107.

Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pfedist!

Ucel pouziti
Vyrobek je uréen k ¢isténi vzduchu v mistnosti. Generuje vysoké mnozstvi zaporné nabitych iontt
(anionu) a odstrariuje ze vzduchu prachové ¢astice, viry, bakterie, rozto¢e a zapachy.

Cistitka vzduchu je vybavena také vonnou komorou pro ptidani esenciélnich olejd.
Napéji se pfes USB.

Rozsah dodavky

Cisti¢ka vzduchu
USB napéjeci kabel
Napéajeci USB adaptér

Navod k obsluze

Popis a ovladaci prvky

1. Viko 5. Vystup vzduchu

2. Dlouhd zarazka 6. Pfepinac zap. a vyp.

3. aktivni uhlikovy filtr 7. LED kontrolka stavu

4. Pfipojeni napajeni (na zadni strané) 8. Komora s vonnou naplini
Umisténi

*  Polozte vyrobek na rovny a pevny podklad.
*  Proudéni vzduchu z vétraciho otvoru (5) nesmi nic prekazet.
» Nastavte Cisti¢ku tak, aby vystup vzduchu sméroval doprostfed mistnosti.

Obsluha vyrobku

Pokud trpite na astma nebo bronchitidu, poradte se pred pouzitim vyrobku
se svym oSettujicim Iékarem.

——> Vyrobek generuje v prabéhu provozu malé mnoZstvi 0ozénu. Za normalnich okolnosti to nema
na lidsky organizmus zadny vliv. Pokud se vSak v mistnosti vyskytuje néjaka osoba, kteréa je
citlivd na ozén, vyrobek okamzité vypnéte, odpojte od proudu a oteviete okno.

V prabéhu provozu se muZou objevit urcité elektrické vyboje, které zpusobuji slabé praskani.
Je to normalni a nejedna se o zavadu.
Bé&hem provozu se muze vytvaret také nepatrny zapach, ktery je citit jako ptda po desti.
Je to normalni a nejedna se o zavadu.
e Ubezpecte se, Ze vyrobek je ve vypnutém stavu. Pfepina¢ zap. a vyp. (6) nesmi byt stisknut,
ale musi vy¢nivat z plasté vyrobku.

«  Zapojte nizkonapétovy konektor USB kabelu do zdirky pro pfipojeni napajeni (4).

e USB konektor kabelu zapojte do pfislusné zdifky na napajecim adaptéru.

*  Zapojte napéjeci adaptér do bézné domovni zasuvky elektrického proudu.

——> Vyrobek muzete zapojit také piimo do USB portu na poéitaci nebo do vhodného USB
adaptéru ve vozidle. V takovém pFipadé se vSak nejdfive presvédcte, Ze USB port poskytuje
dostate¢ny proud.

»  Stisknéte pfepina¢ zapnuti a vypnuti, aby se vyrobek zapnul. Rozsviti se LED kontrolka stavu (7)

a vyrobek za¢ne okamzité vytvaret aniony, které proudi z vétraciho otvoru do mistnosti.

* Po pouziti vyrobek vypnéte, a pokud ho nebudete delSi as pouzivat, odpojte napajeci adaptér

od sitové zasuvky.



Vyména filtru a komora s vonnou napini

e Ubezpecte se, Ze vyrobek je ve vypnutém stavu.

* Opatrné odstrarite viko (1).

* Pokud filtr (a teda i vyrobek) za¢ne produkovat nepfijemny zapach, uhlikovy filtr (3) vymérite.
Odstrarite stary filtr a nahradte ho novym filtrem stejného typu. Novy filtr ofezte, aby mél stejné
rozméry, jako stary filtr.

« Do komory (8) nalijte nékolik kapek oblibeného esencialniho oleje. Uvniti komory je mala
houbi¢ka, do které se olej absorbuje. Viné oleje proudi vzduchovym otvorem do mistnosti,

i kdyz se vyrobek nezapne. Pokud se vSak vyrobek zapne, G¢inek proudéni vonné esence
je mnohem vyraznéjsi.

* Nasadte znovu viko pod Uhlem, aby kratké zarazka zapadla do otvoru na zadni strané a opatrné
ho zatlacte dolud, az dlouha zardzka (2) zapadne do otvoru v predni ¢asti.

Reseni probléni

Problém ReSeni
Nesviti LED kontrolka stavu. Vyrobek se | Zkontrolujte spravné pfipojeni napdjeciho
nezapina. kabelu.
Prodéni vzduchu je slabsi a hluk vyraznéjsi. Vyméiite filtr a vycistéte otvor proudéni vzduchu.

Bezpanostni predpisy, udrzba a¢isténi

Z bezpec¢nostnich divodud a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do Gisti€ky vzduchu.

Ptipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vlhkosti, nenaméacejte
jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho
prisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet
obalovy material. Félie z umeélych hmot pfedstavuji nebezpedi pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
ﬂ%:’ nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozéadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K ¢isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZivejte Zadné
prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a lakd), nebot by tyto prostfedky
mohly poskodit povrch a pouzdro vyrobku.

Recyklace

N f Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!

Technické udaje
a) Cisti ka vzduchu

Napajeni: 5V DC pres USB
Spotfeba: 2W

Vhodna velikost mistnosti: Max. 10 m*
Aniony: >1 milion/m®
Material plasté: ABS

Teplota: 0°C az +45 °C

Relativni vihkost vzduchu: 20% az 80%
Teplota: -10°C az +60 °C

Relativni vihkost vzduchu: 20% aZz 85%
Rozméry (S x V x H): 144 x 60 x 130 mm

Hmotnost: 22049

Provozni podminky:

Skladovaci podminky:

b) Napajeci adaptér

Vstupni napéti: 100 — 240 V AC, 50/60 Hz
Vystupni napéti: 5vDC
Vystupni proud: 05A

Zaruka

Na ¢isti¢ku vzduchu Sygonix GL 3107 poskytujeme zaruku 24 m ésicu.
Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebeni,
nedodrZeni navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. o.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopif tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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