@NMD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Zavlazovaci hodiny BASETech

Obj. €.: 153 00 23

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup téchto zavlazovacich hodin.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Ucel pouziti

Vyrobek je uréen k nastaveni ¢asu zavlazovani. Je uréen pro venkovni pouziti.
Cas zavlaZovani Ize nastavit az 2 hodiny. ZavlaZovaci hodiny Ize kdykoliv pfepnout
na ruéni zavlazovani.

Popis a ovladaci prvky

1 Prevle¢na matice pro pfipojeni ke kohoutku
2 Ukazatel pozice ¢asovace

3 Ciselnik s asovymi rezimy

4 Vystup pro pfipojeni hadice

Obsluha

«  PFipojte prevle¢nou matici (1) ke vhodnému vodovodnimu
kohoutku. JE-Ii to tfeba, mizete pouzit adaptér (neni soucasti
dodavky).

«  PFipojte hadici s vhodnym pfipojenim k vystupu pro pfipojeni hadice (4).

*  Otocte ¢iselnikem (3) po sméru hodinovych ruci¢ek na pozadovanou hodnotu odpoctu ¢asu
(2). Nastavenou dobu odpoctu Ize kdykoliv zkréatit nebo prodlouzit. Po nastaveni Ize
Ciselnikem otacet po i proti sméru hodinovych rucic¢ek k Off (zkraceni ¢asu) nebo 120
(prodlouZeni ¢asu) znacce.

« Otevrete vodovodni kohout a ponechte jej otevieny. Tlak vodu nesmi pfekrogit 6 barG.
Voda protéka az do vyprSeni nastaveného ¢asu.

*  Pro ruéni zavlazovani nastavte ¢iselnik do polohy Manual On .

Udrzba a ¢isténi
Tento vyrobek nevyZaduje zadnou UdrZzbu, neni tedy tfeba z jakéhokoliv divodu vyrobek rozebirat.

Pouziti jemného navihéeného je pro o€iSténi vyrobku dostate¢né. NepouZzivejte zadné agresivni Cistici
prostfedky, ty mohou na povrchu vyrobku zanechat Smouhy nebo jej poSkodit.

Netlaéte pfi ¢iSténi na hadr, muZete zpusobit Skrabance na povrchu vyrobku.

Recyklace

Likviduje odpad na konci doby zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setiete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é&!

Technické udaje

PFipojovaci zavit 24,2 mm (3/4%)
Nastavitelny ¢as odpoétu 1 az 120 minut

Tlak vody 0az 6 bar
Provozni/skladovaci podminky 0az+60°C,10-95% RH
Rozméry (S x V x H) 60 x 130 x 70 mm
Hmotnost cca 180 g

Zaruka

Na vyrobek poskytujeme zaruku 24 m ésic . Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji
z neodborného zachazeni, nehody, opotfebeni, nedodrzeni navodu k obsluze nebo zmén
na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Peklad tohoto névodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. . o.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spolegnosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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