CjNMD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Zavlazovaci p@ita¢ BASETech

Obj. €.: 153 08 91

Véazeni zékaznici,

dékujeme Vam za Vasi duvéru a za nakup ¢asovace zavlaZzovani Basetech.

Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento ndvod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pfecist!

Ucel pouziti

Tento vyrobek je uréen k automatickému zavlazovani rostlin. Vyrobek je vodotésny podle stupné IPX7
a je vhodny pro venkovni pouziti. Lze ho pouzivat k automatickému zavlaZzovani v predem
nastavenych ¢asovych intervalech napf. v zahradach. K napéajeni se pouZzivaji dvé 1,5 V baterie typu
AA (baterie nejsou soucasti dodavky).

Popis a ovladaci prvky

Vstup napojeni na vodovod

LCD displej

Tlagitko A

Tlagitko P> (+)

Tlacitko OK

Tlacitko ¥

Tlagitko 4 ()

Schranka baterii (na zadni strané)
Vystup pro pfipojeni hadice

©oONDOR ®WNE

Obsluha

a) VloZeni a vym éna baterii

= Vyjméte z téla pfistroje schranku baterii (8).

= Vlozte do schranky 2 nové 1,5 V baterie a dejte pozor na jejich spravnou polaritu (vénujte
pozornost oznacenim plus/+ a minus/-).

= Schranku baterii vloZte zpét do téla pfistroje.

= Baterie se musi vyménit, pokud se na displeji zobrazi symbol slabych baterii &, ale minimalné
1x zarok.

b) Pfipojeni k vodovodnimu kohoutku (ventilu) a k hadici

Casova¢ maZete pfipojit k vodovodu pFed jeho naprogramovénim, nebo aZ po naprogramovani.
Napojte pfipojku vstupu (1) na vhodny vodovodni ventil.

Vodovodni hadici s vhodnym konektorem pfipojte k vystupu (2).

Oteviete vodovodni kohoutek a nechte ho otevieny. Tlak vody nesmi prekrocit 6 bar.
V naprogramovaném ¢ase se vystup hadice otevie a za¢ne vytékat voda.

¢) Zakladni nastaveni

Béhem programovani sledujte kurzor. Tlacitkem | (-), nebo | 2 (+)
nastavte &as a nastaveni potvrdte tlatitkem OK (5), nebo V¥ (6). Po
potvrzeni preskoci kurzor na dalSi pozici.

Ve vychozim nastaveni se cas zobrazuje v 12 hodinovém formatu.
Pokud chcete ¢asovy format zménit, stisknéte a asi 10 sekund podrzte
tlacitko OK, dokud se ¢asovy forméat na displeji nezméni na 24 hodin.
Pro néavrat ke 12 hodinovému casovému formatu znovu stisknéte
a cca 10 sekund podrzte tla¢itko OK.

= Pole TIME: Tlagitkem 4 (-), nebo | g (+) nastavte ¢as a nastaveni potvrdte tlacitkem OK (5),
nebo ¥ (6).

= Pole TODAY: Nastavte den v tydnu. Zvoleny den v tydnu je oznaeny rdmeckem L. Dny v tydnu
se zobrazuji jako anglické zkratky dnG: SU (nedéle), MO (pondéli), TU (Gtery), WED (stfeda), THU
(Ctvrtek), FRI (patek), SAT (sobota).
Vybér dne potvrdte tlacitkem OK (5), nebo v (6).

= Pole WATER DAY: Kurzor pfejde na nastaveni dne zavlazovani a na displeji se zobrazi symbol 4]
. Pozadovany den zavlazovani potvrdte tlacitkem OK. Jako potvrzeni nastaveni se zobrazi
symbol & Nastaveni mazete vymazat, pokud znovu stisknéte tlacitko OK. Tla¢itkem | (-), nebo

> (+) pfepnéte kurzor na jiny den, nebo do pozice ,2nd", resp. ,3rd" (kazdy druhy nebo tfeti den).



d)

e)

Pozice ,2nd*, resp. ,3rd“ nabizi namisto uré¢eni konkrétniho dne moznost zavlazovani kazdy druhy
(,2nd"), nebo kazdy tfeti (,3rd“) den.

Stiskem tlagitka W prepnéte ¢asovac na dalsi Uroven nastaveni (,Water Cycle“).

Programovani €ast zavlazovani

Pole WATER CYCLE: Tlagitkem 4 (), nebo > (+) nastavte symbol kurzoru O na ,1“ a nastavenfi
prvni cyklu zavlaZzovani potvrdte tlac¢itkem OK (5), nebo v (6).

Pole START TIME: Tlagitkem (-), nebo | 4 (+) nastavte ¢as zacatku zavlazovani a nastaveni
potvrdte tlagitkem OK (5), nebo v (6).

Pole HOW LONG (doba trvani zavlazovéani): Tlacitkem 4 (-), nebo > (+) nastavte dobu trvani
zavlaZovani a nastaveni potvrdte tlacitkem OK (5), nebo v (6). Pro rychlejsi zménu ¢asu podrzte
pfislusni tlagitko o néco déle. Maximalni délka je 240 minut.

Stejnym zpUsobem nastavte v pfipadé potfeby zavlazovaci cykly 2, 3 a 4.

Nastaveni rezimu Eco

Pole ECO FUNCTION (Eco rezim): Eco rezim nastavte, kdyZ chcete zavlaZzovaci cykly prerusit.
Na displeji blika ,WATER®. Tlagitkem < (-), nebo | 4 (+) nastavte dobu trvani zavlazovani
a nastaveni potvrdte tlac¢itkem OK (5), nebo v (6). Na displeji za¢ne blikat ,PAUSE".
Tlagitkem 4 (-), nebo > (+) nastavte dobu trvani pauzy mezi dvéma cykly a nastaveni potvrdte
tlacitkem OK (5), nebo v (6). Maximalni doba pauzy je 19 minut.

——> Ekonomicky reZim vam umoZfuje naprogramovat jednotlivé &asy zavlaZovani pro specifické

f)

UCely (zavlazovéani travniku, rlznych plodin na zahrédce, atd.) a pro rGzny stav pldy.
ZlepSuje se tak schopnost pudy absorbovat vldhu, protoze vhodny ¢as nastaveni umozriuje,
aby voda méla ¢as dostate¢né vsakovat. Nastaveni Eco rezimu se projevi u vSech cyklt
zavlazovani.

PFiklad: cyklus zavlazovani 1 = 60 minut,

Zavlazovani po dobu 6 minut > pauza v trvani 3 minut > zavlazovani po dobu 6 minut > pauza
v trvani 3 minut > ...

Programovani typu zavlazovani

Pole PROGRAM (typ zavlazovani): Dostupné jsou nasledujici typy zavlazovani: automaticky,
s odloZenim zavlaZovani v pfipadé desté, manudlni zavlaZzovani a zastaveni zavlazovani.
Tlagitkem 4 (-), nebo | 4 (+) nastavte symbol kurzoru 0 na ,AUTO" a spusténi automatického
zavlaZovani potvrdte tlacitkem OK (5), nebo v (6).

Pokud se predpoklada, ze bude brzy prSet, muzete prol%‘am zavlazovani az o 6 dni odlozit.
Tlagitkem 4 (-), nebo > (+) nastavte symbol kurzoru na ,DELAY“ a nastaveni potvrdte
tlacitkem OK (5), nebo v (6). Tlacitkem < (-), nebo > (+) nastavte pocet dni, o které se ma
program odloZit. Nastaveni znovu potvrdte tla¢itkem OK, nebo V.

V prubéhu obdobi, kdy neprobihd zavlazovani, mizete ¢as zavlaZzovani nastavit manualné.
Tlagitkem 4 (-), nebo > (+) nastavte symbol kurzoru O na ,MANUAL" a nastaveni potvrdte
tlacitkem OK (5), nebo v (6). Nastavte dobu trvani zavlazovani (viz pole ,HOW LONG&]
Poté muZete v pfipadé potfeby aktivovat Eco rezim. Nastavte symbol kurzoru znovu

na ,MANUAL" a nastaveni potvrdte tlacitkem OK, nebo V.v pfipadé, Ze voda neteCe, nebo
pokud zafizeni neni pfipojeno k vodovodnimu ventilu, na displeji se objevi symbol vodovodniho
kohoutku £ . Otevrete pfivod vody.

Pokud chcete na delsi dobu automatické zavlazovani vypnout, nastavte symbol kurzoru 0] na
,OFF" a nastaveni potvrdte tlacitkem OK (5), nebo v (6). Nastaveny program zavlazovani se tim
prerusi.

Bezpe&nostni predpisy, udrzba acisténi

Z bezpecnostnich divodu a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do zavlazovaciho
pocitace. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vihkosti,
nenamaceijte jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zareni.

Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti!
Nenechavejte volné lezet obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji veliké nebezpedi

pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouZzivat a v navodu
nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K &isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navihéeny hadfik. NepouZzivejte zZadné
prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky
mohly poskodit displej a pouzdro vyrobku.

= Béhem mésicl, kdy nepotfebujete zavlaZovat a pfi teplotach kolem bodu mrazu odpojte ¢asovaé

zavlazovani od vodovodniho kohoutku a od hadice.

= Kontrolujte, zda pfipojka €asovace kvodovodnimu kohoutku (1) neni zneciSténa a v pfipadé

potfeby necistotu odstrarite.
Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvirata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamzité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pFipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jizZ nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatii do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochazelo k poskozeni Zivotniho prostiedi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi speciélni sbhérné nadoby
v prodejnach s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

9
@ ’ Setfete Zivotni prost Fedi!
A I

Recyklace

= Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
‘ zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!



Technické udaje
Napajeni:

Vodovodni pfipojka na vstupu:
Cykly zavlazovani:

MozZnost nastaveni doby trvani:
Eco rezim:

PFipustny tlak vody:

Teplota vody:

Stupen kryti:

Provozni teplota a relativni vihkost:

Skladovaci teplota a relativni vihkost:

Rozméry (S x V x H):
Hmotnost:

Zaruka

2 x 1,5 baterie typu AA

24,2 mm (3/4%)

AZ 4 zaden

1 aZ 240 minut

Max. 19 min.

0 az 6 bar

0az 60 °C

IPX7

0 °C az +60 °C; 0% az 90% (nekondenzujicf)
0 °C az +60 °C; 0% az 90% (nekondenzujicf)
130 x 170 x 95 mm

cca 3159

BASETech

Na ¢asovaé zavlazovani Basetech poskytujeme zaruku 24 m ésicu.

Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotiebeni,
nedodrZeni navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s.r. o.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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