TECHNAXX

Security Premium souprava dohled kamera TX-30
18,5 palcovy monitor s nahravaci funkce & venkovni kamera HD

Wireless Transmission with 2.4GHz /
Funkiibertragung mit 2.4GHz
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Hard Disk Storage Function /
Festplattenspeicherfunktion

IP66 Waterjet & Dust Protection /
IP66 Strahlwasser- & Staubschutz
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Wireless Camera Connection max. 8 Cameras /
Kabellose Kameraverbindung max. 8 Kameras

Push Message via APP when motion is detected /
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung

Built-in Microphone Audio Recording /
Eingebautes Mikrofon fiir Audioaufnahmen
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« Rekordér & Pfijimac¢ & Monitor v jednom zafizeni

« Pfevodovka bezdratovy 2.4GHz pomoci Plug & Play

« HD LCD monitoru s reproductorem

« HD rozliseni kamera videa 1280x720 (720P)

« Integrovany kamera mikrofon pro zvukové nahravky

« Senzor PIR s ~8m vzdalenost na den & noc

» Oznameni prostrednictvim APP pfii detekci pohybu

« Bezdratové pripojeni kamery s maximalné 8 kamery

« Funkce 8-okna-rozdélena-obrazovka pro monitorovani
réalném/bézny/udalost dohled

« Funkce ukladani na pevny disk & zalohovani USB

« Sitovy provoz pies pfiojeni k siti LAN kabelu

« Mobilni prohlizeni pfes volné iOS & Android APP
(Technaxx Security Premium)

» Snadné slédovani pres PC (PC Client software)

« Na celém svété pristup k PC (DDNS)
[www.technaxxp2p.de]

« IP66 kamera tfida ochrany proti vodnim paprskem & prachu
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Technické udaje Monitor:

« Podporuje video vstup bezdratove/IP kamery

« SATA piiojeni pevného disku az do 4TB HDD
(3.5")

«Video rezim smimani: ru¢ni, ¢asovy, pohyb, PIR

« HD LCD monitoru s reproductorem

« Komprese videa H.264 dual-stream (hlavni &
navic proud)

« Rozliseni videa D1/720P

« AV vstup maximalné 8 kanaly

« AV vystup: 1 kanaly HDMI vystup video

« 2 porty USB2.0 (zélohovéni & mys3)

« Sitové rozhrani: 1x RJ45 10Mbit/s /100Mbit/s, 1x

rozhrani WIFI pro kamery

« Automatické pfipojeni pfes DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol)

« Protokol: UPnP, SMTP (pouze SSL), PPPoE, DHCP,
DDNS

« Napéjeni: DC 12V/3A

« Spotieba energie =20W (bez HDD)

« Provozni podminky: —10°C~+55°C, vlhkost
10%~90% RH

» Montazni moznosti: Stojan & Nasténny drzak

« Hmotnost / Rozméry: 5,5kg (bez HDD* & stojan)
/(D) 46,0 x (5) 5,8 x (V) 28,5cm [*HDD neni
soucasti]

Technické udaje venkovni Kamera:

« 1/4" CMOS obrazovy snimac s T megapixelem

« Rozliseni videa HD 1280x720 (720P)

« WiFi pfenos az ~50m oteviené plochy

« Funkce repeater kamera zvétsit vzdalenost
WiFiaz ~150m

« Detekce pohybu ~10m (den/noc)

« Senzor PIR ~8m (den/noc); 120° vodorovny &
60° vertikalni

« 1 infracervené Array LED pro rezim no¢ni
vidéni (~15m) & IR-Cut

« Objektiv: f=4mm; uzavérka 1/25s to 1/25000s;
pevné ohnisko

« Uhel pohledu 57,4° vodorovny & 42,8°
vertikaIn{

« Min. osvétleni: Brava 0.1 Lux, C/B 0.01 Lux,
Auto, Auto 3D-DNR

- Protokol: RJ45, WiFi 802.11b/g/n

+ Napéjeni: DC 12V/1A

- Spotieba energie =6W

+ P66 tfida ochrany (vodnim paprskem &
prachu)

« Provozni podminky: —-10°C~+50°C, vihkost
30%-~80% RH

+ Hmotnost / Rozméry:

5509 /(D) 15,0x(S) 9,7 x (V) 8,7cm

Obsah baleni:

Monitor s stojan, AC/DC napajeci adaptér
12V/3A, Nasténny drzak & srouby & hmozdinky,
Anténa

Venkovni Kamera s AC/DC napajeci adaptér
12V/1A, Nasténny drzék & Srouby & hmozdinky,
Anténa, Vodotésny uzavér

Obecné: Mys USB, Sit'ovy kablel (2m), CD, Navod
k obsluze, [*HDD neni soucasti]

Dalsi prislusenstvi:

Dodatec¢né kamera pro Security Premium
souprava dohled kamera TX-29 & TX-30

(a AC/DC napédjeci adaptér 12V/1A, nasténny
drzak & Srouby & hmozdinky, anténa, vodotésny
uzaver)

EAN kéd: 4260101737656, Cislo polozki 4664
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