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CONTACT

Zdvojovac signalu - MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 2905026

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené Udaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a Udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati
vS§eobecné podminky pouziti pro stahovani z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Univerzalné konfigurovatelny 4cestny zdvojovac signalu se zasuvnou technikou pfipojeni ke
galvanickému oddéleni a zdvojeni analogovych signald. Konfigurovatelny pomoci DIP pfepinace
nebo pomoci softwaru. Technologie Sroubového pfipojeni, standardni konfigurace.

Popis produktu
[NO ASSET AVAILABLE: TXB,8462486,P]

Obchodni data
package_quantity 1
GTIN 4046356915243

Technické udaje

Upozornéni
| Omezeni uzivani EMC: produkt tfidy A, viz prohlaseni vyrobcli v sekci Download
Rozméry

Sitka 6,2 mm

Vyska 110,5 mm

Hloubka 120,5 mm

Okolni podminky

Teplota prostredi (provoz) -40°C...70°C

Teplota prostredi (skladovani/preprava) -40°C...85°C

Vstupni data

Pocet vstupt 1

Konfigurovatelny/programovatelny ano

Vstupni signal napéti 0V .. 10V (DIP pfepinacem)

Vstupni signal napéti 2V ...10 V (DIP prepinacem)

Vstupni signal napéti 0V ...5V (DIP pfepinaéem)

Vstupni signal napéti 1V ...5V (DIP pfepinacem)

Vstupni signal napéti 0V ... 12V (nastavitelny pres software)
Vstupni signal proud 0 mA ... 20 mA (DIP pfepinacem)
Vstupni signal proud 4 mA ... 20 mA (DIP pfepinacem)

3.5.2017 1/12


https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2905026
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905026

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2905026

mPHCENIX
CONTACT

Zdvojovac signalu - MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 2905026

Technické udaje

Vstupni data

Vstupni signal proud

0 mA ... 10 mA (DIP piepinacem)

Vstupni signal proud

20 mA ... 0 mA (DIP prepinacem)

Vstupni signal proud

0 mA ... 24 mA (nastavitelny pfes software)

max. vstupni napéti 12V
max. vstupni proud 24 mA
Vstupni odpor vstupu napéti > 120 kQ

Vstupni odpor vstupu proudu

cca. 50 Q (+ 0,7 V pro zkuSebni diodu)

Vystupni data

Pocet vystupu

2

Vystupni signal napéti

0V ...10V (DIP prepinacem)

Vystupni signal napéti

2V .. 10V (DIP prepinacem)

Vystupni signal napéti

0V ...5V (DIP pfepinaéem)

Vystupni signal napéti

1V ...5V (DIP pfepinacem)

Vystupni signal napéti

0V ... 10,5V (nastavitelny pfes software)

Vystupni signal proud

0 mA ... 20 mA (DIP pfepinacem)

Vystupni signal proud

4 mA ... 20 mA (DIP pfepinacem)

Vystupni signal proud

0 mA ... 10 mA (DIP prepinacem)

Vystupni signal proud

20 mA ... 0 mA (DIP prepina¢em)

Vystupni signal proud

0 mA ... 21 mA (nastavitelny pfes software)

max. vystupni napéti cca. 12,3V
maximalni vystupni proud 24,6 mA
Zkratovy proud <25mA
Zatéz/vystupni zatéz vystupu napéti =10 kQ

Zatéz/vystupni zatéz proudového vystupu

<600 Q (na kanal)

ZvInéni <20 mVss (na 600 Q)
ZvInéni <20 mVsg (na 600 Q)
Napajeni

Napajeci jmenovité napéti

24V DC

Rozmezi napajeciho napéti

9,6 VDC ... 30 V DC (K rozvodu napajeciho napéti mize byt
pouzit konektor sbérnice na nosnou listu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-
ST-3,81 GN, obj. €. 2869728), k osazeni na nosnou liStu 35 mm
podle normy EN 60715.)

Prikon typicky

55 mA (24 VV DC)

Prikon typicky

110 mA (12 V DC)

Piikon

1,5 W (u loyr =20 mA, 9,6 V DC, zatéz 600 Q)

Data pfipojeni

Zpusob pripojeni

Sroubové piipojeni

Jeden vodié/svorka, tuhy s koncovkou vodic¢e min. 0,2 mm?
Jeden vodic¢/svorka, tuhy s koncovkou vodice max. 1,5 mm?
Jeden vodi¢/svorka, tuhy bez koncovky vodic¢e min. 0,2 mm?
Jeden vodic¢/svorka, tuhy bez koncovek vodi¢e max. 2,5 mm?
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Technické udaje

Data pfipojeni

Min. prifez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. prtifrez vodice, ohebny 1,5 mm?
Min. prafez vodice ohebny AWG 24
Prurez vodice, ohebny, AWG max 12
Délka odstranéni izolace 10 mm
Zavit $roubu M3

VSeobecné

Chyba prenosu maximalni

0,1 % (z kone¢né hodnoty)

Teplotni koeficient maximalni

0,01 %/K

Skokova odezva (10-90%)

cca. 140 ms (Vzorova prenosova rychlost 15 Hz)

Skokova odezva (10-90%)

cca. 45 ms (Vzorova pfenosova rychlost 60 Hz)

Skokova odezva (10-90%)

cca. 25 ms (Vzorova prenosova rychlost 240 Hz)

Galvanické oddéleni

Zesilena izolace podle IEC 61010-1

Kategorie prepéti

Stupen znecisténi

2

Izolaéni pevnost

300V

Zkusebni napéti vstup/vystup/napajeni

3kV (50 Hz, 1 min.)

Elektromagneticka sluéitelnost

Souladu se smérnici EMC

Rusivé vyzarovani

EN 61000-6-4

Odolnost proti ruseni

EN 61000-6-2 Béhem rusivého vlivu mize dojit k malym
odchylkam.

Barva Seda
Material pouzdra PBT
Montazni poloha libovolné

Pokyn pro montaz

K mustkovani napajeciho napéti mize byt pouzit konektor T, k
osazeni na nosnou listu 35 mm podle EN 60715.

Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2)

R22 HL1-HL2
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2)
HL1-HL2
R23
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2)
HL1-HL2
R24
Data EMC
Nazev Elektromagnetické VF pole
Normy/predpisy EN 61000-4-3
typicka odchylka od koncové hodnoty mériciho rozsahu 0,2%

Nazev Rychlé tranzientni ruSeni (Burst)
Normy/predpisy EN 61000-4-4

typicka odchylka od koncové hodnoty mériciho rozsahu 0,1 %

Nazev Poruchové veli¢iny vedené v siti
Normy/predpisy EN 61000-4-6

typicka odchylka od koncové hodnoty mériciho rozsahu 28 %
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Technické udaje

Normy a urCovani

mPHCENIX
CONTACT

Elektromagneticka slucitelnost

Souladu se smérnici EMC

Rusivé vyzarovani EN 61000-6-4

Normy/predpisy EN 61000-4-2

Nazev Elektromagnetické VF pole
Normy/predpisy EN 61000-4-3
Normy/predpisy EN 61000-4-4

Normy/predpisy EN 61000-4-5

Nazev Poruchové veli€iny vedené v siti
Normy/predpisy EN 61000-4-6

Galvanické oddéleni

Zesilena izolace podle IEC 61010-1

Environmental Product Compliance

China RoHS Casové obdobi pro pouziti k zamyslenému Géelu (EFUP): 50 let
China RoHS Ivn'for_mace o [1ebszpecnych latkach najdete v prohlaSeni vyrobce v
Casti Ke stazeni
Klasifikace
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27210120
eCl@ss 6.0 27210120
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
ETIM
ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
Aprobace

UL Listed / cUL Listed / cULus uvedeno / ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus uvedeno /
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Aprobace

Podrobnosti schvaleni

| UL Listed © |

| cUL Listed © |

| cULus uvedeno ®- |

| ATEX ® |

E |
= |

Prislusenstvi

Konektor na nosnou listu

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Napajeci modul

MINI MCR-2-PTB - 2902066
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MINI MCR-2-PTB-PT - 2902067
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Prislusenstvi

Vyhodnocovaci jednotka

MINI MCR-2-FM-RC - 2904504

MINI MCR-2-FM-RC-PT - 2904508

Elektrické napajeni

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

Programovaci adaptér

IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

A
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“
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Prislusenstvi

NFC-USB-PROG-ADAPTER - 2900013

Systémovy adaptér

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 2901993

Komunikaéni modul

MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 2905634

Znaceni pristroju
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Prislusenstvi

UCT-EM (30X5) - 0801505

UCT-EM (30X5) YE - 0830340

UC-EMLP (15X5) - 0819301

UC-EMLP (15X5) YE - 0822615

UC-EMLP (15X5) SR - 0828095

=4

US-EMLP (15X5) - 0828790
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Prislusenstvi

US-EMLP (15X5) YE - 0828873

US-EMLP (15X5) SR - 0828874

% 4

Popisky pristrojua, potisténé

UCT-EM (30X5) CUS - 0801589

UCT-EM (30X5) YE CUS - 0830348

UC-EMLP (15X5) CUS - 0824550
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PrisluSenstvi

UC-EMLP (15X5) YE CUS - 0824551

UC-EMLP (15X5) SR CUS - 0828099

&

US-EMLP (15X5) CUS - 0830076

US-EMLP (15X5) YE CUS - 0830077

US-EMLP (156X5) SR CUS - 0830078

% 4

Popisky svorek, nepotistény
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Prislusenstvi

SK 5,0 WH:REEL - 0805221

J

4

Prislusenstvi

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439

UC-EMLP (15X5)L CUS - 0824552

UC-EMLP (15X5)L YE - 0825325
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Prislusenstvi

UC-EMLP (15X5)L YE CUS - 0826680

UC-EMLP (15X5)L SR - 0828103

Vykresy

Piktogram

G»outt

IN -3 H Grout2
2N
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