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Obrazek vyrobku

Roll/

VI:OMPLIAIIT

Pruzinové p¥ipojeni s technologii PUSH IN
Inovativni technologie PUSH IN zkracuje dobu kabelaze
na minimum. P¥imé vlozeni zarucuje vysokou ochranu
pred vytazenim vodi¢e a snadnou manipulaci se vSemi
typy vodica.

Vseobecné objednaci udaje

Typ

AEP 2C 10/16

Objednaci cislo

2490380000

Verze

Rada A, Boénice

GTIN (EAN)

4050118500820

Mnz.

20 ks
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Rozméry a vahy

Sitka 2,1 mm Sitka (v palcich) 0,083 inch
Vyska 78,83 mm Vyska (v palcich) 3,104 inch
Hloubka 44,5 mm Hloubka (v palcich) 1,752 inch
Cista hmotnost 3,626¢g

Teploty

Skladovaci teplota, max. 40 °C Skladovaci teplota, min. 10°C
Skladovaci teplota 10°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -60 °C

Trvala provozni teplota, max. 130°C

Udaje materialu

Material Wemid Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000886 eClass 6.2 27-14-11-33
eClass 9,1 27-14-11-33

Osvédceni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Technické udaje EPLAN

Technické udaje STEP

Uzivatelska dokumentace

StorageConditionsTerminalBlocks
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