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Sestavené IE kabely pro aplikace EtherNet/IP

* s bajonetovym konektorem podle IEC 6 1076-3-106 var.
1, kat. b, oplasténé

* se zasuvnym konektorem, typ M12 X, kat. 6A, podle
IEC 61076-2-109 a RJ45 zasuvny konektor pro
aplikace 10 Gbit/s

Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-C6EL8UGO 100XCSXCA-E
Objednaci cislo 2485580100

Verze Systémovy kabel, Zastrcka M12 typu X IP 67
rovna, M12 X-typ IP 67 samec, zahnuty, Kat.6, /
Trida Ep (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m

GTIN (EAN) 4050118496185

Mnz. 1ks
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Rozméry a vahy
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Délka 10 m Délka (v palcich) 0,394 inch
Cista hmotnost 484 ¢g Prarez izolace 0,98 mm
Teploty

Provozni teplota, max. 80 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 80 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Provozni teplota -40°C..80 °C Skladovaci teplota -40°C..80°C
Teplota instalace -20°C..60°C

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Standardy

Neprostupné pro kouf

gemaB |IEC 61034

Standardni, sestava

UL Style 20963

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie

Kat.64 / Tfida Ea (ISO/IEC
11801 2010)

ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢

700 Vg, 50 Hz, 1 min

Charakteristickd impedance

100 £5 Q pfi 100 MHz

Odpor smycky

290 O/km

Impedance prenosu

15 mQ/m pfi 1 MHz, 10
mQ/m pfi 10 MHz, 30

Doba propagace signalu

mQ/m pfi 30 MHz 5,2 ns/m
Rychlost 10 GBit/s
Mechanické a materialové vlastnosti kabelu
Polomér ohybu, min., jen jednou 5 *pramér Polomér ohybu, min., opakovany 10 *pramér
Rychlost 10 GBit/s Odolnost proti opotiebeni velmi dobré

Odolnost proti Sifeni ohné

Halogen

in accordance with IEC
60332-1-2

bez halogend, podle
IEC 60754-1

Odolnost vici olejim

Neprostupné pro kouf

in accordance with IEC
60811-2-1

gemaR IEC 61034

Struktura kabelu

Propojeni

EIA/TIAT568 B

Pramér médi

0,48 um

Material vodice

Staceny pocinovany
médény vodic

Standardni oznaceni

S/FTP, LIO2YSC11Y
4x2x0,15 PIMF FRNC GN

Prameny Prarez 4*2*AWG 26/7 -
7 4*2*0,128 mm?

Izolace PE Prafez izolace 0,98 mm

Pocet vodicu 8 Usporadani jader vodice Krouceny par

Stinéni paru vodicu

Hlinikova félie

Barevna posloupnost vodi¢u - part
vodi¢a

bila - modra, bila -
oranzova, bila - zelena, bila
-hnéda

Stinéni

Kompletni stinéni

Stinici oplet vyroben z

S/FTP médénych dratkl
Tloustka opletu stinéni 0,1 mm Material plasté PUR
Pramér plasté, min. 6,1 mm Pramér plasté, max. 6,7 mm
Barva oplasténi zelena (RAL 6018)
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Konektor vievo

Zastrcka M12 typu X IP 67  Konektor vpravo

M12 X-typ IP 67 samec,

rovna zahnuty
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002599 eClass 6.2 27-06-03-90
eClass 9,1 27-06-03-08 eClass 9.0 27-06-03-08
Osvédceni
ROHS Shoda
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Propojeni Pfipinani

M12 White, Orange
Orange
White, Green
Green
White, Brown
Brown
White, Blue
Blue

M12
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