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Sestavené IE kabely, optické

Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-FSMZ2LY0O00 1TMLDOLDO-X

Objednaci cislo 1433950010

Verze Propojovaci kabel, véetné dvojité pfichytky, LC
Duplexni IP 20, LC Duplexni IP 20, 9 ym, LSZH, 1
m

GTIN (EAN) 4050118242652

Mnz. 1 ks
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Datovy list

Ethernet v prumyslovém prostredi

Weidmiiller 3%

IE-FFSMZ2LY0001MLDOLDO-X

Technické udaje

Rozméry a vahy

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

KlingenbergstralRe 16
D-32758 Detmold
Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
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Délka Tm Délka (v palcich) 0,039 inch
Cista hmotnost 24 g

Teploty

Provozni teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -20°C
Provozni teplota -20°C..70°C Skladovaci teplota

Teplota instalace

Standardy

Standardni konektor IEC 61754-20

Vlaknova optika

Typ vldkna jednovidovy, OS 2 Utlum 0,4 dB/km pfi 1310 nm
Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Polomér ohybu, min., jen jednou 20 mm Polomér ohybu, min., opakovany 40 mm

Halogen Ne

Struktura kabelu

Praimér jadra 9 um Pramér plasté 2,0*4,1 mm

Rozvrzeni kabelu ZIPCORD Standardni oznaceni -V(ZN)H

Material plasté LSZH Barva oplasténi Zluta

zastrcka

Konektor vievo

LC Duplexni IP 20

Konektor vpravo

LC Duplexni IP 20

Klasifikace

ETIM 5.0 EC000034 ETIM 6.0 EC002607
eClass 6.2 27-06-18-03 eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8.1 27-06-18-03 eClass 9,1 27-06-10-03
eClass 9.0 27-06-10-03

Osvédceni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZzura/Katalog

CAT 9 IETH 15/16 EN

FL FIELDWIRING EN

PI PROFINET CABLING EN

Uzivatelska dokumentace

MAN IE GUIDE DE
MAN IE GUIDE EN

Datum vytvoreni 17. ¢ervence 2019 14:37:47 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.


http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39466
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38293
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38183
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40065
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40066

Weidmiiller 3t

Ethernet v prﬁmyslovém prost‘r’edi Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16
Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
Nakresy www.weidmueller.com

Detailni vykres

Datum vytvoreni 17. ¢ervence 2019 14:37:47 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény. 3



