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Analogové prevadéce fady EPAK se vyznacuji
kompaktnim designem.
Diky Siroké Skale dostupnych funkci analogovych
prevadécl této rady jsou tyto prevadéce vhodné
pro aplikace, které nevyzaduji mezinarodni certifikaci.
Vlastnosti:
* Bezpecné oddéleni, prevod a monitorovani analogovych
signalu
* Konfigurace vlastnosti vstupu a vystupu pfimo
na zafizeni pomoci prepinact DIP
* Bez mezinarodni certifikace
¢ VVysoka odolnost proti ruSeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ EPAK-VMR-3PH-PH
Objednaci cislo 7760054248
GTIN (EAN) 6944169733802
Mnz. 1ks
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Germany
Rozméry a vahy

Délka 100 mm Délka (v palcich) 3,937 inch
Sitka 17,5 mm Sitka (v palcich) 0,689 inch
Hloubka 89 mm Hloubka (v palcich) 3,504 inch
Cista hmotnost 80g

Teploty

Provozni teplota, max. 60 °C Provozni teplota, min. -20°C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Provozni teplota -20°C..60°C Skladovaci teplota -40°C...85 °C
Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Vstup

Vstupni napéti 400V AC (L-L) £15% Vstupni frekvence 48Hz...63Hz

Vystup (digitalni)

Funkce alarmu

Chyba faze, Sled fazi, podle
tovarniho nastaveni

Typ

Relé, 1 prepinaci kontakt

Max. spinaci napéti, DC
Rated switching current

30V
3A

Max. spinaci napéti, AC

250V

Obecné udaje

Galvanické oddéleni
Napajeci napéti

mezi vstupem/vystupem
napajeno vstupy méreni
napéti

Konfigurace
Teplotni soucinitel

zadna
< 250 ppm/K koncové
hodnoty

Cas odezvy

<200 ms (10...90%)

Koordinace izolace

Galvanické oddéleni

mezi vstupem/vystupem

Impulse withstand voltage

4 kV (1.2/50 ps)

Izolaéni napéti

2 kV vstup / vystup

Jmenovité napéti

300 V AC;ms

Kategorie razového napéti

Normy EMC

IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-4, EN 61326

Zavaznost znecisténi

2

Data p¥ipojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0,4 Nm
Utahovaci moment, max. 0,6 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 2 mm?
Upinaci rozsah, min. 0,5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 30 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002654 eClass 6.2 27-37-18-01
eClass 9,1 27-21-01-22 eClass 9.0 27-21-01-22
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Soubory ke stazeni

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodéDeclaration of Conformity
Technické udaje STEP
Uzivatelska dokumentace Instruction sheet
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