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M12 typ X, kat. 6A, konektor samice DPS, predem
sestaveny nebo 2dilny, kompatibilni s pajenim pretavenim

Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-PCB2-M 12X-S-180
Objednaci cislo 1393080000
Verze Zasuvny konektor PCB plug in, M12, Pajené

pripojeni, Kat.6 / Trida E (ISO/IEC 11801
2010), IP67, pfisSroubované, Kompatibilni s
technologii Reflow, 2dilny

GTIN (EAN) 4050118194043

Mnz. 10 ks
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Rozméry a vahy

Tloustka stény, max. 2,5 mm Tloustka stény, min. 0,9 mm
Cista hmotnost 11,89

Teploty

Provozni teplota, max. 85 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Provozni teplota -40 °C..85°C Skladovaci teplota

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné informace

Pfipojeni 1 M12 Pripojeni 2 Pajené pripojeni
Konfigurace Kompatibilni s technologii Hlavni material krytu

Reflow CuZn
Kategorie Kat.6p / Trida Ep (ISO/IEC Pfipojovaci zavit

11801 2010) M12
Material kontaktu CuZn Povrch kontaktu Zlato na niklu
Material stinéni CuSn Stinéni 360° celkovy kryt
Stupen kryti IP67, pfiSroubované Cykly zapojovani 2 100
Elektrické vlastnosti
Izola¢ni sila 100 MQ Jmenovité napéti 48 V
Proudova zatizitelnost pfi 50 °C 05A@40°C
Standardy
Standardni konektor IEC 61076-2-109 C. osvédé&eni (cULus) E316369
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002638 eClass 6.2 27-25-05-04
eClass 7.1 27-25-05-04 eClass 8.1 19-17-01-25
eClass 9,1 27-44-03-09 eClass 9.0 27-44-03-09
Osvédceni
Schvéleni @
ROHS Shoda
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Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 9 IETH 15/16 EN

CAT 8 SAI 15/16 EN

MB FREECONCONTACT EN

FL FIELDWIRING EN

Pl PROFINET CABLING EN
Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé DUXR.E316369

Certificat CC Link IE Field M 12-X
Uzivatelska dokumentace MAN IE GUIDE DE

MAN I|E GUIDE EN
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