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Nekoneéné smrstovaci spojky fady MultiMark se
potisknou béhem vtefin pomoci termotransferové
tiskarny. Délku znacek Ize jednotlivé upravit v zavislosti

na poctu znak( a dostupném mistu. Pozadovana dalka je
predem presné perforovana pomoci specialni ¢epele. Diky
ovalnému tvaru Ize tyto znacky jednodus$e otevrit, rychle
nasadit a smrstit presné podle velikosti vodice.

U civek s materidlem pro tisk nad 30 m je potreba pouzit
externi drzak civky (1302920000).

Vseobecné objednaci udaje

Typ HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

Objednaci cislo 1423430000

Verze Oznaceni vodi¢u a kabel(, 25.4 - 50.8 mm, x 79.3
mm, Bila

GTIN (EAN) 4050118227680

Mnz. 1ks

kompatibilni tiskarna 2430920000 2448870000 1140490000
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Technické udaje
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Délka 10 000 mm Délka (v palcich) 393,7 inch
Sitka 79,3 mm Sitka (v palcich) 3,122 inch
Hloubka 1.5 mm Hloubka (v palcich) 0,059 inch
Cista hmotnost 1260g

Obecné udaje

Barevny Bila Délka 10 000 mm
Halogen Ne Material Polyolefin
Pocet na roli 1 Rozsah provozni teploty -55..105 °C
Sitka 79,3 mm

Oznaceni vodicu a kabeld

Doporucena teplota na smrstovani 90 °C Halogen Ne

Prafez vodice, max. 300 mm?2 Prafez vodice, min. 120 mm?2
Rychlost smrstovani 2:1 Vnéjsi pram. vodice 25.4-50.8 mm
Vnéjsi pram. vodice, max. 50,8 mm Vnéjsi pram. vodice, min. 25,4 mm
Klasifikace

ETIM 5.0 EC001288 ETIM 6.0 EC001530
eClass 6.2 27-40-04-01 eClass 7.1 27-14-91-29
eClass 8.1 27-14-91-29 eClass 9,1 27-40-04-01
eClass 9.0 27-40-04-01

Osvédceni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Osveédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006

BS EN 45545-2 2013+A1 2015
BS EN ISO 4589-2 1999

Technické udaje EPLAN, WSCAD
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