- Weidmiiller 3£

PB-DP SUB-D MI12 T PS S7 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci
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V dnesni dobé jsou ¢asto potreba individualni délky
kabell. K uspokojeni téchto pozadavkd nabizi spole¢nost
Weidmiuiller Sirokou fadu zasuvnych konektor( pro viastni
montaz.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PB-DP SUB-D M12 T PS S7
Objednaci cislo 2004300000

Verze

GTIN (EAN) 4050118388824

Mnz. 1ks
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Rozméry a vahy

Cista hmotnost 70 ¢

Teploty

Vihkost Max. 75% pfi +25°C, bez
kondensace

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické specifikace konektoru sub-D

BUS PG rozhrani D-Sub 9-pélovy, Patice BUS rozhrani

D-Sub 9-pédlovy, Kontakt

BUS, kabelové rozhrani M 12 konektor samec a Cykly zapojovani
samice s kédovanim B,

pfifazené 2 a 4 kontakty =200
Hlavni materiéal krytu ZnAl Rozsah teplot krytu -20..+70°C
Rychlost pfenosu dat 12 MBit/s Stupen kryti IP30
Ukoncovaci rezistor k dispozici VlIhkost Max. 75% pfi +25°C, bez

Ano kondensace
Vzajemné blokovani UNC4-40 Vystupni tvarovka 90°
Zasouvaci konektor a pfifazeni kontakta V souladu se specifikaci

PROFIBUS
Klasifikace
ETIM 6.0 EC001132 eClass 6.2 27-26-07-07
eClass 9,1 27-44-03-90 eClass 9.0 27-44-03-02
Osvédceni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni
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