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MultiMark

MultiMark vdm poskytuje rychly a spolehlivy systém
znaceni pro bezproblémovou implementaci prakticky
jakéhokoliv typu znaceni. Konektory, vodice, kabely

a zarizeni - fada produktd MultiMark nabizi dobfe
strukturovanou a praktickou fadu znacek kompatibilni
s nasim rozsitenym konfiguraénim softwarem M-Print®
PRO pro v§echny oblasti vyuziti.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompaktni, prakticka rada produktt

¢ Rychly tisk a instalace

¢ Spolehlivé oznaceni vasich pripojeni

¢ Skvélé vlastnosti produktu

V:IJMPLIANT

Vseobecné objednaci udaje

Typ

HS-HF 1.2-2.4/25 MM W

Objednaci cislo

2437830000

Verze

GTIN (EAN)
Mnz.

Oznaceni vodi¢u a kabel(, 1.2 - 2.4 mm, 25.4 x
4.2 mm, Bila

4050118461282
2 000 ks

kompatibilni tiskarna

2430920000 2448870000 1140490000
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=2437830000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=2430920000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=2448870000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=1140490000
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Technické udaje

Rozméry a vahy
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Sitka 4,2 mm Sitka (v palcich) 0,165 inch
Vyska 25,4 mm Vyska (v palcich) 1inch
Hloubka 0,77 mm Hloubka (v palcich) 0,03 inch
Cista hmotnost 0,272 ¢g

Obecné udaje

Barevny Bila Halogen Ne

Material Polyolefin Rozsah provozni teploty -55..105 °C
Sitka 4,2 mm

Oznacéeni vodiéu a kabeld

Doporucena teplota na smrstovani 90 °C Halogen Ne

Prafez vodice, max. 0,5 mm? Prafez vodice, min. 0,25 mm?
Rychlost smrstovani 2:1 Vnéjsi pram. vodice 1.2-2.4 mm
Vnéjsi pram. vodice, max. 2,4 mm Vnéjsi pram. vodice, min. 1,2 mm
Klasifikace

ETIM 5.0 EC001530 ETIM 6.0 EC001530
eClass 6.2 27-40-04-01 eClass 9,1 27-40-04-01
eClass 9.0 27-40-04-01

Osvédceni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Osvédcéeni/Certifikat/ProhlaSeni o shodéNFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006
BS EN 45545-2 2013+A1 2015

BS EN ISO 4589-2 1999

Technické udaje

EPLAN

Datum vytvoreni 17. Eervence 2019 19:24:39 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.


http://download.weidmueller.com/asset/download/file//74683
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//74684
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//74685
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
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