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V mistech vyZadujicich funkéné bezpeény vypinac by se
mélo pouzivat bezpeénostni relé SCS 24 V DC P1SIL3DS.
Tento modul uspokojuje pozadavky EN 61508, SIL 3.

¢ Bez monitorovaciho obvodu
* Pojistka pristupna ze vnéjsi strany

 TUV certifikovano .Schvaleno pro bezpeény provoz”

VGIIMPI.IANT

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCS 24VDC P1SIL3DS

Objednaci cislo 1303890000

Verze SAFESERIES, Bezpecénostni rel¢,24 V DC £ 20 %,
35 mA , Max. spinaci proud, interni pojistka : 5 A
(refer to derating curve), SIL 3, DIN EN 61508

GTIN (EAN) 4050118102697

Mnz. 1 ks

Datum vytvoreni 17. Eervence 2019 19:42:56 CEST
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=1303890000
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Rozméry a vahy

Sitka 22,56 mm Sitka (v palcich) 0,886 inch
Vyska 117,3 mm Vyska (v palcich) 4,618 inch
Hloubka 114,1T mm Hloubka (v palcich) 4,492 inch
Cista hmotnost 177 g
Teploty
Provozni teplota, max. 50°C Provozni teplota, min. -25°C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, Provozni teplota

bez kondenzace -25 °C..50 °C
Skladovaci teplota -40°C..85°C
Shoda produktu s prostiedim
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Vstup (bezpecénostni obvod)
Jmenovité fidici napéti 24V DCt20% Spotieba proudu 42 mA

Zarucena spotieba proudu 24 V DC

Spickovy proud

-10% 35 mA <250 mA /<5 ms
Stavova kontrolka Ochranny obvod Ochrana pred zdménou
Zlutd LED polarity, Nulovéa dioda
Zakladni adaje o bezpecnosti
Poruchova tolerance hardwaru (HFT) 2 Tproof 12 Years
Typ zafizeni A Bezpecnostni kategorie SIL3
Bezpecnostni norma DIN EN 61508
Obecné udaje
Lista TS 35 Barevny Cerna, Zluta
Odolnost proti $kodlivym plynim podle Ano (&islo vyrobku:
EN 60068-2-60 1304040000)
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 300V Kategorie radzového napéti 1]
Zavaznost znecisténi 2 Stupen kryti IP20
Dielektrickad pevnost, vstup/vystup ) Povrchové a vzdu$né vzdalenosti vstup -
4 kVes / 1 min vystup 255 mm

Dielektricka pevnost k montazni listé

4 KVest / 1 min.

Impulse withstand voltage

6 kV (1,2/50 ps)

Dalsi detaily o certifikacich / normach

Standardy

EN 50178, EN 61000, EN
61326-3-2

C. osvédéeni (cULus)

E223474
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Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0,4 Nm
Utahovaci moment, max. 0,6 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 1,5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0,13 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2,5 mm?2
Prarez propojeni AWG, min. AWG 26 Prarez propojeni AWG, max. AWG 12
Prifez vodice, pevny, min. 0,2 mm? Prifez vodice, pevny, max. 2.5 mm?
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené,

min. 0.2 mm? max. 2,5 mm?

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany
0,2 mm? s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm2

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN

2

46228-1), min. 0,2 mm? 46228-1), max. 2,5 mm
Dvojdutinka, max. 0,5 mm? Dvojdutinka, max. 1,5 mm?
Velikost noze velikost PHO
Klasifikace
ETIM 5.0 EC001437 ETIM 6.0 EC001449
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01 eClass 9,1 27-37-18-19
eClass 9.0 27-37-18-19
Osvédceni
Schvéleni

€ c @us nﬁ%
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog

CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN

Osvéd&eni/Certifikat/Prohlaseni o shodé TUV Safety Approved certificate

DE_PA_5600_160318_001.pdf

Technické udaje

EPLAN, WSCAD

Technické udaje

STEP

Uzivatelska dokumentace

Beipackzettel / Package Insert - multilingual
Safety manual - English
Sicherheitshandbuch - Deutsch
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Schéma pFipojeni KFfivka odlehéeni
Safety OUT Derating curve safety output
max. 240VAC mounted side by side, horizontal and vertical installation
switching voltage 6
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