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Produktabbildung

Mosazna kabelova priichodka pro stinéni proti rusivym
frekvencim s Gtlumem aZz 100 dB. Kontakt se stinénim
pomoci pruzné podlozky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M40 EMV-4 MS 22-32
Objednaci cislo 2435190000
Verze VG EMV GEN 4 (EMC kabelova prachodka s

upinacim tfmenem), Kabelové tésnéni, M 40, 9,
OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67,
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovana
GTIN (EAN) 4050118446944
Mnz. 5 ks
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Datovy list

Technické udaje

Rozméry a vahy

Délka 69,5 mm Délka (v palcich) 2,736 inch
Cista hmotnost 0,278 g

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Vseobecné informace

AF velikost 1 50 mm AF velikost 2 50 mm
Délka zavitu 9 mm Kabelové vyvodky metrické
Material Mosaz poniklovana Prameér stinéni, max. 27 mm
Prameér stinéni, min. 18 mm Rozsah provozni teploty, max. 100°C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Stoupani zavitu 1,5 mm

Stupen kryti IP66, IP68 - 5 bar (30 Stupen kryti s GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5

min.), IP69K bar (30 min.), IP69K
Tésnici O-krouzek NBR Tésnéni CR
Upinaci vlozka Polyamid Vnéjsi pramér kabelu, max. 32 mm
Vnéjsi pramér kabelu, min. 22 mm Vnéjsi zavit M 40
Cisla certifikata, kabelova prichodka
Cislo certifikatu, kabelova prichodka
(UL) E199260
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000441 eClass 6.2 27-14-91-09
eClass 9,1 27-14-44-32 eClass 9.0 27-14-44-32
Osvédéeni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog CAT 3HDC 17/18 EN

CAT 5 ENCL 17/18 EN

Technické udaje EPLAN

Technické udaje STEP
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