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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci

Nase reléové SETy se velmi snadno pouzivaji. Tyto SETy

jsou dodavany plné sestavené a se 100% testovanymi

funkcemi. To Setfi dobu potfebnou na instalaci a snizuje

podéet montaznich dild.

* Sestaveny SET obsahuijici relé, zakladnu a pfichytku,
véetné znacky

* 100% testovana funkénost

* 100% fizeni dielektrické pevnosti vstup-vystup

* Volitelné: testovaci tlacitko s barevnou identifikaci
fidiciho napéti (AC civka: ¢ervena / DC civka: modra)
a mechanicky ukazatel polohy vypinace

e Zfetelna stavova LED (AC civka: ¢ervena / DC civka:
zelenad)

Vseobecné objednaci udaje

Typ DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB

Objednaci cislo 2576190000

Verze D-SERIES DRI, Reléovy modul, Poget kontakt(: 2
Pfepinaci kontakt s testovacim tlacitkem AgNi,
Jmenovité Fidici napéti: 24 V DC, Trvaly proud: 5
A, Pripojeni PUSH IN s akénim ¢lenem

GTIN (EAN) 4050118585957

Mnz. 10 ks
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Rozméry a vahy

Sitka 15,9 mm Sitka (v palcich) 0,626 inch
Vyska 102,1 mm Vyska (v palcich) 4,02 inch
Hloubka 63 mm Hloubka (v palcich) 2,48 inch
Cista hmotnost 60,258 g
Teploty
Provozni teplota, max. 55 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
VlIhkost Rel. vihkost 35...85 %, bez Provozni teplota

kondenzace -40 °C..55 °C
Skladovaci teplota -40°C..85°C
Shoda produktu s prostiedim
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Vstup
Jmenovité fidici napéti 24V DC Jmenovity proud DC 21,8 mA
Jmenovité vykonové udaje 530 mW Pritahové/vypinaci napéti, typ 18V /3.6VDC
Odpor civky 1100Q+ 10 % Ukazatel stavu Zelena LED
Ochranny obvod Nulova dioda
Vystup
Rated switching voltage 250V AC Max. spinaci napéti, AC 250V
Max. spinaci napéti, DC 250V Trvaly proud 5A
AC spinaci vykon (odporovy), max. 1250 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 150W@ 24V
Odlozeni zapnuti <15 ms OdlozZeni vypnuti <10 ms
Min. spinaci vykon 10mA@ 12V, 100 mA @ Max. Eetnost spinani pfi jmenovité zatézi

5V 0,1 Hz

Kontaktni udaje

Typ kontaktu

2 Prepinaci kontakt s
testovacim tlacitkem
(AgNi)

Mechanicka Zivotnost

10x 108 spinaci cykly

Obecné udaje

Lista TS 35 Testovaci tlacitko ano (zamykatelna verze)
Indikator pozice mechanického Barevny .

prepinace Ano Cernéd

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 250V Kategorie rdzového napéti 1]

Zavaznost znecisténi 2 Skupina izolaéniho materialu b

Stupen kryti IP20 Dielektrickd pevnost, vstup/vystup 5 kVest / 1 min
Povrchové a vzdusné vzdalenosti vstup - Dielektricka pevnost sousednich )

vystup =3 mm kontaktt 1,5 kVe / 1 min.

Impulzni vydrZzné napéti u okolnich
kontakt

4,8 kV (1,2/50 us)

Dielektricka pevnost otevieného
kontaktu

1 kVer / 1 min

Impulse withstand voltage

5 kV (1.2/50 us)
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Dalsi detaily o certifikacich / normach

Standardy IEC 61810-1, EN C. certifikace (cURus), relé
60664-1:2007, EN
61000-6-2:2005, EN
61000-6-4:2007 +

A1:2011 E312083
C. certifikace (cURus), zakladna E312083
Data pripojeni
Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni PUSH IN Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni

s akénim ¢lenem 10 mm
Rozsah sevreni, jmenovité pfFipojeni 1,5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0,14 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1,5 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prirez propojeni AWG, max. AWG 16 Prarez vodiCe, pevny, min. 0,14 mm?2
Prirez vodice, pevny, max. Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené,

1,5 mm? min. 0,14 mm?2
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany
max. 1,5 mm?2 s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,14 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN
s koncovkami DIN 46228/4, max. 1 mm?2 46228-1), min. 0,14 mm?2
Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN Velikost noze
46228-1), max. 1,5 mm?2 0,4x25mm
Klasifikace
ETIM 6.0 EC001437 eClass 6.2 27-37-16-01
eClass 9,1 27-37-16-01 eClass 9.0 27-37-16-01

Soubory ke stazeni

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé EU Konformitatserklarung / EU Declaration of Conformity
Technické udaje EPLAN
Technické udaje STEP
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Schéma pFipojeni Graph
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Elektricka Zivotnost

Dimensional drawing

Ambient temperature [°C]

DC rozsah provozniho napéti

58.9 mm
62.7 mm
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102.1 mm

Relé v kombinaci se zakladnou

Datum vytvoreni 17. ¢ervence 2019 20:10:24 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.



Datovy list

Weidmiiller 3%

D-SERIES DRI

DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

DRIKITP PUSH IN

Coil voltage

12VDC  24VAC
24VDC  115VAC
48VDC  230VAC
110V DC

Type of contact

1C0 SPDT

2C0 DPDT

Kédy typt

Miscellaneous
Lo Jf  ff I |
Type t Test button
DRIKIT Screw /PB Test button blue DC coil

/PB Test buttonred ~ AC coil
Blank  No Test button
Status LED / protective circuit

LD LED green + free wheeling diode  DC coil
LD LED red AC coil
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