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Technické údaje:
• Jump Start výstup (svorek) 12V pro startování auta
• Startovací proud 200A / Špičkový proud 400A
• Vstupní napětí: domů 15V/1A, 5V/2A, v autĕ 12V/1A
• Výstup (USB porty): 5V/2.4A, rychlé nabíjení (5V/2.4A, 

9V/2A), 12V/10A (pouze dutá zástrčka)
• Vstup/Výstup batteriové svorky: DC 11,1V–12,6V / 400A
• Vestavěná dobíjecí baterie 12000mAh Li- polymerová 

celkem 11,1V / 41,07Wh (reálně) 
• Baterie doba nabíjení ~3–6 hodin
• Plně nabito: lze ho použít ~20x, umí dobít iPhone x/8 ~5x & 

Galaxy S8/S9 ~3,5x
• Provozní teplota –10°C až do +40°C
• Hmotnost / Rozměry: 400g / (D) 16,2 x (Š) 8,5 x (V) 3,0cm

Obsah balení:
Jump Starter 12000mAh TX-120, Svorek s kabelem Kabel 
nabíječky Micro USB, Zásuvka zapalovače cigaret s dutá 
zástrčka, Adaptér zásuvka zapalovače cigaret, Adaptér pro 
domácí nabíječka, Návod k obsluze

Jump Starter 12000mAh TX-120
Pomoc při spouštění autobaterie

• Powerbanka 3-v-1: Jump Starter pro startování auta, Nabíjení 
(např. Chytrého telefonu/Tabletu/PC/atd.) & Nouzové světlo

• Jump Start: vznětových motorů až do 2L, benzínových motorů 
až do 4L

• Integrované nouzové světlo (3 světelné efekty)
• Ochrana proti přebíjení/přebíjení, ochrana pojistky & zpětné 

zástrčky 
• QC 3.0 rychlé nabíjení 
• 12000mAh baterie lithiová-polymerová
• 2x USB výstupy pro souběžné dobíjení dvou zařízení
• Napájení přes adápter 12V zapalovače cigaret 
• Ideální velikost která se vejde do vnitřní přední přihrádky
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